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K a b e l b ü n d e l -  u n d  B e f e s t i g u n g s s y s t e m e

K a b e l b i n d e r  l ö s b a r 1.1

RT-, RELK-, RLT-Serie
Hauptmerkmale

Diese Wiederöffnungsbinder sind in vielen

unterschiedlichen Größen erhältlich und

decken somit die verschiedenen Bündel-

durchmesser bis 220 mm ab. Der Verschluß

läßt sich sehr leicht mit einer Hand wieder

öffnen. Somit kann der Kabelbinder erneut

verwendet werden.

Anwendungen

RT-, RELK-, und RLT-Kabelbinder werden für

alle Arten von Bündelungen, insbesondere

bei der Kabelvorkonfektion eingesetzt. Die Kabelbinder der RT-, RELK- und RLT-Serie lassen sich schnell wieder öffnen und wieder verwenden.

Material

Farbe

Betriebstemperatur

Brandausbreitung

Polyamid 6.6 (N66)

natur (NA), schwarz (BK), 

andere Farben auf Anfrage

- 40°C bis +85°C, kurzfristig bis +105°C

(500 h)

selbstverlöschend nach UL94 V2

RT-, RELK-, RLT-Serie, Standard

Material

Farbe

Betriebstemperatur

Brandausbreitung

Polyamid 6.6 hitzestabil (HS)

natur (NA), andere Farben auf Anfrage

- 40°C bis +105°C, kurzfristig bis +145°C

(500 h)

selbstverlöschend nach UL94 V2

RLT-Serie, hitzestabil

Material

Farbe

Betriebstemperatur

Brandausbreitung

Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (W)

schwarz (BK) 

- 40°C bis +85°C, kurzfristig bis +105°C

(500 h)

selbstverlöschend nach UL94 V2

RLT-Serie, UV-witterungsstabil

Bündel Ø Mindest- PA 6.6 Farbe
Bestell-Nr. Typ L B max. abbindekraft (N) N66 HS W NA BK

115-06219 RT40R 217 3,9 51 178

115-06319 RT50S 165 4,6 35 222

115-06829 RELK2R 200 4,8 50 222

115-06729 RELK2M 250 4,8 65 222

115-06760 RELK2I 300 4,8 81 222

115-06919 RELK2L 350 4,8 95 222

111-70319 RLT120 340 7,6 100 553

111-70119 RLT150 772 8,9 220 667

111-70110 RLT150 772 8,9 220 667

111-70159 RLT150 772 8,9 220 667

111-70160 RLT150 772 8,9 220 667

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  

Typenbezeichnung und technische Daten

L

B

RT-, RELK-, RLT-Serie

L Länge

B Breite

Zulassungen siehe 
Tabelle Seite 290 ff
im Anhang.

(halogenfrei)

(halogenfrei)

(halogenfrei)


