
テクニカル・データ

HART 通信
709H は HART 通信機能を追加し、
HART ユニバーサル・コマンドおよ
びコモン・プラクティス・コマンドの
一部のセットをサポートしています。
このように、709H は安価でコンパク
トなループ校正器としても、強力な 
HART 通信トラブルシュート・ツール
としても、際立った特長を備えた装
置です。
 コミュニケーター・モードでは、
デバイスの基本情報の読み取り、診
断テストの実施、ほとんどの HART 
対応伝送器に対する mA 出力のトリ
ミングが可能です。これは従来、専
用のコミュニケーター、高級多機能
校正器、HART モデム内蔵のラップ
トップ・コンピューターでしかできな
かったことです。Fluke 709H を使
用すれば、実質的にどの技師でも 
HART 装置をサービスおよびサポー
トできるようになります。

時間短縮、簡単に解決
他にも 709H には次の特長があり 
ます :

 • 現場での HART データのログ記
録。709H を使用しその場で記録
しておけば、709H/TRACK ソフ
トウェアを使用して、工場にある
最 大 20 台 の HART 装 置 の 
HART 設定をアップロードしたり、
データを .csv または .txt 形式で
出力したりできます。

 • データとして記録された mA ルー
プ測定値や HART データを、特
定の伝送器から記録してトラブル
シュートやループ調整に使用でき
ます。データ・ログ記録機能では、
取得の記録間隔を 1 ～ 60 秒で
選択でき、9,800 レコードまたは 
99 の個別セッションをログ記録
できます。各データ・サンプルに
は 709H の mA 測定値、4 つの
プロセス変数すべて、および標準
ステータス状態が格納されてい 
ます。

Fluke 709/709H  
精密電流ループ校正器 

HART 通信機能付き

Fluke 709 および 709H mA ループ校正器は、時間を節約しつつ質の高い
結果が得られるよう設計されています。どちらも使いやすいインターフェイスと 

Quick-Set ロータリー・エンコーダー・ノブが搭載されています。この校正器
により、電流の測定や供給、ループの給電にかかる時間が短縮されます。手に
なじむ保護用のホルスターと、暗くて狭い作業場でも読み取りやすい大型バック
ライト・ディスプレイを備えています。

Fluke ならではの信頼性。HART との互換性。
Fluke から、HART 通信機能搭載の精密ループ校正器が
登場。
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製品の特長

 • 読み値の 0.01 % のクラス最高確度

 • コンパクトで頑丈な設計 

 • 直観的なユーザー・インターフェースと Quick-Set ノブで、セットアップと操作が簡単

 • 24 V DC ループ電源と mA 測定モード (-25 % ～ 125 %)

 • 分解能は mA レンジで 1 µA、電圧レンジで 1 mV

 • 選択可能な HART 通信用 250 Ω 抵抗内蔵

 • あらゆる測定をシンプルな 2 線接続で

 • 自動シャットダウンでバッテリー消費を節約 

 • 可変ステップと秒単位の連続可変時間

 • バルブ・テスト (定義された mA 値を % キーでソースおよびシミュレート )

仕様

機能 mA ソース、mA シミュレート、mA 読み取り、mA 読み取り /ループ電源、 
電圧読み取り。

レンジ mA (0 ～ 24 mA) および電圧 (0 ～ 30 VDC) 

分解能 mA レンジで 1 uA、電圧レンジで 1 mV 

確度 0.01 % +/- 2 カウント、全レンジ (@ 23 ° +/- 5 °C)

作動温度範囲 -10 °C ～ 55 °C
湿度範囲 10 ～ 95 %、結露なし

安定性 F.S. /°C の 20 ppm、-10 °C ～ 18 °C および 28 °C ～ 55 °C
ディスプレイ 128 x 64 ピクセル、LCD グラフィック、バックライト付き、数字の高さ 0.34  

インチ

電源 単 4 アルカリ電池 6 本

バッテリーの寿命 ≥ 40 時間の連続使用 (アルカリ電池使用時の測定モード )

ループ・コンプライアンス電圧 24 VDC @ 20 mA
過電圧保護 240 VAC
過負荷電流保護 28 mA DC
EMC EN61326 Annex A (ポータブル装置 )

寸法 (L x W x D) 15 cm x 9 cm x 3 cm
重量 0.3 kg
付属アクセサリー NIST トレーサブル校正証明書、データ、バッテリー、テスト・リード、 

マニュアル

保証 3 年間
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HART 通信
Fluke 709H は HART モデムを内蔵しており、通信機能を使用して次のコ
マンドを実行できます :

 • メッセージの読み取り

 • タグ、記述子、校正日の読み取り

 • センサーの PV 情報の読み取り

 • PV 出力情報の読み取り

 • ロング・タグの読み取り

 • PV レンジの書き込み (上限と下限 )

 • 固定電流モードの開始 /終了

 • ゼロ・オフセットの設定

 • DAC ゼロのトリミング (mA 出力 4 mA)

 • DAC ゲインのトリミング (mA 出力 20 mA)

 • また、Fluke 709H では、最大 20 の HART 装置設定ファイルを格納し
て、709H/Track ソフトウェアでアップロードできます。設定は .csv また
は .txt ファイルとして保存できます。これにより、工場の HART を簡単
に文書化できます。

設定は .csv または .txt ファイルとして保存できます。この機能により、主な
デバイス・パラメーターに直接アクセスでき、工場にある資産のトラブル
シューティング、校正、維持が向上します。 
 
標準付属部品
 • AC72 ワニ口クリップ 2 個 (709)

 • TL75 テスト・リード (709)

 • ロング・タイプのワニ口クリップ・セット (709H)

 • 75X-8014 積み重ね式リード・セット (709H)

 • TP220 テスト・プローブ (709H)

 • AC280 SureGrip ™ フック・クリップ (709H)

 • HART ケーブル (709H のみ )

 • ソフト・ケース

 • 単 4 電池 6 本 (装着済み )

 • 709/709H 製品マニュアル CD-ROM

 • 709/709H クイック・リファレンス・ガイド

 • 709/709H 安全に関する情報

オプション・ソフトウェア
 • 709H/TRACK ソフトウェア /ケーブル

ご注文情報

FLUKE-709 精密ループ校正器

FLUKE-709H 精密 HART ループ校正器 
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