Supports de serre-cables E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU

ES Montage sur serre-cable noir

autoadheésif de RS Pro 12,5 mm x
12,5 mm, 3,2 mm max. Largeur de
serre-cable

Auto-adhésif

Utilisation lorsque
I'espace est limité

Classé
conformément a
UL94V-2

Fabriqué en nylon
6.6

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Supports de serre-cables R

Description du produit

Ce montage autoadhésif pour serre-cable est idéal pour une utilisation dans les cas ou I'espace est
limité ou lorsque I'utilisation de trous et de vis n'est pas souhaitable. Cette base pour serre-fils
adhésive est congue comme un point d'ancrage pour attacher les fils a une autre surface a l'aide
d'un serre-fils.

Ces fixations sont fabriquées en nylon 6,6 (également appelé nylon 66) conforme a la norme UL
94V-2 ; ils conviennent donc parfaitement pour l'utilisation dans les cas ou la résistance au feu est
critigue. Les supports de montage pour serre-cables ont été spécialement congus pour étre utilisés
avec les cables et les fils pour fixer, identifier et ranger les cables.

Caractéristiques

Série HC

Couleur Noir

Matériau Nylon 66

Quantité 50

Comportement au feu Auto-extinguible

Auto-adhésif Oui

Application Gestion et organisation de cables

Spécifications mécaniques

Longueur 12.5mm
Largeur 12.5mm
Diamétre du trou de fixation 3.2mm

Acceptation de la largeur de serre-cable 3.2mm

Homologations

Normes Met UL94V-2
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Supports de serre-cables

RS Artitcle SIZE Mounting | o size | COLOR
MNo Hole
B111723 |12.5x125x3.2 i 50 |Black
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