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RS PRO RS Pro Braun, nicht 
abgeschlossen auf nicht 

abgeschlossenes RG178B/U 
Koaxialkabel, 50 Ω 1,85 mm 

Außendurchmesser                                         

RS Best.-Nr. 906-0635            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Ein koaxiales 
Kommunikationskab
el, ideal für die 
Kommunikation 

• Erfüllt die 
Anforderungen von 
MIL-C-17F. 

• Braune FEP-
Ummantelung 
(fluoriertes Ethylen-
Propylen) 

• Flexibler Litzenleiter 
von 7/0,10 mm 

• Versilberter 
Innenleiter aus 
kupferbeschichtete
m Stahl mit PTFE-
Isolierung 

MERKMALE 
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Die Koaxialkabel der Serie RG178/U werden traditionell für die Verbindung von Telekommunikations- 
und Datenausrüstung verwendet. Diese Verbindung ist nützlich, um die Übertragung von 
Funkfrequenzsignalen zu erleichtern. 

 

 

 

Koaxialausführung  RG178B/U 

Steckverbinder A Nicht abgeschlossen 

Steckverbinder B Nicht abgeschlossen 

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen Nicht abgeschlossen 

Mantelfarbe   Braun  

Anwendungen    

Übertragung von Signalen für Fernseher und 
Flächenverbindungen, Übertragung von Signalen von 
CCTV-Bildern, Übertragung von Signalen für Breitband, 
Anschluss von Satellitenantennen an Wohnungen und 
Unternehmen 

      

 

 

Kapazität   96.5pF/m     

Charakteristische Impedanz 50 Ω 

Geschwindigkeitsausbreitung (%) 69.5     

Maximale Betriebsfrequenz (GHz) 3.0 

Maximale Betriebsspannung (RMS) 1000.0 

Corona-Extinction-Spannung (VRMS) 1000.0 

Spannungsfestigkeit (VRMS) 2000.0 

Funkenprüfung (VRMS) 2000.0          

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Frequenz  
(MHz) 

Dämpfung 
(db/100ft) 

Dämpfung 
(db/100m)   

10 5,6 18,4 

50 10,5 34.4 

100 14.0 45.9 

200 19.0 62.3 

400 28,0 91.9 

700  37.0 121.4 

900 42.5 139.4 

1000 46.0 150.9 

 

 

 

Außendurchmesser 1.85mm 

Leiterlitzentyp Litze   

 

Artikel Material Durchmesser 

Innenleiter Versilberter Kupferkleidungsstahl 7/0.10 ± 0.02mm 

Dielektrikum PTFE (Natur)     0.84 ± 0.05mm 

Abschirmung Versilbertes Kupfergeflecht 
(16/3/0,10) 

95% ± 5% 

Ummantelung/Mantel  PVC        1.80 ± 0.10 

 

 

 

Großer Betriebstemperaturbereich -55 °C bis 200 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -55°C      

Maximale Betriebstemperatur 200 °C  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung EN61340 

Normen MIL-C-17F, MIL-C-17G 

         

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 

Dämpfung (@ 20 °C )  
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