Ecrous hexagonaux E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Ecrou hexagonal en laiton de
Finition en laiton .
simple couleur RS PI'O, Slmple, M5

Ecrous hexagonaux,

métriques

Conformes a la
norme DIN934

Parfait pour une
utilisation en
extérieur

Facile a serrer et
desserrer

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3 De 313



Ecrous hexagonaux E‘Elﬂg

Description du produit

Les écrous hexagonaux en laiton de RS Pro sont fournis en différentes tailles, de M2 a M6, et sont
parfaits pour une utilisation dans la construction et I'assemblage.

Ces écrous hexagonaux RS PRO se déclinent en différentes tailles de filetage :

483-2457 — M2

483-2485 — M3
483-2508 — M4
483-2514 — M5
483-2520 — M6
483-2542 — M8

483-2558 — M10
483-2564 — M12

Caractéristiques

Taille du filetage M5
Matériau Laiton
Type Complet
Finition Plaque en nickel
Caractéristiques de conduite Hexagonal
Filetage Métrique
Environnements marins, Applications industrielles,
Applications Applications agricoles, Industrie générale, Entretien et

réparation, Domicile

Spécifications mécaniques

Largeur 8 mm
Spécifications DIN 934
Epaisseur 4mm
Pas de filetage 0.8mm
Largeur sur méplats 8 mm
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Ecrous hexagonaux
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Mominal Dia  |Pitch |A{max) [B
B 040 | 40 |16
[M2.5 045 | s0 |20
IE 050 | 55 |24
EE 060 | 60 |28
m 070 | 70 |32
M5 080 | 80 |40
[vs 100 | 100 |50
E 125 | 130 |65
[Mi0 150 | 170 | 80
[m12 1.75 | 19.0 |100
IM14 200 | 220 |nao
M6 200 | 240 ]130
ME 250 | 270 |15.0
[M20 250 | 300 ]1s.0
= 250 | 320 |180
[M24 300 | 360 J19.0
[m27 300 | 410 J220
20 350 | 460 |240
EE is0 | soo0 |2s.0
[m36 400 | sso 290
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