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標準価格表

BH－50N型コイン電池ホルダー BH－50N外観寸法図
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構 成 内 容
ホルダー材質 端子材質 端子処理
ポリサルホン ステンレス t=0.25 ニッケルメッキ

■端子取付穴ピッチ

機 種 内 容  標準価格 価－5P ●UL94V-0

型　番 適用電池 端子数 色 販売単位個数
BH－50N CR2450×1 3 ブラック 1
BH－50N－T CR2450×1 3 ブラック 50個トレイ

●FDK製

BH-50N·CR2·CR123A-PC SERIES

CR2－PC型リチウム電池ホルダー

構 成 内 容
ホルダー材質 端子材質 端子処理
難燃性ABS りん青銅 ニッケルメッキ

CR2－PC外観寸法図

取付穴加工図

機 種 内 容  標準価格 価－8P ●UL94V－0
型　　番 電池構造 端子数 色
CR2－PC CR2×1 2 ブラック
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CR123A－PC型リチウム電池ホルダー
CR123A－PC外観寸法図

取付穴加工図
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構 成 内 容
ホルダー材質 端子材質 端子処理
難燃性ABS りん青銅 ニッケルメッキ

機 種 内 容  標準価格 価－8P ●UL94V－0
型　　番 電池構造 端子数 色

CR123A－PC CR123A×1 2 ブラック

■テクニカルデータ■

　使用温度範囲：－20℃～70℃
　ハンダ付け条件：加熱温度 260℃以下
 加熱時間 5秒以内
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CR2·CR123A-R SERIES

CR2－R型リード線付リチウム電池ホルダー

構 成 内 容
ホルダー材質 端子材質 端子処理
難燃性ABS りん青銅 ニッケルメッキ

CR2－R外観寸法図

取付穴加工図

機 種 内 容  標準価格 価－8P ●UL94V－0
型　　番 電池構造 リード線長さ 色
CR2－R CR2×1 140 ブラック
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CR123A－R型リード線付リチウム電池ホルダー

構 成 内 容
ホルダー材質 端子材質 端子処理
難燃性ABS りん青銅 ニッケルメッキ

CR123A－R外観寸法図

取付穴加工図

機 種 内 容  標準価格 価－8P ●UL94V－0
型　　番 電池構造 リード線長さ 色
CR123A－R CR123A×1 140 ブラック
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