Faroles LED E‘Elﬂg

CARACTERISTICA
S

FOCO DE LED RS PRO, 50 W,
Foco LED (diodo 4_500 LM, |P65

emisor de luz)
Potencia de 50 W.

Tensién de 240 VIP

IP65 para resistencia
al polvoy a
pulverizacién

Luminosidad de
4500 Im

Mide 234 mm (Long.)
x 164 mm (Anch.) x A
35 mm (Prof.)

Temperatura de -
color de 4000 K.

Life of 30.000 hours

Carcasa de aluminio

Angulo de haz de
110°

PIR (sensor de
infrarrojos pasivo)
no incluido

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién de producto

¢,Busca una luz exterior delgada? El foco de LED (diodo emisor de luz) de 50 W RS PRO no tiene
bastidor y esta disefiado para uso al aire libre en la industria y en el hogar. Se puede utilizar en areas
como los patios de garaje, los patios de vehiculos y los patios del hotel.

Especificaciones generales

Tipo de foco Exterior
Luminosidad 4500 Im
Temperatura de color 4000K
PIR incluido No
Angulo de haz 110°
Material de la caja Aluminio
Color de la carcasa Blanco

Almacenes, aparcamientos, pasillos, zonas de
construccién, parques y jardines, seguridad doméstica

Especificaciones eléctricas

Aplicaciones

Vataje 50W
Tension 240V
Tipo de lampara LED
Horas de vida 30000h
Lampara suministrada Si
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Especificaciones mecanicas

Dimensiones 234mm x 164mm x 35mm mm
Altura 234mm

Anchura 164mm

Profundidad 35mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Rango de t_emperatura de De -20 °C a 40 °C.
funcionamiento
* Temperatura de funcionamiento min.: R
o -20°C
=20 °C
Temperatura de funcionamiento 40°C

maxima; 90 °C

Categoria de proteccién

indice de proteccién IP IP65
Cumplimiento/Certificaciones EN61340
[ | ¥
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