
24 Kugelrollen · Ball Transfer Units

Type 6

Spannfeder-Einheit · Die lifters

Type 5

Eigenschaften 
HEVI-Load 6: Kompakt, Befestigung über Übergangspassung, 

größere Beständigkeit gegen Schockbelastung. Ohne Dichtung.

Features 
HEVI-Load 6: Compact, interference fitting, greater shock loa-

ding protection. No seal.

Eigenschaften 
Spannfeder-Einheit: Toleranzringe zur Befestigung über Über-

gangspassung in jeder Einbaulage. Größere Beständigkeit gegen 

Schockbelastung. Die Größen DL-24, DL-30 und DL-50 haben 

keine Dichtung, während die Größen DL-40 und DL-70 mit einer 

Filzdichtung ausgerüstet sind.

Features 
Die Lifters: Tolerance ring for interference fitting for ball up and 

ball down fitting. Greater shock loading protection. Sizes DL-24, 

DL-30 and DL-50 do not have seals while sizes DL-40 and 

DL-70 are equipped with felt seals. 

Eigenschaften 
HEVI-Load 5: Hohe Tragzahl, größere Beständigkeit gegen 

Schockbelastung. Befestigung über Flansch mit Gewindeboh-

rung für die Größen mit Lastkugel ∅38.1mm und ∅50.8mm ball 

bei Überkopf-Anwendung. ’*’ markierte Einheiten 7107, 7108 

und 7109 sind mit einer herkömmlichen Lagerschale ausgerüstet 

und haben keine Dichtung. Alle anderen haben eine Filzdichtung.

Features 
HEVI-Load 5: High load capacity, greater shock loading protec-

tion. Screw fixing collar for ∅38.1mm and ∅50.8mm ball units 

only, for secure fixing in ball down applications. *Ball units 7107, 

7108 and 7109 incorporate the shell ball design and have no 

seal. All others include a felt seal.
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Type -13 Stahlkugel verzinktes Gehäuse

Type -16 Edelstahlkugel verzinktes Gehäuse

Allgemeine Toleranzen ± 0,3mm 

Federtoleranzwert  ± 10%

Type -13 Carbon Steel Ball, Zinc Plated Housing

Type -16 Stainless Steel Ball, Zinc Plated Housing

General tolerances unless stated  ± 0,3mm  

General spring rating tolerance ± 10%



25Kugelrollen · Ball Transfer Units

Abmessungen in mm · Dimensions in mm

Type

Artikel Nr. 

Part Nr.

Kugel ∅ 

Ball size

Masse 

Weight 
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7107 12,7 0,067 20,6 32,2 3,5 - - - - - 47,0 22,0 M8 - 20,6 30,2 16

7108 12,7 0,067 20,6 31,8 3,5 - - - - - 47,0 22,0 M8 - 20,6 29,8 16

7109 12,7 0,069 20,6 32,2 3,5 - - - - - 47,0 22,0 M8 - 20,6 30,2 16

7138 25,4 0,517 44,5 61,9 5,6 - - - - - 77,0 46,0 M10 - 38,1 58,7 22

7132 25,4 0,517 44,5 61,5 5,6 - - - - - 77,0 46,0 M10 - 38,1 58,3 22

7133 25,4 0,517 44,5 60,7 5,6 - - - - - 77,0 46,0 M10 - 38,1 57,5 22

7135 25,4 0,795 50,8 81,0 6,1 - - - - - 98,4 52,0 M10 - 38,1 77,8 22

7136 25,4 0,795 50,8 79,8 6,1 - - - - - 98,4 52,0 M10 - 38,1 76,6 22

7139 25,4 0,804 50,8 81,0 6,1 - - - - - 98,4 52,0 M10 - 38,1 77,8 22

7137 25,4 0,813 50,8 81,0 6,1 - - - - - 98,4 52,0 M10 - 38,1 77,8 22

7158 38,1 1,940 60,0 121,3 13,0 - - - 50,8 3 X M5 161,1 62,0 M16 - 59,4 115,7 32

7159 38,1 2,040 60,0 128,2 13,0 - - - 50,8 3 X M5 161,1 62,0 M16 - 59,4 122,6 32

7156 38,1 1,980 60,0 127,0 13,0 - - - 50,8 3 X M5 161,1 62,0 M16 - 59,4 121,4 32

7160 38,1 2,220 60,0 145,1 13,0 - - - 50,8 3 X M5 189,7 62,0 M16 - 59,4 139,5 32

7157 38,1 2,620 60,0 156,4 13,0 - - - 50,8 3 X M5 189,7 62,0 M16 - 59,4 150,8 32

7178 50,8 9,000 101,6 179,4 14,3 - - - 76,0 4 X M5 200,8 103,0 M24 - 101,6 173,1 44

7175 50,8 9,000 101,6 177,4 14,3 - - - 76,0 4 X M5 200,8 103,0 M24 - 101,6 171,1 44

7176 50,8 9,000 101,6 174,6 14,3 - - - 76,0 4 X M5 200,8 103,0 M24 - 101,6 168,3 44

7177 50,8 9,000 101,6 171,5 14,3 - - - 76,0 4 X M5 200,8 103,0 M24 - 101,6 165,2 44
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7105 12,7 0,078 25,6 28,5 3,1 25,4 - 8,0 - - - 25,5 ±0,05 - 25,4 - 26,5 -
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DL-24 12,7 0,074 24,5 30,0 1,5 23,9 9,0 10,5 - - - 24,1 - 28,5 - 28,6 -

DL-30 15,8 0,127 30,5 36,0 1,5 29,9 12,0 10,5 - - - 30,1 - 34,5 - 34,6 -

DL-40 25,4 0,320 40,5 48,0 1,5 39,8 12,0 10,5 - - - 40,1 - 46,5 - 46,6 -

DL-50 30,0 0,660 50,5 60,0 1,5 49,9 15,0 12,3 - - - 50,1 - 58,5 - 58,6 -

DL-70 38,1 2,000 71,0 80,0 2,0 70,0 19,0 19,0 - - - 70,1 - 78 - 78,1 -

Nominale Last / Support load [N] Max. Last für Einfederung / Load for Max. Deflection [N]

Type -13 Type -16 Type -13 Type -16

Type

Artikel Nr. 

Part Nr.

Max Federweg /  

Max. Deflection [mm]
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7107 70 70 70 70 300 300 300 300 2,0

7108 150 150 150 150 350 350 350 350 2,0

7109 250 250 250 250 400 400 400 400 2,0

7138 70 70 70 70 1000 1000 1000 1000 3,2

7132 250 250 250 250 1100 1100 1100 1100 3,2

7133 450 450 450 450 1200 1200 1200 1200 3,2

7135 900 900 900 900 2100 2100 2100 2100 3,2

7136 1400 1400 1400 1400 2450 2450 2450 2450 3,2

7139 1800 1800 1800 1800 2700 2700 2700 2700 3,2

7137 2300 2300 2300 2300 3100 3100 3100 3100 3,2

7158 3100 3100 1850 1850 6850 6850 3800 3800 5,6

7159 4600 4600 2300 2300 7650 7650 4100 4100 5,6

7156 5650 5650 3750 3750 8300 8300 6850 6850 5,6

7160 6900 6900 4600 4600 8750 8750 6600 6600 5,6

7157 7600 7600 5650 5650 9100 9100 7450 7450 5,6

7178 7950 7950 3350 3350 13700 13700 6600 6600 6,3

7175 10000 1000 6850 6850 16150 16150 9550 9550 6,3

7176 12350 12350 8300 8300 17850 17850 10300 10300 6,3

7177 15600 15600 9300 9300 1950 1950 15200 15200 6,3
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7105 250 250 250 250 400 400 400 400 2,0
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DL-24 400 200 400 200 900 450 900 450 1,5

DL-30 600 300 600 300 1100 550 1100 550 1,5

DL-40 1000 500 1000 500 1750 875 1750 875 1,5

DL-50 3350 1675 2000 1000 5850 2925 4650 2325 1,5

DL-70 5000 2500 3250 1625 7200 3600 5700 2850 2,0
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