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RS Pro Temperatursensor -20 

°C bis +50 °C Kanal 
RS Best.-Nr. 312-2951             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Hohe Spezifikation, 
relative 
Luftfeuchtigkeit 

 

• Temperaturgeber für 
den Einsatz mit 
Gebäudemanagement
systemen 

 

• Schwer 
entflammbares ABS-
Gehäuse 

 

• Robuster 
Temperaturdetektor 
für Ansprechbarkeit 
und Genauigkeit 

 

• Vollständig 
konfigurierbares 
optionales LCD 

MERKMALE 
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Verschiedene Branchen benötigen verschiedene Lösungen, um mit der sich verändernden Welt 
Schritt zu halten. Wenn Feuchtigkeit und Temperatur im Spiel sind, scheint der Feuchtigkeits-
/Temperaturtransmitter beide Anforderungen zu erfassen, um viele Anwendungen zu unterstützen. 
Durch die Zusammenführung beider Stärken kann der Sensor den spezifischen Anforderungen von 
temperaturempfindlichen Geräten gerecht werden. Diese beliebten Produkte haben ihren Platz in 
alltäglichen Situationen, von den scheinbaren Gegenständen in unserem Haus, wie Wasserkocher 
oder Toaster, bis hin zu weitereren Anwendungen, einschließlich der Überwachung der Temperatur in 
Alkohol-Atemalysatoren oder der Temperaturregelung für Geräte zur Herstellung von medizinischen 
Medikamenten. Dennoch ist die Kernaussage die Reaktionsfähigkeit und Genauigkeit des 
Erkennungskreises für die Qualitätskontrolle von entscheidender Bedeutung. 

 

 

 

Sensorelementtyp   RH&T-Element 
Temperaturmessbereich -20 °C bis +50 °C. 
Maximale Temperaturmessung 50 °C 
Minimale Temperaturmessung -20°C   
Genauigkeit  ±0.2%and ±0.3%  
Gehäusematerial  ABS  
Sondenmaterial  PVC-Endkappe 

Anwendung 
Reinraumüberwachung, HLK (Heizbelüftung und 
Klimaanlage), Ideal für Anwendungen, bei denen Platz 
knapp ist, Einsatz mit Gebäudemanagementsystemen, 
Haushaltsgeräten, Drogen-Industrie 

   

  

 

Nennversorgungsspannung  12 V bis 26 V ac; 16 V bis 26 V dc  
Ausgang  0 V bis 5 V dc; 0 V bis 10 V dc 

 

 

 

Abmessungen 116 mm x 106 mm x 52 mm 
Breite  116mm   
Höhe 106mm 
Tiefe 52mm 

 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Umgebungstemperatur  -30 °C bis 70 °C. 
Langfristige Stabilität < 0.05%  

  

 

 

IP-Schutzart  IP54         
 

   

 

 

 

 

Schutzkategorie 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


