SIEMENS

Hoja de datos

3SU1400-1AA10-3MAO

Figura similar

Nombre comercial del producto
Designacion del producto

Denominacion del tipo de producto

SIRIUS ACT
Moédulo de contactos
3SuU1

modulo de contactos con 1 contacto, 1NC, contactos dorados,
bornes de resorte, para fijacion en placa frontal

Funcién del producto

® apertura positiva
Tension de aislamiento

® valor asignado
Grado de contaminacién
Tipo de corriente

® de la tension de empleo

® de tensidn de entrada
Resistencia a tension de choque valor asignado
Grado de proteccién IP

® de la caja

® del borne de conexion

Resistencia a choques

Si

500 V

AC/DC
AC/DC
6 kV

IP40
IP20
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® segun IEC 60068-2-27 Semiperiodo senoidal 50 g/ 11 ms
® para aplicaciones ferroviarias segun EN 61373 categoria 1, clase B
Resistencia a vibraciones
® segun IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz: 59
® para aplicaciones ferroviarias segun EN 61373 categoria 1, clase B
Frecuencia de maniobra méx. 3600 1/h
Vida Gtil mecanica (ciclos de maniobra)

® tipico 10 000 000
Vida util eléctrica (ciclos de maniobra)

® tipico 10 000 000
Corriente térmica 10 A
Corriente permanente del interruptor automatico 10A
curva C

Tensién de empleo

e con AC
— con 50 Hz valor asignado 5..500V
— con 60 Hz valor asignado 5...500V
e con DC
— valor asignado 5...500V
Confiabilidad de contacto Una maniobra errénea cada 100 millones (17 V, 5 mA), una
maniobra errénea cada 10 millones (5 V, 1 mA)
Tipo de contacto de los contactos auxiliares dorado

Numero de contactos NC
® para contactos auxiliares 1
— contacto retardado 0
Numero de contactos NA
® para contactos auxiliares 0
— contacto en avance 0
Numero de contactos conmutados
® para contactos auxiliares 0

Intensidad de empleo con AC-12

® con 24 V valor asignado 10 A
® con 48 V valor asignado 10 A
® con 110 V valor asignado 10 A
® con 230 V valor asignado 8 A
® con 400 V valor asignado 8A
® Intensidad de empleo con AC-15 con 24 V 6A

valor asignado

e Intensidad de empleo con AC-15 con 48 V 6A
valor asignado
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e Intensidad de empleo con AC-15 con 110 V 6A
valor asignado

o |ntensidad de empleo con AC-15 con 230 V 6A
valor asignado

® |ntensidad de empleo con AC-15 con 400 V 3A
valor asignado

® Intensidad de empleo con AC-15 con 500 V 14A

valor asignado

Intensidad de empleo con DC-12

® con 24 V valor asignado 10A

® con 48 V valor asignado 5A

e con 110 V valor asignado 2,5A

® con 230 V valor asignado 1A

® con 400 V valor asignado 0,3A

® con 500 V valor asignado 0,3A
Intensidad de empleo con DC-13

® con 24 V valor asignado 3A

® con 48 V valor asignado 1,5A

e con 110 V valor asignado 0,7A

® con 230 V valor asignado 0,3A

® con 400 V valor asignado 0,1A

® con 500 V valor asignado 0,1A
Tipo de conexion eléctrica conexion por resorte

Tipo de secciones de conductor conectables

® monofilar sin preparacion de extremos de cable ~ 2x (0,25 ... 1,5 mm?)

¢ alma flexible con preparacion de los extremos 2x (0,25 ... 0,75 mm?)
de cable

® alma flexible sin preparacion de extremos de 2x (0,25 ... 1,5 mm?)
cable

® con cables AWG 2x (24 ... 16)

Temperatura ambiente
® durante el funcionamiento -25...+70 °C
e durante el almacenamiento -40 ... +80 °C

Categoria medioambiental durante el funcionamiento 3M6, 3S2, 3B2, 3C3 (sin niebla salina), 3K6 (con humedad
segun IEC 60721 relativa del aire de 10 ... 95 %, no se permite condensacion en
Servicio)

Tipo de fijacion

® de mddulos y accesorios Fijacién en placa frontal
Altura 36 mm
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Anchura 9,8 mm
Profundidad 27,7 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval Declaration of  Test Certific-
Conformity ates
Special Test Certi-
ficate

@ Al C€

Cccc CSA uL EG-Konf.
Test Certific- other
ates
Type Test Certific- Confirmation

ates/Test Report

Mas informacion

Information- and Downloadcenter (Catalogos, Folletos,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1AA10-3MAQ

Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-1AA10-3MAO

Service&Support (Manuales, certificados, caracteristicas, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1400-1AA10-3MAO

Base de datos de imagenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1AA10-3MAO&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1400-1AA10-3MA0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-1AA10-3MA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1400-1AA10-3MA0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-1AA10-3MA0&lang=en
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_12444
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