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CARACTERISTIOU RS Pro RS-9985, testeur

ES d'isolation, 1 000 V, 4 GQ,
CAT 11l 1 000 V.

Relevé de
thermocouple de type
K.

Détection
automatique de
tension c.a./c.c.

Mise hors tension
automatique

Joint étanche a la
poussiére avec
étanchéité
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Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Les testeurs d'isolation (ou tests Megger) sont utilisés pour garantir que l'isolation du cablage est sire,
ou non amortie aprés un travail électrique. Les testeurs ou les ohmmeétres sont essentiels pour
empécher les fusibles déclenchés, les pannes d'équipement électrique et d'instrument, le risque de
chocs électriques ou d'incendies.
Le testeur d'isolation de RS Pro avec multimetre est un kit extrémement polyvalent et fiable avec
plusieurs caractéristiques telles que la détection automatique de tension c.a./c.c., une grande capacité
de résistance, une valeur efficace vraie et bien plus. Ce compteur d'isolation est compact, trés robuste
et offre une base pratique et des supports pour les sondes de test a distance.

Caractéristiques

Numéro de modele RS-9985
Type de testeur Testeur de résistance d'isolation
Type d'affichage LCD
Mesgre de résistance d'isolation 4G0
maximale
Plage de test d'isolation 0,001Q a4 GQ
Tensions de test d'isolation 125a 1000 V.
Courant de test de court-circuit

. 1mA
nominal
Indication de surcharge Oui

Les testeurs d'isolation sont utilisés dans

Applications l'automatisation, l'installation électrique, le bricolage

Spécifications

Source d'alimentation Batterie
Type de pile 9V NEDA 1604
Indication de batterie faible Oui
Impédance d'entrée <10MQ
TenS|o_n de Plage d'affichage Résolution Courant de Précision
sortie test
125V 0,125 MQ a 4 MQ 0,001 MQ TMA@ 125kQ  + (2% + 10)
250V 0,250 MQ a 4 MQ 0,001 MQ 1TmMA@ 250kQ + (2% + 10)
500V 0,500 MQ a 4 MQ 0,001 MQ 1mA @ 500kQ =+ (2% + 10)
1000 V 1000 MQ & 4 MQ 0,001 MQ 1mA @ 1000 + (3% + 10)

kQ
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Spécifications mécaniques

Dimensions
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

Spécifications de l'environnement de

Altitude

Humidité relative

Plage de températures d'utilisation
minimum

Plage de températures d'utilisation
maximale

Plage de températures de stockage

Catégorie de protection

96,5mm x 60,5 mm x 220 mm
96.5mm

60.5mm

220mm

631g

7 000 pieds (2 000 metres) maximum
<80%

+5°C
+40°C
-20°Ca60°C

Protection IP

Niveau et tension de catégorie de
sécurité

Homologations

IP67
CAT IV 600 V/CAT 111 1 000 V.

Conformité/certifications
Déclaration

En61010- 1/CEI61010-1
Certificat de conformité RoHS
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Controls and Jacks

1. 40,000 count LED display

2 MAXMIM ) button

3. STORE (= RECALL) hutton
4, RANGE ISETUP) button

5. INGULATION TEST huttan
. MODE button

J. Function switch

8. md, o8& and W A input jacks
4. REL {+ | button

10. HOLD [PEAKHOLD = | button
0. EXIT [AG « DE) buttan

12_ % Backlight hutton

13. Positive input jack

14. COM imput jack

HO6S OGS

Mote: Tilt stand and Battery compariment
are on the rear of wnit.
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