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RS Pro, 
Schlitzschraubendreher, 1000 

mm x 35 mm x 7,5 mm 
RS Best.-Nr. 467-416   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Symmetrische DIN-
Schienen EN 50022 
und DIN 46277-3 

 

• Hergestellt aus 
galvanisiertem Stahl 

 

• Erhältlich in Voll- 
und 
Lochausführung, in 
verschiedenen 
Längen 

 

• Schlitz- und 
ungeschlitzte 
Varianten 

 

• Verzinktes und 
transparentes 
passiviertes 
Stahlmaterial 

 

MERKMALE 
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Eine Auswahl von robusten TS-35 Standard-DIN-Schienen von der bewährten Marke RS 
PRO zur Montage verschiedener elektrischer und industrieller Geräte. Die TS-35-Schiene 
oder Hutprofilschiene ist aus kaltgewalztem Stahl gefertigt, der dann verzinkt und blank 
passiviert wird. Dies gewährleistet eine gute Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. 
Erhältlich in verschiedenen Längen und mit geschlitzten und ungeschlitzten (perforierten) 
Profilen für einfache Befestigung und Verkabelung. 

 

 

 

Kompatibilität Top Hat 
DIN-Schienenausführung TS35 Schlitz 

Anwendungen 
Terminal Blöcke für DIN-Schiene, Netzteile, 
Steckrelais, Zeitgebermodule, Einbaumessgeräte, E/A-
Geräte, Robotik, Automatisierungs- und Steuergeräte 

 

 

 

Material Stahl 
Länge 1000 mm 
Breite 35 mm 
Höhe 7.5 mm 

     

 

 

Europäische Sicherheitsnorm En 50,022 
 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Zulassungen 

Allgemeine 
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	RS Pro, Schlitzschraubendreher, 1000 mm x 35 mm x 7,5 mm

