
Serie PMC - Caratteristiche 
tecniche della serie PMC 
Pressione: Vuoto e fino a 8,3 bar 

Temperatura: da -40° C a 82° C in continuo

Materiali: 
Componenti principal e valvole: Acetale
Pulsante: Acciaio inossidabile
Molla della valvola: Acciaio inossidabile 316
Molle esterne e perno: Acciaio inossidabile
O-ring: Buna-N

Colore: Bianco naturale, altri disponibili

Gamma tubi: da 1,6mm a 6,4mm
NOTA: Per tubi con diametro interno 1,6mm, il diametro esterno massimo è 3,8mm.

Le stampanti a getto d’inchiostro Merlin utilizzano gli innesti
femmina a gomito per consentire al tubo di muoversi con
maggiore facilità.
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* Filettatura  F =  1/2-24UNS
Tutte le misure sono espresse nel sistema metrico, salvo diversamente specificato. Le tubazioni devono rispettare i diametri interni ed esterni indicati. Gli innesti sono
fotografati con le valvole, salvo diversamente specificato. Per i dettagli sui codici di dimensione prodotto vedere pagina 60. Se sono riportate due misure, la prima è
quella relativa all’innesto a passaggio libero.
**NOTA: Le terminazioni con raccordi a compressione PTF per tubi polimerici di Colder non richiedono ghiere per una connessione sicura; sono quindi più
facili da usare e da riutilizzare. I giunti PTF sono progettati per le tubazioni semi-rigide : p.es.  polietilene, nylon, poliuretano, ecc.

DIMENSIONE FILETTATURA SENZA VALVOLA CON VALVOLA C D H
1/8" NPT PMC2402 PMCD2402 26,2/36,8 10,2 1/2 
1/8" BSPT PMC2402BSPT PMCD2402BSPT 26,2/36,6 10,2 1/2
1/4" NPT PMC2404 PMCD2404 28,7/36,1 12,7 9/16
1/4" BSPT PMC2404BSPT PMCD2404BSPT 28,7/36,1 12,7 9/16

Acetale
Filettatura 

Innesti maschio

Montaggio a 
pannello, Raccordi a 
compressione PTF 
per tubi polimerici**

Portagomma 

Portagomma 
DIMENSIONE TUBI EQ METRICO SENZA VALVOLA CON VALVOLA B C D H

1/16" DI 1,6mm DI PMC2201 PMCD2201 12,7 20,3/37,3 5,1 1/2
1/8" DI 3,2mm DI PMC2202 PMCD2202 12,7 26,7/42,4 11,4 1/2
3/16" DI 4,8mm DI PMC2203 PMCD2203 12,7 30,5/47,8 16,5 1/2
1/4" DI 6,4mm DI PMC2204 PMCD2204 12,7 31,0/43,2 16,5 1/2

Portagomma
DIMENSIONE TUBI EQ METRICO SENZA VALVOLA CON VALVOLA B C D R

1/8" DI 3,2mm DI PMC2302 PMCD2302 12,7 21,6/30,7 11,4 19,1/17,5
1/4" DI 6,4mm DI PMC2304 PMCD2304 12,7 25,4/30,7 16,5 24,1/22,9

Filettatura femmina
DIMENSIONE FILETTATURA SENZA VALVOLA CON VALVOLA C H 

10-32 UNF PMC281032 PMCD281032 16,0/33,3 1/2

Gomito a 90°
Raccordi a 
compressione PTF 
per tubi polimerici**

DIMENSIONE TUBI EQ METRICO SENZA VALVOLA CON VALVOLA B C D R
5/32" DE  .10" DI 4,0mm DE  2,5mm DI PMC21025 12,7 29,7 12,7 19,1
1/4" DE  .17" DI 6,4mm DE  4,3mm DI PMC2104 PMCD2104 12,7 29,7/30,7 13,2 19,6

In linea 
Raccordi a 
compressione PTF 
per tubi polimerici**

DIMENSIONE TUBI EQ METRICO SENZA VALVOLA CON VALVOLA C D H J
4mm DE  2mm DI PMC20M42 PMCD20M42 27,4/40,6 11,4 1/2 3/8

5/32" DE  .10" DI 4,0mm DE  2,5mm DI PMC20025 PMCD20025 28,7/41,9 12,7 1/2 3/8
1/4" DE  .17" DI 6,4mm DE  4,3mm DI PMC2004 PMCD2004 29,2/39,9 13,2 1/2 7/16
3/8" DE  .25" DI 9,5mm DE  6,4mm DI PMC2006 PMCD2006 35,6/38,6 16,5 1/2 9/16

Senza Valova

Senza Valova

Senza Valova

DIMENSIONE TUBI EQ METRICO SENZA VALVOLA CON VALVOLA C D F* G H I Q
1/16" DI 1,6mm DI PMC4201 PMCD4201 35,1/38,1 5,1 11,7 5/8 5/8 15,7/18,8
1/8" DI 3,2mm DI PMC4202 PMCD4202 41,4/44,5 11,4 11,7 5/8 5/8 15,7/18,8
1/8" DI 3,2mm DI PMC4203 PMCD4203 46,5/49,5 16,5 11,7 5/8 5/8 15,7/18,8
1/4" DI 6,4mm DI PMC4204 PMCD4204 46,5/49,5 16,5 11,7 5/8 5/8 15,7/18,8

DIMENSIONE TUBI EQ METRICO SENZA VALVOLA CON VALVOLA C D F* G H I J Q
1/4" DE  .17" DI 6,4mm DE  4,3mm DI PMC4004 PMCD4004 43,2/46,2 13,2 11,7 5/8 5/8 7/16 15,7/18,8
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