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   コネクタ >  RF および同軸コネクタ >  RF コネクタ

 RF コネクタの嵌合機構: ねじ山付き

 インピーダンス: 50 Ω

 RF コネクタの嵌合外径 (概算): 6.35 mm [ .25 in ]

 RF コネクタのスタイル: ジャック

 RF インタフェース: SMA

    

特徴

製品のタイプの特徴

コネクタ製品タイプ コネクタ アセンブリ

RF インタフェース SMA

RF コネクタのスタイル ジャック

接続タイプ ケーブル対基板

防水性 いいえ

コネクタおよびコンタクトの嵌合先 プリント基板

構成の特徴

極数 1

PCB マウント向き 垂直

同軸コンタクト数 1

電気的特性

インピーダンス 50 Ω

ボディの特徴

ボディ材料 亜鉛合金

ボディのめっき材料 金

端子の特徴

 

 5-1814832-1 代替品に置き換え

AMP SMA, AMP-METRIMATE

 型番: 5-1814832-1

 製品説明: SMA Str PCB Skt GZD

TE.comを見る>

https://www.te.com/jpn-ja/plp/X26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X26Bq.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-5-1814832-1.html
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端子の特徴

RF コネクタ端子構成 非固定

RF コネクタのセンター端子のめっき材料 金

RF コネクタのセンター端子の材料 りん青銅

結線の特徴

プリント基板に対する結線方法 スルー ホール - はんだ付け

結線ポストとテールの長さ 4 mm[.157 in]

機械的アタッチメント

RF コネクタの嵌合機構 ねじ山付き

コネクタ取り付けのタイプ ボード マウント

RF 端子の固定方法 機械的性質

ディテント なし

寸法

製品長さ 13.5 mm[.532 in]

RF コネクタの嵌合外径 (概算) 6.35 mm[.25 in]

プリント基板より上の高さ 7.8 mm[.307 in]

使用条件

使用温度範囲 -55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

動作/用途

動作周波数 3 GHz

実装の特徴

パッケージ数量 1

実装方法 Box

その他

グレード 汎用

誘電体の材料 PTFE

製品コンプライアンス
コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU 除外規定によりRoH指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC 除外規定によりRoH指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 閾値を超える物質

https://www.te.com/jpn-ja/product-5-1814832-1.html
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中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016 閾値を超える物質

EU REACH規則（EC）No. 1907/2006 ECHAによる現在の候補リスト: 2020年1月
(205)

候補リストの表記: 2018年6月(191)

REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量 低ハロゲンの場合は Br ,Cl,F,I が均質材料あ
たり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR

/PVC　が無いこと

はんだ処理能力 最大 265°C でウエイブ半田付け可能

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されるこ
とがあります。TEがEU RoHSに準拠していると特定した製品の最大濃度は、鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、
DBP、BBP、DEHP、DIBPの均質材料中重量で0.1%及びカドミウムで0.01％です。 または、指令2011/65 / EU（RoHS2）
の附属書で制限の免除について定義されている。 最終的な電気・電子機器には、2011/65/EU 指令の定めるところによ
り、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。コネクタは基本的に部
品のためCEマークは表示されません。TEがEU ELV指令に適合と確認した製品は、均質物質あたりカドミウム0.01%以
下、鉛、六価クロム、水銀が0.1％以下に抑えられています。またこれらの物質にはELV指令2000/53/ECの除外規定に基
づき異なる含有率の製品もあります。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質
要件に関するガイダンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載
しています。

バッテリ ホルダー(1)シリーズ間アダプタ(4)シリーズ内アダプタ(35)RF コネクタ ランチャー(13)

RF コネクタ ハードウェア(2)RF コネクタ シュラウド(10)RF コネクタ(529)RF ケーブル アセンブリ(2)

 関連シリーズ AMP SMA

https://www.te.com/jpn-ja/plp/battery-holders-sma/Y30nbX26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/between-series-adapters-sma/Y30omX26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/in-series-adapters-sma/Y30onX26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rf-connector-launchers-sma/Y30orX26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rf-connector-hardware-sma/Y30JeX26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rf-connector-shrouds-sma/Y30j1X26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rf-connectors-sma/Y30oBX26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rf-cable-assemblies-sma/Y30ooX26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X26K5.html
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製品番号918455-000

RBD-75-S-00

製品番号900469-000

RBD-50-M-00

製品番号534583-000

RBD-75-M-02

製品番号430079-000

7528A5314-0

製品番号165805-000

D-602-0144

製品番号878501-000

202K121-25-01-0

製品番号146995-000

TXR40AB00-1410AI

製品番号293973-000

TXR40AB00-1612AI

角形パワー コネクタ(8)ポータブル圧着工具(1)スタンダード角形コネクタ(3)

カード ガイド ハードウェア(1)SO DIMM ソケット(14)RJ45 コネクタ(51)RF コネクタ(36)

同軸ターミネータ(1)同軸コンタクト(1)ラック、パネル フェルールおよびイン
サート(1)

 関連シリーズ AMP-METRIMATE

この製品と一緒に購入されている製品

https://www.te.com/jpn-ja/product-918455-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-900469-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-534583-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-430079-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-165805-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-878501-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-146995-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-293973-000.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rectangular-power-connectors-skt/YG2dEX26Bq.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/portable-crimp-tools-skt/Y30yDX26Bq.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/standard-rectangular-connectors-skt/Y30mpX26Bq.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/card-guide-hardware-skt/Y30EaX26Bq.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/so-dimm-sockets-skt/Y30EmX26Bq.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rj45-connectors-skt/Y30mjX26Bq.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rf-connectors-skt/Y30oBX26Bq.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/coax-terminators-sma/Y30g7X26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/coax-contacts-sma/Y30d7X26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/rack-panel-ferrules-inserts-sma/Y30JwX26K5.html
https://www.te.com/jpn-ja/plp/X26Bq.html
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製品番号4451903001

0024A0311-0

製品番号440063-007

7528A1317-0

書類

製品図面
SMA Str PCB Skt GZD

英語

CAD ファイル
3D モデル

3D

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_5-1814832-1_B.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_5-1814832-1_B.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル
ENG_CVM_CVM_5-1814832-1_B.3d_stp.zip

英語
CADファイルをダウンロードすることにより、 に同意したこととなります。利用規約

データ シート/カタログ ページ
1-1773725-8_RF_COAX_QRG

英語

製品規格
Economy RF Coaxial Connectors

英語

製品規格

英語

製品環境適合
MD_5-1814832-1_05142018120_dmtec

英語

MD_5-1814832-1_05142018120_dmtec

英語

https://www.te.com/jpn-ja/product-4451903001.html
https://www.te.com/jpn-ja/product-440063-007.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F1814832%7FC%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_1814832_C.pdf%7F5-1814832-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1814832-1%7FB%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_5-1814832-1_B.pdf%7F5-1814832-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1814832-1%7FB%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1814832-1_B.2d_dxf.zip%7F5-1814832-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1814832-1%7FB%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1814832-1_B.3d_igs.zip%7F5-1814832-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1814832-1%7FB%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1814832-1_B.3d_stp.zip%7F5-1814832-1
https://www.te.com/jpn-ja/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773725-8_RF_COAX_QRG%7F0420%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773725-8_RF_COAX_QRG_0420.pdf%7F5-1814832-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-112000%7FA%7Ftif%7FEnglish%7FENG_SS_108-112000_A.tif%7F5-1814832-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F108-112000%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_108-112000_A.pdf%7F5-1814832-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-1814832-1%7FP%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-1814832-1_P%28754967%29.xlsx%7F5-1814832-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-1814832-1%7FP%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-1814832-1_P%28333970%29.xml%7F5-1814832-1

