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Standardgummitiillen HELAVIA®

aus Polychloroprengummi
fur das SES® Abbindeverfahren
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Material:

Gebrauchstemperaturen:

Polychloroprengummi
Qualitat 3490

-30 bis +90°C (+110°C Spitze)

Shore-Harte A:

40 £5

* Besonders dickwandig.
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i Zugfestigkeit: >6,5 MPa
| Reissdehnung: >500 %
i Zerreissfestigkeit: >10 kN/m
| Durchschlagsfestigkeit: >13 kV/mm
i Durchgangswiderstand: 4x10° Q.cm
: Flammwidrigkeit: VO UL94
i_ Gummitiillen mit Gleitmittel: bis Typ A4 1
Standardfarbe: 010
schwarz
fiir Kabel Linge  Innen-@  Wand
Typ Art. Nr. 0 (mm) mm mm mm @
A0-M 0201 0071010 1000
1,25-2 20 1,25 0,5
A0-C 0201 0001 010 100
A1-M 0201 0072 010 1000
1,75-3,5 20 1,75 0,5
A1-C 02010002010 100
A1bis-M 0201 0073 010 1000
24-45 20 2,4 0,6
A1bis-C 0201 0003 010 100
A1K*-M 0201 0081 010 1000
25-55 25 2,5 0,9
A1K*-C 02010011010 100
A2-M 0201 0074 010 1000
3-6 25 3 0,6
A2-C 02010004 010 100
A2K*-M 02010082010 1000
4-8 30 4 1,2
A2K*-C 0201 0012010 100
A3-M 0201 0075010 1000
5-9 25 5 0,7
A3-C 0201 0005 010 100
A4-M 0201 0076 010 1000
75-12 30 7,5 0,8
A4-C 0201 0006 010 100
A5-D 0201 0077 010 500
10-15 35 10 0,9
A5-C 0201 0007 010 100
A8-D 0201 0078 010 500
12-20 50 12 1,2
A8-C 0201 0008 010 100
A9-D 0201 0079 010 500
14 - 23 50 14 1,3
A9-C 0201 0009 010 100
A10-D 02010080 010 500
17 - 28 50 17 1,3
A10-C 0201 0010010 100
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Standardgummitiillen HELAVIA®

aus Polychloroprengummi
fur das SES® Abbindeverfahren

Standardfarben:
HOm| oo | [eeEmRo] oo || oos [oies (il R
weiss  blau grin gelb orange braun rot violett  grau rosa hellblau Code Detail Code
Gruppe Artikel Farbe

fiir Kabel Linge  lnnen-8  Wand @
Typ Art. Nr. @ (mm) mm mm mm 0[2]0]1]0[x |x|x|x[x|x
AO0-FM COUL. 0201 0071 *** 1252 20 125 05 1000
AO-FC COUL. 02010001 ="~ ‘ ’ 100
A1-FM COUL. 0201 0072 *** 17535 20 175 05 1000
A1-FCcCOUL. 02010002 "~ ’ ’ 100 )
A1bis-FM COUL. 02010073 *** 1000

24-45 20 2,4 0,6
A1bis-FC COUL. 02010003 *** 100
A1K*-FM COUL. 02010081 *** 1000

25-55 25 2,5 0,9
A1K*-FC COUL. 02010011 *** 100
A2-FM COUL. 0201 0074 *** 1000

3-6 25 3 0,6
A2-FC COUL. 0201 0004 *** 100 7]
A2K*-FM COUL. 02010082 *** is 30 A 10 1000
A2K*-FC COUL. 02010012 ’ 100 ’
A3-FM COUL. 0201 0075 *** 1000
5-9 25 5 0,7

A3-FC COUL. 0201 0005 *** 100
A4-FM COUL. 0201 0076 *** 15 19 30 75 08 1000
A4-FC COUL. 02010006 ¥+ ' ' 100
A5-FD COUL. 0201 0077 *** 10-15 35 10 09 500
A5-FC COUL. 02010007 ) ' 100
A8-FD COUL. 0201 0078 *** 1220 50 10 10 500
A8-FC COUL. 02010008 ** ) ’ 100 r
A9-FD COUL. 0201 0079 *** 1423 5 1 13 500 .
A9-FC COUL. 0201 0009 *** ) ’ 100 .
A10-FD COUL. 02010080 *** 500

17 -28 50 17 1,3 )
A10-FC COUL. 02010010 *** 100

* Besonders dickwandig.
Standardfarbe: |E- gelb/grin

A0-C BICOL 0201 0001 060 1,25 - 2 20 125 05 100 SN,
A1-C BICOL 02010002060 1,75-35 20 175 05 100 ~
A1bis-C BICOL 02010003060 2,4-45 20 2,4 0,6 100 \
A2-C BICOL 02010004060 3-6 25 3 0,6 100 \’
A3-CBICOL 02010005060 5-9 25 5 07 100 N
A4-C BICOL 02010006060 7,5-12 30 75 08 100 \
A5-C BICOL 0201 0007 060 10-15 35 10 0,9 100 \ »
A8-C BICOL 02010008060 12-20 50 12 1,2 100 \
A9-C BICOL 02010009060 14-23 50 14 1.3 100 \,;y
A10-C BICOL 0201 0010 060 17 - 28 50 17 1,3 100 J
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Gummitiillen HELAVIA® Britische Norm

aus Polychloroprengummi
fur das SES® Abbindeverfahren

HELAVIA | _______________ .
1
: Material: Polychloroprengummi :
i qualitat 3490 i
i Gebrauchstemperaturen: -30 bis +90°C (+110°C Spitze) i
: Shore-Harte A: 40 £5 :
| Zugfestigkeit: >6,5 MPa !
I Reissdehnung: >500 % !
| Zerreissfestigkeit: >10 kN/m |
| Durchschlagsfestigkeit: >13 kV/mm |
i Durchgangswiderstand: 4x10° Q.cm i
: Flammwidrigkeit: VO UL94 :
| Eigenschaften: Britische Norm BS 3858 Typ 1C !
| Gummitiillen mit Gleitmittel: alle Typen i
L e e e 4
Standardfarbe: 010
schwarz
Art. Nr. Art. Nr. fiir Kabel Innen-0  Wand
Typ Linge 20 mm Linge 25 mm @ (mm) mm mm
Ala-M 0201 0611010 0201 0612010
1,2-2,5 1,2 0,75
A0a-C 0201 0601 010 0201 0602 010
AObis-M 0201 0613 010 0201 0614010
1,5-3 1,5 0,75
AObis-C 0201 0603 010 0201 0604 010
Ala-M 0201 0615010 0201 0616 010
2-4 2 0,75
A1a-C 0201 0605 010 0201 0606 010
A2a-M 0201 0617 010 0201 0618 010
3-6 3 0,75
A2a-C 0201 0607 010 0201 0608 010
A3a-M - 0201 0619 010
5-10 5 1
A3a-C - 0201 0609 010
Standardfarben: Bestellbeispiel:
Code Detail Code
weiss  blau grin gelb orange braun rot violett  grau rosa hellblau
O2[01110x |x|x|x|x[x
Art. Nr. Art. Nr. fiir Kabel Innen-@  Wand
Typ Linge 20mm  Ldnge 25 mm @ (mm) mm mm @ \
A0a-M couleur 0201 0611 *** 0201 0612 *** 1000 \'
1,2-2,5 1,2 0,75
A0a-C couleur 02010601 ** 0201 0602 *** 100 \
AObis-M couleur 0201 0613 *** 02010614 *** 1000 \
1,56-3 1,5 0,75 ’
AObis-C couleur 02010603 *** 0201 0604 *** 100 \
A1a-M couleur 0201 0615 *** 0201 0616 *** 1000 \
2-4 2 0,75
A1a-C couleur 0201 0605 0201 0606 *** 100 \
A2a-M couleur 0201 0617 *** 0201 0618 *** 1000 \
3-6 3 0,75
A2a-C couleur 0201 0607 *** 0201 0608 *** 100 §
A3a-M couleur - 0201 0619 *** 510 5 ] 1000 ¢
A3a-C couleur . 0201 0609 *** ) 100 \
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