
弾性体シール SYJ5000 シリーズ

品名

切換方式

1：2位置シングルソレノイド

2：2位置ダブルソレノイド

3：3位置クローズドセンタ

4：3位置エキゾーストセンタ

5：3位置プレッシャセンタ

ボディオプション

0：パイロット弁

　個別排気形

3：主弁・パイロット弁

　集合排気形

コイル仕様

無記号：標準

T  ：節電回路付〈DC24V 、12V のみ〉

定格電圧

●DC仕様

5：DC24V

6：DC12V

V：DC6V

S：DC5V

R：DC3V

●AC仕様（50／60Hz ）

1：AC100V

2：AC200V

3：AC110V ［AC115V ］

4：AC220V ［AC230V ］

リード線取出し方法

●グロメット

G：リード線 長さ300mm

H：リード線 長さ600mm

●L形プラグコネクタ

L：リード線付 （長さ300mm ）

LN：リード線 なし

LO：コネクタ なし

●M形プラグコネクタ

M：リード線付 （長さ300mm ）

MN：リード線 なし

MO ：コネクタ なし

●DIN形ターミナル

D   ：コネクタ付

DO：コネクタ なし

●M8 コネクタ

WO ：コネクタ ケーブルなし

W□：コネクタ ケーブル付 （注1）

形式記号説明
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ランプ・サージ電圧保護回路

●リード線取出し方法がG、H、L、M 、W の場合

無記号：ランプ・サージ電圧保護回路なし

S ：サージ電圧保護回路付

Z ：ランプ・サージ電圧保護回路付

R ：サージ電圧保護回路付（無極性タイプ）

U ：ランプ・サージ電圧保護回路付（無極性タイプ）

●リード線取出し方法がDの場合

無記号：ランプ・サージ電圧保護回路なし

S ：サージ電圧保護回路付（無極性タイプ）

Z ：ランプ・サージ電圧保護回路付（無極性タイプ）

マニュアル

無記号：ノンロック プッシュ式

D ：プッシュターンロック式 ドライバ操作形

E ：プッシュターンロック式 手操作形

A・Bポート管接続口径

M5：M5 ×0.8

C4：φ4ワンタッチ管継手

C6：φ6ワンタッチ管継手

N3：φ5/32"ワンタッチ管継手

N7：φ1/4"ワンタッチ管継手

ブラケット

無記号：ブラケットなし

F ：ブラケット付

配管口径

無記号：サブプレートなし（ガスケット・ビス付）

01 ：1/8サブプレート付

ねじの種類

無記号：Rc

F ：G

N ：NPT

T ：NPTF
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メーカー：SMC株式会社

●直接配管形（20形マニホールド用）
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●ベース配管形（サブプレート、40、41、42、43形マニホールド用）

※D、DO 、W□ タイプには節電回路付はありません。

※AC の場合、整流器でサージ電圧の発生を防止しているので

　"S"タイプはありません

※R、UはDC のみです。

※節電回路付の場合、"Z"タイプのみです。

※DOZ はありません。

※AC の場合、整流器でサージ電圧の発生を防止しているので

　"S"タイプはありません。

※DC24V 、12V 、6V、5V、3V/AC100V 、110V 、200V 、220V

※LN 、MN タイプはソケット（2ケ）付です。

※DC24V 、12V 、AC100V 、110V 、200V 、220V

※EN-175301-803C （旧DIN43650C ）規格の

　DIN形ターミナル「Yタイプ」もあります。

※D、DO タイプのDC仕様 はDC24V 、12V のみです。

※W□ タイプはDC のみです。（注1）

注1）□にはケーブル長さ記号が入ります。 注）ブラケットは組み付けられていません。

※DC24V 、12V 、DC6V 、5V、3V

注1）□にはケーブル長さ記号が入ります。

仕様

絞り弁内蔵タイプ

海外規格適合機種の詳細は、SMC ホームページをご参照ください。

SYJ5□5□

●電磁弁本体に排気絞り弁を内蔵し、簡単に

　シリンダのスピード調整ができます。
●マニホールドベースに取付けた場合、排気

　エアはマニホールドベースの共通EXH ポート

　へ集合されるため排気処理が容易です。

JIS記号

（シングルの場合）
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注）●SYJ5□53形 をご使用される場合は、絞り弁を全閉より

　   1回転以上開いた状態でご使用ください。

　  ●絞り弁を調整する場合は、0.3Nám以下のトルクで行って

　   ください。

●絞り弁特性（   →R）A
B

●絞り弁内蔵タイプ型式表示方法
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2位置ダブル

2位置シングル

3位置クローズドセンタ

3位置エキゾーストセンタ

3位置プレッシャセンタ

2位置ダブル

2位置シングル

3位置クローズドセンタ

3位置エキゾーストセンタ

3位置プレッシャセンタ

使用流体

使用圧力範囲

MPa

周囲温度および使用流体温度　℃

注1）応答時間　ms

（0.5MPa の時）

最大作動頻度　Hz

マニュアル（手動操作）

パイロット排気方法

給油

取付姿勢

注2）耐衝撃／耐振動　m/s2

保護構造

2位置シングル

2位置ダブル

3位置

2位置シングル、ダブル

3位置

2位置シングル、ダブル

3位置

空気

0.15～0.7

0.1～0.7

0.15～0.7

－10～50（ただし凍結なきこと。）

25以下

40以下
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3

ノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、

プッシュターンロック式手操作形

パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形

不要

自由

150/30

防塵（※DIN形ターミナル、M8 コネクタはIP65）

※IEC60529 による。
注1）JIS B8375-1981動的性能試験による。（コイル温度20℃、定格電圧時、サージ電圧保護回路なしの場

合）
注2）耐衝撃：主弁、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験した

　　　 とき誤操作なし。（初期における値）
　　耐振動：45～2000Hz　1掃 引、主弁・可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件

　　　 で試験したとき誤動作なし。（初期における値）

ソレノイド仕様

※AC110V と115V 、AC220V と230V は共用です。
※AC115V とAC230V の場合、許容電圧変動は定格電圧の－15％～＋5％となります。
※S、ZおよびTタイプ（節電回路付）については内部回路により電圧降下がありますので、許容電圧変動は下
　記範囲でご使用ください。
　S、Zタイプ　DC24V ：－7％～＋10％　DC12V ：－4％～＋10％
　Tタイプ　DC24V ：－8％～＋10％　DC12V ：－6％～＋10％

グロメット（G ）・（H）、L形プラグコネクタ（L）

M形プラグコネクタ（M ）、DIN形ターミナル（D）

M8 コネクタ（W ）

G, H, L, M, W

24、12、6、5、3

0.78（ランプ付：0.81）

0.86（ランプ付：0.89）

［0.94（ランプ付：0.97）］

1.18（ランプ付：1.22）

1.30（ランプ付：1.34）

［1.42（ランプ付：1.46）］

D

24、12

0.78（ランプ付：0.87）

0.86（ランプ付：0.97）

［0.94（ランプ付：1.07）］

1.15（ランプ付：1.30）

1.27（ランプ付：1.46）

［1.39（ランプ付：1.60）］

100、110、200、220

定格電圧の±10％※

0.35［ランプ付：0.4DIN形ターミナルのランプ付は0.45］

0.1（ランプ付のみ）

ダイオード（DIN形ターミナル、無極性タイプはバリスタ）

LED（DIN形ターミナルのAC はネオン球）

リード線取出し方法

コイル定格電圧　V

許容電圧変動

消費電力　W

※

皮相電力　VA

サージ電圧保護回路

インジケータランプ

DC

AC 50/60Hz

DC

AC

標準

節電回路付

  100V

  110V

［115V ］

  200V

  220V

［230V ］

直接配管形

ベース配管形

JIS記号

直接配管形 ベース配管形（サブプレート付）

※詳細につきましては、SMC カタログ又はホームページをご参照ください。

■コネクタケーブルについて
　（ケーブル長さ記号）
・M8用 のコネクタケーブルは、下記の手配方法を参照ください。

①ソレノイドバルブとコネクタケーブルを同時に手配する場合

　（コネクタケーブルは同梱で出荷されます）

（例1）ケーブル長さ300mm の場合

W1：ケーブル長さ300mm

W2：ケーブル長さ500mm

W3：ケーブル長さ1000mm

手配方法

SYJ7 ー ー
3
5
7

SYJ3120 ー5W1ZE ーM3

W4：ケーブル長さ2000mm

W7：ケーブル長さ5000mm

リード線取出し方法

ケーブル取出しシンボル


