RS|

Interruttori a pulsante =

CARATTERISTICH Interruttore a pulsante
E momentaneo miniaturizzato a
| B corsa singola (SPST)
50000 ottt unipolare RS Pro, 8 mm

el (diam.), montaggio a pannello,
o 120/250V c.a.

Forza di
azionamento:
250+100gf (gram-
force)

Contatto
normalmente aperto

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Interruttori a pulsante

DESCRIZIONE del

Questo interruttore a pulsante miniaturizzato con funzionamento interruttore temporaneo e un switch ON-
OFF a 1 polo del nostro marchio RS PRO offre un eccellente meccanismo per il controllo di una

macchina o di un processo.

La custodia e il contenitore sono realizzati in nylon di alta qualita 6/6 e il terminale € realizzato in lega di
rame con materiale placcato oro. La lunghezza totale di un interruttore a pulsante & 23 mm. E possibile
scegliere fra attuatore nero solido o illuminato trasparente. Le varianti di colore illuminate includono blu,
verde, giallo, bianco e rosso. Se si desidera la versione bicolore, disponiamo anche di questa.

Specifiche generali

Funzionamento dell'interruttore
Configurazione contatto

lluminato

Forma dell'attuatore
Colore attuatore
Colore del contenitore

Applicazioni

Caratteristiche del materiale
Caso

Cappuccio

Terminali

Momentaneo

SPST (Single Pole Single Throw, singolo polo singolo
contatto)

No

Cilindro

Nero

Nero
Apparecchiature di test, telecomunicazioni, reti,
dispositivi portatili

Nylon 6/6
PC
Lega di rame con placcatura in oro.
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Interruttori a pulsante

Specifiche elettriche

Tensione nominale
Tipo di terminal

Tipo di attuatore

Specifiche dei contatti

Tensione nominale c.c. del contatto
Corrente nominale del contatto
Resistenza di isolamento

Rigidita dielettrica

Corsatotale

Specifiche meccaniche

120/250V c.a.
Saldatura

Cappuccio

30V

100 mAa30Vcc

100 MQ MIN. 500V C.C.
500V c.a. per 1 minuto
1.2+0.3mm

Tipo di montaggio

Dimensione foratura pannello
Diametro di foratura del pannello
Vita meccanica

Forza di azionamento
Dimensione

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio massima
Temperatura di esercizio minima

Omologazioni

Montaggio a pannello
8 mm (diam.)

8mm

50.000 cicli
250+100¢gf

23mm x 8mm

85 °C.
-40°C

Conformita/certificazioni

EN61340
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Dimensions — mm
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For 0.8~1.2 THK PANEL -
PANEL MOUNTING SWITCH FUNCTION
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