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RS Pro - 2204EG 混合域示波

器、数字存储、 4 通道、 
200MHz 、 120000 wfms/s    

RS 号： 180-4800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• I2C / spi/up/can / lin 
串行总线触发器 

• 29 、 000 分段存储 

• 速率高达 120 、 000 
wfm/s 

• 8in wvga tft lcd 

• 高通、低通和带通滤

波器功能 

• 遮罩测试功能 

• usb 2.0 高速主机端口 
x 1 、 usb 2.0 高速设

备端口 x 1 

特点 
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介绍我们值得信赖且可靠的自有 RS Pro 的 rsdm.4s 系列数字示波器、该系列高精度 2000EG （数字存

储示波器）具有多种功能、这些功能对于测试和测量电子信号的带宽和波形至关重要。rsdm) - 2000EG 
系列提供 100 和 200 mhz 的示波器、提供 2 或 4 个通道、以适应各种应用。具有两个模拟通道的型号

每通道提供 1GSa / 秒的实时采样率；具有四个模拟通道的型号提供 1GSa / 秒的最大实时采样率。  
 
 
 
 

 

 

 

系列 RSMDO-2000EX 
型号 RSMDO-2204EG 
示波器类型 数字存储 
带宽 200MHz 
采样类型 实时、等效 
采样模式 采样 Peak 检测、平均值、单 
平均时间 2 至 256 
标准接口 can 、 iic 、 lin 、 RJ45 、 spi 、 art 、 usb 
其他接口 局域网 
应用 电气工程师、技术人员、医疗保健、物理师、汽车 

 

 

 

输入耦合 交流、直流、接地 

输入阻抗 1MΩ 16pf 

最大输入电压 300Vrms 、 cat i 。 CAT 也可以 

输入灵敏度 1mV 至 10V 的 div 
 

 

 

 

 

 

产品说明 

一般规格 

输入系统 
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最大垂直灵敏度 1mV/div 

最小垂直灵敏度 10V/div 

垂直分辨率 8 位 

直流增益精确度 ± （选择 2mV / div 或更高时为 3% ）；选择 1mV / div 
时为 5% 

上升时间 ≤1.75ns 

通道电压偏移范围  
1mV / div ~ 20mV / div ： 0.5v ； 50mV / div ~ 200mV / 
div ： 5V ； 500mV / div ~ 2V / div ： 25V ； 5V / 
div~10V / div ： 250V 

数学操作 + 、 - 、 * 、 / 、 fft 

fft 窗口模式： hanning 、 hamming 、 blackman 、矩形 

通道到通道偏斜 2ns  
 

 

 

实时采样率 1GSa/s  

交互模式 x 、 sinx 

存储深度 1Mpts 

测量显示模式 主窗口、窗口缩放、滚动、 x － y 、 y － t 

时间基准范围 1ns 至 100 s/div 

水平滚动速率 100ms/div～100s/div 

实时波形采集速率 120000 波形 / 秒 
 

 

 

x 极输入 / y 极输入 (CH1) (CH3) / (CH2) (CH4) 
 

 

 

 

 

 

 

垂直系统 

水平系统 

x-y 模式 
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自动测量 

pk-pk 、 %flicker 、闪变 idx 、振幅、 vpp 、 vmax 、 
vmin 、 vamp 、 vtop 、 vbase 、 vavg 、 mean 、 
crms 、 v 有效值、 rovshot 、 fovshot 、 rpreshot 、 
fpreshot 、上升时间、下降时间、频率、周期、 + 
wid 、－wid 、 lfr 、－、 lfr 相位、 lfr 、 lfr 、 lfr 、 
lffr 、＋ 

光标测量 振幅、时间、门控可用 
 

 

 

触发器类型 

edge 、 pulse 宽度、视频、 pulse runt 、 rise & fall 
（斜坡）、备用、 time out 、 event-delay （ 1~65 、 
535 事件）、 time-delay （持续时间； 4ns~10s ）、 
bus 

触发源 CH1 、 CH2 、 CH3 、 CH4 、 line 、 ext 
触发模式 自动、正常、单 
触发耦合 交流、直流、 lf 抑制、 hf 抑制 

触发位移 预触发：最大 10 div 
延迟触发器： 2000000 div 最大 

触发器灵敏度 
对于固定范围： 1Div = dc – 10MHz 
ext ： dc ~ 100 mhz （大约） 100 mv ；大约 100 mhz 
~ 200 mhz 150 mv 

保持范围 4ns – 10s 
 

 

 

自动设置 单按钮、自动设置所有通道、用于垂直、水平和触发系

统、带撤销自动设置 

保存 / 调用 20 套 
 

 

 

 

 

 

 

触发器规格 

控制面板功能 

测量系统 
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显示模式 8 in. tft lcd wvga 彩色显示屏 

分辨率 800 水平 x 480 垂直像素 wvga 

显示颜色 14 个刀头 

波形显示范围 8 x 10 刻度 

波形显示模式 点、矢量 

波形插值 sin （ x ）、 x 

颜色模型 正常，反转 
 

 

 

工作电源电压 交流 100V ~ 240V 、 48 hz ~ 63 hz 、自动选择 
安全类别级别和电压 CAT i 300V 

 

 

 

尺寸 127.3mm x 208mm x 384mm 

长度 127.3mm 

宽度 208mm 

高度 384mm 

重量 3 kg 
 

 

 

相对湿度 < 80% 
工作温度范围： 0 ℃ 至 50 ℃  

 

 

 

合规性 / 认证 EN61340 、 ce  
 

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 

电气规格 

显示系统 
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