RS|

Infrarot-Thermometer Eﬂg

MERKMALE

Infrarot-Thermometer von
RS Pro, max. Temperatur
S +650 °C, 3 °C, Celsius,
Emissionsfaktor Fah ren h EIt

CMOS-uberlappende
IR-REXTM-
Technologie

Leckdetektor fur UV-
Kuhlmittel

SD-
Speicherkartenschnitt
stelle

Warmebild nach
Interpolation

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Infrarot-Thermometer

Produktbeschreibung

RS PRO TG-301 ist ein einfach zu bedienendes, ergonomisch geformtes Infrarot-Thermometer mit
Pistolengriff  (auch Laserthermometer oder berUhrungsloses Thermometer genannt) flr
Oberflachentemperaturmessungen. Mit diesem Thermometer kbnnen Sie eine Karte anzeigen lassen,
anhand der Sie genau wissen, wo sich Ziel-Temperaturmessstellen befinden. Dieses Gerét findet
problemlos unsichtbare hei3e und kalte Stellen flir die sofortige Fehlersuche und verfligt tiber die héchste
Genauigkeit seiner Klasse in seinem grof3en Temperaturbereich. Dieses IR-Thermometer wurde speziell
fur Elektro-, Heizungs-/Luftungs-/Klimatechnik sowie flir mechanische und Kfz-Anwendungen entwickelt.

Allgemeine

Modellnummer
Temperaturbereich

Beste Genauigkeit

TG301

-30 °C bis 650 °C.

+1,5 °C oder 1,5 % des Messwerts
+2,0 °C bei -10 °C bis 0 °C.

+3,0 °C bei -30 °C bis -10 °C.

Anzeigetyp 1,77-Zoll-TFT-Farbbildschirm
Verhéltnis Abstand zu Punkt 30:1

Ansprechzeit <125 ms (95 % des Messwerts)
Spektralempfindlichkeit 8 bis 14 ym

Emissionsfaktor 0,10 bis 1,00

Anzeigeauflésung
Wiederholbarkeit (% des Messwerts)

Temperaturskala
Taschenlampe
Interner Speicher

0,1°C (0,2 °F)

18 % des Messwerts oder 0,1 °C (0,2 °F), je
nachdem, welcher Wert gréR3er ist
Celsius/Fahrenheit

Ja

2 GB SD-Speicherkarte

Lebensmittelvorbereitung / Sicherheits- und
Brandschutzinspektionen / Kunststoffspritzguss /

Anwendungen Asphalt, Marine- und Siebdruck / Diesel- und
Flottenwartung / Menschliche Stirn

Kalibrierungsverfugbarkeit Ja

Elektrische

Batterie im Lieferumfang enthalten Ja

Batterietyp AA

Batterielebensdauer 12 Stunden
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Infrarot-Thermometer

Mechanische

Abmessungen
Lange

Breite

Hohe
Gewicht

Spezifikationen zur

Fallprufung
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
Betriebshodhe

Schutzkategorie

185 mm x 51 mm x 100 mm
185mm

51mm

100mm

300g

1,2 Meter

0 °C bis 50 °C.

-20 °C bis 60 °C.

10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

2000 Meter Uber dem mittleren Meeresspiegel

Lasersicherheit

Zulassungen

I[EC 60825-1 Klasse 2, 650 nm, <1 mW

Konformitéat/Zertifizierung
Meldungen

IEC 61010-1
RoHS-Konformitatszertifikat
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