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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a identifikace podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev:

UFI:

1.2 Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Obecné pouziti:

Drei Bond 1110

YSUY-J872-900R-RNVW

Jednoslozkové anaerobni lepidlo uréené k zajisténi a utésnéni zavitovych spoju.

Jen pro pramyslové a profesionalni pouziti.

1.3 Udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Nazev spole¢nosti:
Ulice, P.O. Box:
PSC, mésto:

WWW:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Subjekt poskytujici informace:

Drei Bond GmbH
Carl-Zeiss-Ring 13
85737 Ismaning
Némecko
www.dreibond.de
info@dreibond.de
+49 89 962 427-0
+49 89 962 427-19

E-mail: datenblaetter@dreibond.de biuro@dreibond.com.pl
Telefon: +49 89 962 427-0

Drei Bond Polska Sp.z o.0.
ul. Bagrowa 1
30-733 Krakow
Polsko
www.dreibond.pl
biuro@dreibond.com.pl
+48 12 653 25 95

1.1 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Tisnova linka 112

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni (CLP)

Signalni slovo:

Varovani

Standardni véty o nebezpec¢nosti:

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H335 Muze zpUlsobit podrazdéni dychacich cest.
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Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:

P261
P280

P302+P352
P312

P362+P364

P403+P233

Specialni oznaceni

Napoveéda k etiketam:

2.3 DalSi nebezpecnost

Obsahuje:

Zamezte vdechovani par.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody/mydia.

Necitite-li se dobfe, volejteTOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo
lékare.

Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim ho vyperte.
Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné

uzavfeny.

methakrylova kyselina, monoester s propan-1,2-diolem,
dodecyl metacrylat,
kumenhydroperoxid.

Rozlity/rozsypany vyrobek mlze zpusobit uklouznuti nebo pad.
Vlastnosti narusujici fungovani endokrinniho systému. Vysledky posouzeni vlastnosti PBT a vPvB:
Zadné dostupné udaje

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.1 Latky: netyka se.

3.2 Smési

Chemicka charakteristika:

Smés nasledujicich slozek s bezpe¢nymi pfisadami:
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Nebezpecné slozky:

CAS 80-15-9

Identifikatory Oznaceni Obsah
Klasifikace
pofadoveé ¢&. bisphenol-A dimethacrylate 15-20 %
609-946-4 Aquatic Chronic 4; H413.
CAS 41637-38-1
C. ES 248-666-3 methakrylova kyselina, monoester s propan-1,2-diolem <10 %
CAS 27813-02-1 Eye Irrit. 2; H319. Skin Sens. 1; H317.
C. ES 205-570-6 dodecyl metacrylat <10 %
CAS 142-90-5 STOT SE 3; H335.
Specifické limitni koncentrace (SCL):
STOT SE 3; H335: C210 %
C. ES 201-254-7 kumenhydroperoxid <25%

Org. Perox. E; H242. Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 4; H312.

Acute Tox. 3; H331. Skin Corr. 1B; H314. STOT RE 2; H373.

Aquatic Chronic 2; H411.

Specifické limitni koncentrace (SCL):

Skin Corr. 1B; H314: C = 10 % / Skin Irrit. 2; H315: 3 % < C <10 % / Eye Dam. 1; H318:
3%<C<10%/Eye Irrit. 2; H319: 1 % <C <3 % / STOT SE 3; H335: C< 10 %

C. ES 203-473-3
CAS 107-21-1

ethylenglykol 1%
Acute Tox. 4; H302. STOT RE 2; H373.

Uplné znéni H a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné informace:

Pfi vdechnuti:

Pfi styku s kuzi:

P¥i zasazeni o¢i:

Pfi poziti:

PostiZzené osoby evakuujte z ohroZené oblasti. V pfipadé ztraty védomi ulozte a pfepravujte
na boku. Postizené osoby nenechavejte bez dozoru.
Poskytujici prvni pomoc: pouzivejte osobni ochranné prostredky!

Postizené osoby preneste na Cerstvy vzduch a v pfipadé potfeby pouzijte dychaci pfistroj,
napf. podavejte kyslik.

Zajistéte prachodnost dychacich cest. Zabrarite prochladnuti. Pokud se objevi potize

s dychanim, okamzité zavolejte |ékare.

Kontaminovany odév ihned svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.
PFi styku s kzi okamzité omyjte velkym mnozstvim mydla a vody.
V pripadé koznich reakci se poradte s Iékafem.

Okamzité vyplachujte pod tekouci vodou po dobu 10 az 15 minut s otevienymi vicky. Vyjméte
kontaktni CoCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
Pak okamzité vyhledejte o¢niho Iékafre.

Nevyvolavejte zvraceni. Okamzité vyplachnéte uUsta a vypijte dostatek vody. Nikdy
nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi. Okamzité volejte Iékare.

vaw s

Muze vyvolat alergickou kozni reakci. Zplsobuje vazné podrazdéni oci. Mze zpUsobit
podrazdéni dychacich cest.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Symptomaticka lécba.
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ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:
Vodni mlha, péna, suchy hasici prostfedek, oxid uhli€ity
Nevhodna hasiva z bezpe¢nostnich duvodu:

PIny vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Béhem pozaru mohou vznikat: Toxické plyny/vypary, kouf, oxidy dusiku (NOx), oxid uhelnaty
a uhlicity.
5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranna opatfeni pfi haseni pozaru:
Pouzivejte pfenosny dychaci pfistroj a chemicky odolny odév.
Dalsi informace: Zahftati zplGsobuje rust tlaku: nebezpedi prasknuti a vybuchu.
Nadoby vystavené poskozeni ochlazujte postfikem vodou.
Pokud je to bezpec€né, odstrarnte nepoSkozené nadoby z nebezpené oblasti.
Zabrarite vniknuti hasiva do spodnich vod nebo vodnich nadrzi.
Zbytky po pozaru a kontaminovanou hasebni vodu zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy.

ODDIL 6: Opatfeni v pripadé nahodného Uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Zajistéte vhodné vétrani. Zabrante kontaktu s latkou. Nevdechujte mlhu/vypary/aerosoly.
Noste vhodné ochranné vybaveni. Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim
vyperte. Nedovolte pfistup osobam bez ochrannych prostfedk.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite vniknuti do pudy nebo kanalizace. V pfipadé potfeby informujte pfislusné slozky.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Pokud je to mozné, uzaviete unik bez vzniku nebezpeci. Sesbirejte mechanicky pomoci
materialu vazajicich kapaliny (pisek, kifemelina, univerzalni pojivo, kyselinovy neutralizator)
a dopravte na misto likvidace v pfedepsanych nadobach. Davejte pozor na moznost
opétovného vzniceni.

Dalsi informace: Rozlity/rozsypany vyrobek mulze zplsobit uklouznuti nebo pad.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Pro dalSi podrobnosti viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpe¢nou manipulaci:
Zajistéte fadné vétrani mistnosti a pracovisté. Zabrante tvorbé t€kavych latek. Nevdechujte
mlhu/vypary/aerosoly. Zabrarite styku s kGzi, o¢ima a odévem. Noste vhodné ochranné
vybaveni. Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim vyperte. Pfi pouzivani
vyrobku nejezte, nepijte a nekufte. Pfipravte stanici pro vyplach oci.

Pokyny v pfipadé pozaru a vybuchu:
Obecné pfijata preventivni opatfeni protipozarni ochrany.
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7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na obaly a mista skladovani:
Nadobu skladujte t&€sné uzavienou na dobfe vétraném misté. Nadobu skladujte v suché
mistnosti. Skladujte mimo dosah zdrojl tepla a pfimého slunecniho zareni. Chrante proti

mrazu. Nadobu skladujte ve svislé poloze.

Doporuc¢eno: Skladujte pouze v originalnim obalu. Skladovaci teplota: 5-25 °C
Pokyny pro skladovani s jinymi materialy:
Neskladujte spole€né s oxidujicimi materidly a lehce hoflavymi pevnymi latkami. Neskladujte

spole¢né s potravinami, napoji a krmivem pro zvifata.

7.3 Specifické/specificka koneéna pouziti

Z&adné dostupné informace.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni hodnoty na pracovisti:

C.CAS Oznaéeni Druh Mezni hodnota
107-21-1 ethylenglykol Ceska republika:
PEL 8 hodin 50 mg/m3
pfi expozici se vyznamné PEL 8 hodin 19,38 ppm
uplatiiuje pronikan latky NPK-P 15 minut 100 mg/m3
kzi NPK-P 15 minut 38,77 ppm

Nafizeni vlady €. 20/2025 Sb.Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich

predpist

DNEL/DMEL:

PNEC:

Udaje pro: bisphenol-A dimethacrylate:
DNEL zaméstnanci, inhalacni, dlouhodoby, systémovy: 3,52 mg/m3
DNEL zaméstnanci, dermalni, dlouhodoby, systémovy: 2 mg/kg bw/d

Udaje pro: methakrylova kyselina, monoester s propan-1,2-diolem:
DNEL zaméstnanci, inhalacni, dlouhodoby, systémovy: 14,7mg/m3
DNEL zaméstnanci, dermalni, dlouhodoby, systémovy:4,2 mg/kg bw/d
Udaje pro:kumenhydroperoxid:

DNEL zaméstnanci, inhalacni, dlouhodoby: 6 mg/m3

Udaije pro:ethylenglykol:

DNEL zaméstnanci, inhalacni, dlouhodoby, | lokalni: 35 mg/m3

DNEL zaméstnanci, dermalni, dlouhodoby, systémovy: 106 mg/kg bw/d

Udaje pro: methakrylova kyselina, monoester s propan-1,2-diolem:
PNEC voda (sladka voda): 0,904 mg/L

PNEC voda (mofska voda): 0,904 mg/L

PNEC Cdistirna odpadnich vod: 10 mg/L.

PNEC sediment (sladka voda):6,28 mg/kg dw

PNEC sediment (mofska voda): 6,28 mg/kg dw

PNEC puada 0,727 mg/kg dw
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Udaje pro:kumenhydroperoxid:

PNEC voda (sladka voda): 0,0031 mg/L

PNEC voda (mofska voda): 0,00031 mg/L
PNEC sediment (sladka voda):0,023 mg/kg dw
PNEC sediment (mofska voda): 0,0029 mg/kg dw
PNEC ¢istirna odpadnich vod: 0,35 mg/L

Udaje pro:ethylenglykol:

PNEC voda (sladka voda): 10 mg/L

PNEC voda (mofska voda): 1 mg/L

PNEC voda (pferusované uvolfiovani): 10 mg/L
PNEC sediment (sladka voda): 37 mg/kg dw
PNEC plda: 1,2 mg/kg dw

PNEC ¢istirna odpadnich vod: stp: 199,5 mg/L

8.2 Omezovani expozice

Zajistéte fadné vétrani mistnosti a pracovisté.

Osobni ochranné prostredky

Kontrola expozice na pracovisti

Ochrana dychacich cest:

Ochrana rukou:

Ochrana o¢i:

Ochrana téla:

Pokud je pfekro€ena mezni hodnota maximalni pfipustné koncentrace na pracovisti (NPK),
noste masku s filtrem.

Pouzivejte kombinovany filtr A/P-2/3 podle EN 14387 (= chrani proti vypariim organickych

sloucenin).

Trida filtru ochrany dychacich cest musi odpovidat maximalni koncentraci Skodlivych latek
(plyn/para/aerosol/Castice), které vznikaji pfi manipulaci s vyrobkem.

Ochranné rukavice podle normy PN-EN ISO 374:1.
Material rukavic:
Fluorovy kau€uk (FKM) — tloustka vrstvy: 0,4 mm
Butylovy kaucuk — tloustka vrstvy: 0,5 mm
Chloroprenovy kauéuk (CR) — tloustka vrstvy: 0,5 mm
Nitrilovy kau€uk (NBR) — tloustka vrstvy: 0,35 mm
Polyvinylchlorid (PVC) — tloustka vrstvy: 0,5 mm
Doba priniku: > =480 min
Dodrzujte pokyny vyrobce rukavic tykajici se praniku a odolnosti proti propichnuti.
Tésné priléhajici ochranné bryle podle normy PN-EN ISO 16321-1:2022.

Noste vhodny ochranny odév.

Hygienicka a ochranna opatfeni:

Zabrarite styku s kGzi, o¢ima a odévem. Veskeré kontaminované oblec€eni ihned sviéknéte
a pred opétovnym pouzitim vyperte. Kontaminovany ochranny odév nevynasejte mimo
pracovisté. Nevdechujte vypary/aerosol. Pfipravte stanice pro vyplach o€i. Pfi pouzivani
vyrobku nejezte, nepijte a nekurte. Pfed pfestavkami a po praci si umyjte ruce.

Omezovani expozice

Viz ,6.2 Bezpecnostni prostfedky v oblasti ochrany zivotniho prostredi®.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi pfi 20 °C a 101,3 kPa

kapalny
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Barva: bila
Zépach: lehce kysely
Cichovy prah: Zadné dostupné udaje

Bod tani/tuhnuti:
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu:

Hoflavost:

Zadné dostupné udaje

Zadné dostupné udaje
Zadné dostupné udaje

Horni/spodni mez hoflavosti nebo horni/spodni mez vybusnosti:

Bod vzplanuti a dosah plamene:
Teplota rozkladu:

pH:

Dynamicka viskozita:

Rozpustnost:

Rozpustnost ve vodeé:

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:
Tenze par:

Hustota:

Hustota par:

Charakteristika ¢astic:

9.2 DalsSi informace

Vybusné viastnosti:
Oxidacni vlastnosti:
Teplota samovzniceni:
Rychlost odpafovani:

Dalsi informace:

Z4dné dostupné Udaje
100 -200 °C

Z4adné dostupné Udaje
Zadné dostupné udaje

pfi 25 °C: asi 60000 mPa-s (tixotropni)

rozpustny v acetonu
pfi 25 °C nerozpustny
Zadné dostupné udaje
Zadné dostupné udaje
1,0 g/cm?®

Zadné dostupné udaje
Netyka se

Zadné dostupné udaje
Zadné dostupné udaje
320 °C

Zadné dostupné udaje
Zadné dostupné udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Viz pododdil ,MozZnost vzniku nebezpecnych reakci*.
10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za uvedenych skladovacich podminek.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
PFi pouzivani a skladovani v souladu s uréenim nedochazi k nebezpeénym reakcim.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Skladujte mimo zdroje tepla, jisker a otevieného ohné.
Chrante proti pfimému slune&nimu zareni. Chrarite proti vihkosti. Chrarite proti mrazu.
Zabrarite tvorbé tékavych latek.

10.5 Neslucitelné materialy
Silné oxidanty, silné kyseliny, silné zasady
10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu

Z&dné nebezpedéné produkty rozkladu, pokud jsou dodrzovany piedpisy pro skladovani
a manipulaci s vyrobkem.
Tepelny rozklad: Zadné dostupné L’]daje
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Toxikologicky ucinek:

Tato tvrzeni jsou zaloZena na vlastnostech jednotlivych slozek. Zadné toxikologické

udaje o vyrobku.

Akutni toxicita (oralni): Zadné udaje.

Akutni toxicita (dermalni): Zadné udaje.

Akutni toxicita (inhalagni): Zadné udaje.

Ziravost/drazdivost pro kiizi: Zadné Udaje.

Vazné poskozeni ogi/podrazdéni oci: Eye Irrit. 2; H319 = ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
Senzibilizace dychacich cest: Zadné udaje.

Senzibilizace kuze: Skin Sens. 1; H317 = MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarode&nych burikach/genotoxicita: Zadné tdaje.

Karcinogenita: Zadné udaje.

Toxicita pro reprodukci: Zadné Gdaje.

Uginky na matefské mléko a prostiednictvim matefského mléka: Zadné udaje.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice): STOT SE 3; H335 =Muze zpUsobit
podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice): Zadné Udaje.

Nebezpecnost pfi vdechnuti: Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti

Vlastnosti narusujici endokrinni systém:

Dalsi informace:

Z&dné dostupné udaje

Udaje pro: bisphenol-A dimethacrylate:

LDO krysa, oralné: > 2.000 mg/kg (OECD 423)
LDO kralik, dermalné: > 2.000 mg/kg (OECD 402
Udaje pro: methakrylova kyselina, monoester s propan-1,2-diolem:
LD50 krysa, oralné: >2000 mg/kg

LD50 kralik, dermalné: >5000 mg/kg

Udaje pro: dodecyl metacrylat:

LD50 krysa, oralné: > 5.000 mg/kg

Udaje pro:ethylenglykol:

LD50 krysa, dermainé: 3500 mg/kg

Udaje pro:kumenhydroperoxid:
LD50 krysa, oralné: 328 mg/kg
LD50 krysa, dermalné: 1200 mg/kg
LD50 krysa, inhala¢né: 1,37 mg/L

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro vodni organismy:

Neni klasifikovan jako toxicky pro vodni prostredi.
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Udaje pro: bisphenol-A dimethacrylate:
Toxicita pro ryby:

LL50 Oncorhynchus mykiss: > 100 mg/L/96h
Toxicita pro dafnie:

NOELR Daphnia magna: 100 mg/L/48h

Udaje pro: kumenhydroperoxid:
Toxicita pro ryby:
LC50 Oncorhynchus mykiss: 3,9 mg/L/96h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Dal$i indikace: .
Zadné dostupné udaje
¢istirna odpadnich vod:

Udaje pro: bisphenol-A dimethacrylate:
NOEC aktivovany kal: 10mg/L/3h

12.3 Bioakumulaéni potencial

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:
Z&dné dostupné udaje.
12.4 Mobilita v pudé
Z&dné dostupné udaje.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Z&adné dostupné udaje.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Z&dné dostupné udaje
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky

Obecna doporuceni: Zabrante vniknuti do pady nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek
Kod odpadu: 08 04 09* = Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky

* = Je vyzadovano osvédceni o likvidaci odpadu.

Doporugeni: Zlikvidujte v souladu s platnymi predpisy.

Obal

Koéd odpadu: 15 01 10* = Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
nebezpecné latky
* = Je vyzadovano osvédceni o likvidaci odpadu.

Doporugeni: Zlikvidujte v souladu s platnymi pfedpisy. Kontaminované obaly zlikvidujte stejnym zpUsobem

jako jejich obsah. Nekontaminované obaly Ize recyklovat. Neodstranujte Stitek pfed dukladnym

vycCisténim nadoby.
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ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: nepouzitelné

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

ADRRID, IMDG, IATA-DGR:  nevztahuje se

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: nepouzitelné

14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: nepouzitelné

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Vyrobek nebezpecny pro Zivotni prostredi:
Latka/smés neni nebezpecna pro zivotni prostfedi podle
kritérii vzorovych predpist OSN.
Znediténi mofi: ne
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Neni nebezpecny naklad ve smyslu téchto dopravnich predpist.

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO

Z&dné dostupné udaje

ODDIL 15: Informace o piedpisech

Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy

tykajici se latky nebo smési
Vnitrostatni predpisy — ¢lenské staty EU
Dalsi predpisy, omezeni a nafizeni:

Z&dné dostupné udaje

Vnitrostatni predpisy — €lenské staty ES (Evropského spolecenstvi)
Obsah tékavych organickych latek (VOC):
3 % hmotnosti

Oznaceni obalu pro obsah <= 125 ml

Signalni slovo: Varovani
Standardni véty o nebezpec¢nosti:
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.
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Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P261 Zamezte vdechovani par.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody/mydia.

P312 Necitite-li se dobre, volejteTOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo
lékare.

P362+P364 Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé&tovnym pouzitim ho vyperte.

Dalsi predpisy, omezeni a nafizeni:

Pouzivejte omezeni podle nafizeni REACH, pfiloha XVII, €. 3, 75

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro tuto smés neni nutné posouzeni bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

UplIné znéni H-vét v oddilech 2 a 3:

Duvod poslednich zmén:

Datum sestaveni:

H242 = Zahfivani mlze zpusobit pozar.

H302 = Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 = Zdravi Skodlivy pfi styku s kdzi.

H314 = Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.

H317 = Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 = Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H331 = Toxicky pfi vdechovani.

H335 = Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest

H373 = Muze zplsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 = Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

H413 = Muze vyvolat dlouhodobé Skodlivé ucinky pro vodni organismy.

Zmény v oddile 3: Kolektivni zpracovani
2015-6-2

Datovy list zobrazené oblasti:

Viz oddil 1: Subjekt poskytujici informace

Zkratky a akronymy:

Acute Tox.: Akutni toxicita

ADN: Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci

Aquatic Chronic: Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky

AS/NZS: Australska/novozélandska norma

CAS: Chemical Abstracts Service

CFR: Kodex federalnich predpisu

CLP: Klasifikace, ozna¢ovani a baleni

DMEL: Odvozena drovei zpusobujici minimalni zmény

DNEL: Odvozena Uroven beze zmén

EC50: Efektivni koncentrace 50 %

EL50: Efektivni urover 50 %

EN: Evropska norma

EQ: Vyfaté mnozstvi

Eye Dam.: PoSkozeni o¢i

Eye Irrit.: Podrazdéni odi

IATA: Mezinarodni sdruzeni letecké dopravy

IATA-DGR: Mezinarodni asociace leteckych dopravcti —Pfedpisy pro nebezpecné zbozi
IBC Code: Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi pfepravujicich nebezpe¢né chemikalie ve velkém
Pfedpis IMDG: Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpeénych véci

LC50: Median letalni koncentrace

LD50: Letalni davka 50 %

MARPOL: Mezinarodni tmluva o zamezeni znecisténi mofi z lodi

NOEC: Nejvyssi koncentrace bez pozorovanych ucinkd
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OSN: Organizace spojenych narodu

OSHA: Utad pro bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci

PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxické

PNEC: Predpokladana koncentrace nezplsobujici zmény v prostredi
REACH: Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpednych véci
Skin Irrit.: Podrazdéni kize

Skin Sens.: Senzibilizace kize

TRGS: Technicka pravidla pro nebezpecné latky

UE: Evropska unie

VvPVB: Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WE: Evropské spolecenstvi

Informace obsazené v tomto listu slouZi k popisu vyrobku z hlediska bezpec¢nostnich pozadavku pfi jeho pouzivani. UzZivatel je zodpovédny za vytvofeni podminek pro bezpecné
pouzivani vyrobku a je zodpovédny za jakékoli nasledky vyplyvajici z jeho nespravného pouziti.

Tento list nepfedstavuje zadny zaklad pro jakoukoli odpovédnost jakéhokoli druhu ze strany dodavatele. Dodavatel nenese odpovédnost za zadné imrti, onemocnéni nebo
poskozeni zdravi vyplyvajici z nespravného pouziti vyrobku.

Uzivatel nese celkovou odpovédnost za uréeni uZite&nosti vyrobku pro konkrétni Ggely. Udaje uvedené v tomto listu nepfedstavuji posouzeni bezpeé&nosti pracoviété uZivatele.

List nelze povazovat za zaruku vlastnosti latky.

Skoleni

Pred zahajenim prace s vyrobkem se uZivatel musi seznamit s predpisy BOZP z hlediska zachazeni s chemikaliemi, a zejména absolvovat pfislusné skoleni na pracovisti. Osoby
provadéjici pfepravu nebezpeénych materiald ve smyslu Dohody ADR musi byt vhodné zaskoleny v rozsahu vykonavanych povinnosti (vSéeobecné Skoleni, zaskoleni na pracovisti
a z rozsahu bezpecnosti).
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