Potentiometres

CARACTERISTIQU
ES

Construction Potentiometre bobiné rotatif a
robuste 1 gig de RS PRO avec une @
AU B2 2B i de 6,35 mm. Axe : 10 kQ,
etk +10 %, puissance nominale de
Un seul tour 1 W, linéaire, panneau

Rotation & 285°
(angle mécanique)

avoir a payer un prix élevé.

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans
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Potentiometres

Description du produit

Présentée par RS PRO, une série de potentiometres rotatifs adaptés a diverses applications.
Largement utilisés dans I'électronique, chaque modeéle peut étre monté dans divers dispositifs ou
méme sur des applications de circuit imprimé. Ces modeles particuliers ont généralement une durée
de vie de rotation de 100 000 tours et excellent dans les utilisations audio ou électroniques. Tous
les modeéles sont extrémement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristigues générales

Type de potentiométre
Résistance maximale
Tolérance

Linéarité

Nombre de trains
Nombre de tours
Cbne électrique
Matériau de I'élément
Type d'actionneur

Applications

Rotatif

10 kQ

+10%

1%

1

1

Linéaire

Bobiné

Axe fendu

Commande audio : les potentiometres linéaires et
rotatifs sont utilisés pour controler I'équipement audio
pour changer la puissance sonore et d'autres signaux
audio.

Télévision : ils sont utilisés pour contrbler la
luminosité de l'image, la réponse en couleur et le
contraste.

Commande de mouvement : afin de créer une
commande en boucle fermée, les potentiometres sont
utilisés comme dispositifs de rétroaction de position
connus sous le nom de servomécanisme.
Transducteurs : comme ils fournissent de grands
signaux de sortie, ils trouvent des applications dans la
conception de transducteurs de déplacement
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Potentiometres

Spécifications électriques

Puissance nominale
Type de terminaison
Rigidité diélectrique
Résistance d'isolation
Résistance maximale

Spécifications mécaniques

Dimension
Diametre du produit
Longueur du produit

Longueur de l'axe
Diametre de I'axe

Type de montage

Diamétre du trou de montage

Rotation mécanique
Durée de vie de rotation

1w
Soudure
500VAC

1 000 Mohm
10 kQ

25,4 mm (9) x 40,5 mm
25,4mm
40,5mm

25mm
6,35mm

Montage panneau

15mm

285°
100 000 cycles

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation
Coefficient de température

Homologations

Conformité/certifications

-40 a 105 °C.
+150 ppm/°C.

2011/65/EU et 2015/863
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	10 kΩ

