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Technische Daten/

technical data
Fingangsspannung,/

input voltage
Eingangs—Schutz/

primary electrical protection
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage
Ausgangsspannung/

output voltage

Maximaler Ausgangsstrom/
maximum output current
Ausgangs—Schutz/

secondary electrical protection
Schutzklasse/

protection class
Betriebsfempemtur[

aperating temperature
Lagertemperatur/

storage temperature

62

LED rot/red

46

. DC/DC Spannungswandler/

DC/DC converter

: 12vDC-16VDC
: Glassicherung F2A

glas fuse FZA

: max. 10% of adjusted voltage

1,5/ 3/ 45/ 6/ 75/ 9/ 12VDC +10%
pwm requlated

1200mA

0°C..+25C

: =25C..+70C

slide switch

Nettogewicht,

net wgeight /
Gehiduse/

case
Gehdusematerial/
case material
Leiterplattenmaterial /
pcb material
Schutzart

case protection
Tyfenschi\d Vorderseite/
ratingplate front
Tyfenschi\d Riickseite/
ratingplate back
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals

Normen,/

standards
Betriebsanzeige,/
operating indicator

Umpolkupplung
reversal socket

Flachleitung schwarz mit weiBem Streifen Ldnge 1,8m +10cm/
flatcable black with white stripe length 1.8m £10cm

107q

: Steckergehduse, silber, Typ 238

plug—in~housing, silver, type 238

: ABS plastic

: FR1

: 1P 20

. schwarze Bedruckung/

black printing

© mehrsprachige Bedienqngson\eitung/

multilingual operating instruction/

. CE E4

. LED rot leuchtet bei DC kontakt/

LED red lights if DC is connected

Hohlstecker/

Hohlstecker/

hollowplug hallowplug
$2,35%90,75x10mm  #1,75x94,75x10mm 82 5x85,5x12mm

:

Hohlstecker/

=N i=

Hohlstecker/

hollowplug hallowplug

©1,35x83,5x10mm

c

=l =

Klinkenstecker/
Jockplug
©2,5x12mm

= I

81,7x04x10mm

Hohlstecker/
hollowplug

:

Klinkenstecker/
jackplug
83,5%15mm

-

Hahlstecker/
hollowplug
92,1x85x12mm

c

Verwendungsbereith/Applicalon range
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