
Produktdatenblatt
Technische Daten

TMC4TI2
Cartridge M241, 2 Temperatureingänge

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Modicon M241
Produkt oder Komponententyp Cartridge für Analogeingang
Produktkompatibilität Modicon M241C
Anzahl der Analogeingänge 2

Zusatzmerkmale
Messeingänge Thermoelement, Eingangsbereich: - 200-1000 °C für Thermoelement J

Thermoelement, Eingangsbereich: - 200-1300 °C für Thermoelement K
Thermoelement, Eingangsbereich: 0-1760 °C für Thermoelement R
Thermoelement, Eingangsbereich: 0-1760 °C für Thermoelement S
Thermoelement, Eingangsbereich: 0-1820 °C für Thermoelement B
Thermoelement, Eingangsbereich: - 200-400 °C für Thermoelement T
Thermoelement, Eingangsbereich: - 200-1300 °C für Thermoelement N
Thermoelement, Eingangsbereich: - 200-800 °C für Thermoelement E
Temperatursonde, Eingangsbereich: - 60...180 °C (Ni 100/Ni 1000)
Temperatursonde, Eingangsbereich: - 200...850 °C (Pt 100)
Temperatursonde, Eingangsbereich: - 200...600 °C (Pt 1000)

Auflös. des analogen Eingangs 14 bits
LSB-Wert 0,1 °C
Abtastdauer 100 ms
Absoluter Messfehler +/- 0.5 % of full scale Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 25 °C

+/- 0,2 % der Gesamtskala Thermoelement K - 200-1300 °C 25 °C
+/- 0,2 % der Gesamtskala Thermoelement J - 200-1000 °C 25 °C
+/- 0,2 % der Gesamtskala Thermoelement E - 200-800 °C 25 °C
+/- 0,2 % der Gesamtskala Thermoelement T - 200-400 °C 25 °C
+/- 0,2 % der Gesamtskala Thermoelement N - 200-1300 °C 25 °C
+/- 0,2 % der Gesamtskala Thermoelement B 250-400 °C 25 °C
+/- 0,1 % der Gesamtskala Thermoelement B 400-1280 °C 25 °C
+/- 0,2 % der Gesamtskala Thermoelement R, S 0-1760°C 25 °C

Temperaturdrift +/- 0,008 %SEW/°C
Wiederholgenauigkeit +/- 0,1 % SEW
Nichtlinearität +/- 0,05 %SEW
Übersprechen 80 dB
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Kabeltyp Twisted-Pair-Kabel (geschirmt)
Elektrische Verbindung 1 Federzugklemmenblock (Rasterabstand 3,81 mm) 1,5 mm² 1 für Ausgänge und Versorgung
Kabelabstand zwischen Geräten Twisted-Pair-Kabel (geschirmt): 30 m für Eingänge
Isolation Nicht isoliert zwischen Eingängen

Zwischen Eingang und interner Logik 500 V DC
Nennhilfsspannungsbereich 20,4-28,8 V
Lokale Signalisierung 1 LED grün PWR
Höhe 50 mm
Tiefe 21 mm
Breite 34 mm
Produktgewicht 0,055 kg
Zulässige Dauerüberlast 6 V
Eingangsimpedanz >= 1 MOhm

Montage
Überbrückungszeit 10 ms

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Produktumweltprofil

Entsorgungshinweise Verfügbar

Entsorgungsinformationen
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=349526690&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=349526690&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1403017EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1403017EN

