JAEGER

CONNECTEURS

Série Miniature Push-Pull — Miniature Push-Pull Natto

Caractéristiques techniques

RoHS Embase Fiche Prolongateur
Emboase, fiche et prolongateur hoitier cylindrique
Verrouillage Push-Pull, pour verrouillages et déverrouillages trés fréquents
Protection IP 65 avec joint sous embase sauf hoitier 1 1P 50 @ 54 avec conexil dans le boitier et joint sous embase
Contacts 319 contacts de o 1 mm, o 1,6 mm et o 2,4 mm, contacts démontables d souder ou d sertir
Intensité max TAg1mm,15Aa 1,6mmet 30Ao 2,4mm
Endurance mécanique 50000 cycles de verrovillages et déverrouillages
Résistance de confact <2mQ Tmm-<15mQ 1,6mm—-<1mQ 2,4mm
Tension de claquage entre confacts voisins > 2500 Volts eff
Résistance d'isolement > 5000 MQ
Température d'utilisation -40°Ca +100°C (500 heures a +100 °()
Matiéres Alliage léger traitement nickel, contacts en laiton traitement doré, isolant en néopréne
Section max des conducteurs
Confact [ [} [}
Imm 1,6mm 24mm
Soudé 0,6 mm? 1,5mm? 3,18 mm?
TR 060093mm2 06a1,5mm? 1,34a318mm?
* En fondtion du nombre de contacts
Caractéristiques dimensionnelles
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Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis




JAEGER

CONNECTEURS
Série Miniature Push-Pull — Miniature Push-Pull Natto

Références

Embases miles — Fiches femelles — Prolongateurs miiles

Embase méle carrée 533233006 533801006 533273006 533283006 533293006 535310006 535350006 535390006 535430006
Embase mle circulaire 533239006 533811006 533279006 533319006 533359006 535310206 535350206 535390206 535430206
Fiche femelle 530232006 530801006 530272006 530282006 530292006 535111006 535151006 535191006 535231006
Prolongateur méle 530239006 530811006 530279006 530812006 530815006 535210006 535250006 535290006 535330006
Raccord écrou 530330006 530840006 530370 006

Joint sous embase (sachet de 10) 533328006 533328006 533368006 536945006 536945006 536945006 536945006 536945006 536 945006
Serre-ciible 530331006 530841006 530371006 769627006 769627006 769627006 769627006 769627006 769 627 006

Bouchon d'embase mile / femelle 533610006 533610006 533650006 761907006 761907006 761907006 761907006 761907006 761907 006
Pinces  sertir complétes: 579 316 006 (petite pince: o 1 mm), 579 481 006 (grande pince: 6 1mm, o 1,6mm, & 2,4 mm)
Outil de montage et démontage des contacts @ 1 mm 597 104 006, o 1,6 mm 577 454 006, o 2,4 mm 577 458 006

Embases femelles — Fiches males — Prolongateurs femelles

Embase femelle carrée 533232006 533800006 533272006 533282006 533292006 535311006 535351006 535391006 535431006
Embase femelle circulaire 533238006 533810006 533278006 533318006 533358006 535311206 535351206 535391206 535431206
Fiche mile 530233006 530800006 530273006 530283006 530293006 535110006 535150006 535190006 535230006
Prolongateur femelle 530238006 530810006 530278006 530813006 530816006 535211006 535251006 535291006 535331006
Raccord écrou 530330006 530840006 530370 006

Joint sous embase (sachet de 10) 533328006 533328006 533368006 536945006 536945006 536945006 536945006 536945006 536 945006
Serre-ciible 530331006 530841006 530371006 769627006 769627006 769627006 769627006 769627006 769 627 006
Bouchon de fiche mile / femelle 536620006 536620006 536660006 536610006 536610006 536610006 536610006 536610006 536 610 006

Pinces  sertir complétes: 579 316 006 (petite pince: & 1 mm), 579 481 006 (grande pince: 6 1mm, 8 1,6 mm, & 2,4 mm)
Outil de montage et démontage des contacts @ 1 mm 597 104 006, 8 1,6 mm 577 454 006, o 2,4 mm 577 458 006

- Les embases existent aussi pour (I en sortie droite ou coudée, se référer  la série Gircuits Imprimés.

- Attention: Il est obligatoire de monter tous les contacts dans lsolant d |'vide de notre outil

- Notices d'assemblage et de ciblage, fixation des embases, disposition des contacts se référer d |'onglet: Nofices techniques.

- Autres accessoires se référer  'onglet: Accessoires.

- Détrompage: Pour éviter toute erreur de branchement entre connecteurs identiques (méme série et méme brochage), il existe des systémes de détrompage, nous consulter.

- Tous les connecteurs sont livrés avec leurs contacts.

- Possibilité de monter des contacts thermocouples, se référer d 'onglet: Accessoires.

-g1,6mm et g 2,4mm, le contact n°1, établissant la liaison électrique avant les aures confacts et I'interrompant aprés leur séparation, peut-étre utilisé comme contact de masse.

Bofir ] o0 | o0 [ o [ 1 [ 1 | 1 | 1 [ 1 [ 1 | 1 |
Nombre de contacts 3 4 7 12 19 3 4 7 3 4
L deomm 1 1 1 1 1 16 16 16 24 24

535470006
535470 206
535271006
535370006

536 945006
769 627 006
761907 006

535471006
535471 206
535270006
535371006

536 945006
769 627 006
536 610 006

Connecteurs d contacts démontables Connecteurs d contacts indémontables

Accessoires

Notices techniques

Les caractéristiques fechniques peuvent étre modifiées sans préavis
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