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電流変換器 - MCR-SLP-1-5-UI-0 - 2814359
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

MCRパッシブ電流測定用変換器、正弦波交流電流AC 0..1 A/AC 0..5 A、,切換え出力なし、出力信号0..10
V/0(4)..20 mAに対応

特長

 2線式

 測定範囲はAC 1および5 A、再接続可能

基本情報
梱包 1 pc

GTIN

GTIN 4017918148447

1個あたりの重量（梱包を含まない） 210.400 g

関税 85437090

生産国 ドイツ

技術データ

注記
使用上の制限 EMC：クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照

寸法
幅 22.5 mm

高さ 99 mm

奥行き 114.5 mm

周囲条件
使用周囲温度 -25 °C ... 60 °C

周囲温度（保管時/運搬時） -25 °C ... 80 °C (結露なし)

最大高度 < 2000 m

保護等級 IP20
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電流変換器 - MCR-SLP-1-5-UI-0 - 2814359
技術データ

周囲条件
ノイズイミュニティ EN 61000-6-2 干渉を受けることは最小限でしょう。

入力データ
入力 電流測定入力1 A

入力電流範囲 0 A AC ... 1 A

インパルス形式 正弦波

許容負荷 2 x IN（周囲温度60℃で5分間）

サージの強さ 50 A（1秒）

許容出力範囲 1.2 x IN

定格周波数fN 50 Hz

周波数測定範囲 45 Hz ... 60 Hz

電力損失 1.6 VA (IA = 20 mA時)

接続方法 ネジ接続

入力 電流測定入力5 A

入力電流範囲 0 A AC ... 5 A

インパルス形式 正弦波

許容負荷 2 x IN（周囲温度60℃で5分間）

サージの強さ 100 A（1秒）

許容出力範囲 1.2 x IN

定格周波数fN 50 Hz

周波数測定範囲 45 Hz ... 60 Hz

電力損失 2.2 VA (I = 20 mA)

接続方法 ネジ接続

出力データ
出力名 電圧出力

電圧出力信号 0 V ... 10 V

最大出力電圧 20 V

負荷/出力負荷電圧出力 > 100 kΩ

リップル < 50 mVPP

出力名 出力電流

電流出力信号 0 mA ... 20 mA

最大出力定格電流 30 mA

負荷/出力負荷電流出力 < 750 Ω

リップル < 50 mVPP

残存リプル、測定値に準拠 0.5 % (測定値のpp)

スイッチング出力
出力名 スイッチング出力なし

接続データ
接続方法 ネジ接続
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電流変換器 - MCR-SLP-1-5-UI-0 - 2814359
技術データ

接続データ
剥き線長さ 8 mm

ネジ山 M3

単線接続断面積 0.2 mm² ... 2.5 mm²

撚線接続断面積 0.2 mm² ... 2.5 mm²

接続電線断面積AWG 24 ... 14

その他
最大送信エラー < 0.5 % (終端値)

最大温度係数 < 0.015 %/K

ステップ応答（10～90%） < 200 ms

耐電圧 3.5 kV

保護回路 出力の過電流保護 サージ抑制ダイオード

サージ電圧カテゴリ III

汚染度 2

定格絶縁電圧 300 V AC (接地)

電磁適合性 EMC指令に準拠

ノイズエミッション EN 61000-6-4

ノイズイミュニティ EN 61000-6-2 干渉を受けることは最小限でしょう。

色 緑

ハウジングの材質 非強化ポリアミドPA

取付け位置 < 50 °C：任意、> 50 °C：垂直（水平DINレールに取付け）

適合 CE準拠

基準と規格
電磁適合性 EMC指令に準拠

ノイズエミッション EN 61000-6-4

準拠規格 CUL

適合 CE準拠

Environmental Product Compliance
China RoHS 環境に優しい使用期間 = 50

有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己
宣言」をご参照ください。

分類

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27210190

eCl@ss 5.1 27200300

eCl@ss 6.0 27210100

eCl@ss 7.0 27210123

eCl@ss 8.0 27210123

eCl@ss 9.0 27210123
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電流変換器 - MCR-SLP-1-5-UI-0 - 2814359
分類

ETIM

ETIM 3.0 EC002475

ETIM 4.0 EC002475

ETIM 5.0 EC002475

ETIM 6.0 EC002475

ETIM 7.0 EC002475

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 39121032

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆認証

認証の詳細

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

cULus Recognized      
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