Rondelle piane

CARATTERISTICH
E

A4, acciaio inox 316
puro

Struttura per una
maggiore durata

Disponibili in
diverse misure

un prezzo eccezionale.

Rondella piana in acciaio
Inox, 1,6 mm di spessore, M6
(forma A), A4 316

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti &€ stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
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RS|

Rondelle piane R

Descrizione del prodotto

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste rondelle in acciaio inox sono generalmente utilizzate con un
dispositivo di fissaggio filettato a macchina e un dado per distribuire il carico su una superficie piu
ampia durante il serraggio di un bullone, una vite o un dado. Poiché sono realizzati in acciaio inox,
sono dotati di un elemento di resistenza alla corrosione e sono adatti per I'uso in molti ambienti.
Disponibili nelle seguenti misure:

+189-636 E una rondella piana in acciaio inox A4 misura M4

+189-620 E una rondella piana in acciaio inox A4 misura M3

+189-642 E una rondella piana in acciaio inox A4 misura M5

+189-658 E una rondella piana in acciaio inox A4 misura M6
+248-4595 E una rondella piana in acciaio inox A4 misura M2
+248-4618 E una rondella piana in acciaio inox A4 misura M16
«248-7106 E una rondella piana in acciaio inox A4 misura M2,5
+797-6361 E un modello piatto in acciaio inox M16 misura A4 Rondella
+797-6364 E un modello piatto in acciaio inox M10 misura A4 Rondella
+797-6367 E un modello piatto in acciaio inox M12 misura A4 Rondella
+797-6370 E un modello piatto in acciaio inox M20 misura A4 Rondella
+797-6389 E un modello piatto in acciaio inox M8 misura A4 Rondella

Specifiche generali

Per dimensioni vite/bullone M6 (forma A)
Materiali Acciaio inox
Fine Semplice

Comunemente utilizzato in molte applicazioni
elettroniche, alimentari, chimiche e edili

Specifiche meccaniche

Applicazione

Diametro interno 6.4mm
Diametro esterno 12mm
In acciaio inox A4 316
Spessore 1.6mm
Specifiche DIN 125
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/189636/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/189620/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/189642/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/189658/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2484595/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2484618/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2487106/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7976361/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7976364/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7976367/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7976370/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7976389/

Rondelle piane

Omologazioni

Conformita/certificazioni

BS4320

RS Part No. Thread Size Inside Diameter | Outside Diameter
189620 M3 5.5mm mm
189636 M4 4.3mm Smm
189642 M5 5.3mm 10mm
189658 M6 6.4mm 12.5mm
527369 L ES 3.2mm mm
527381 M4 4.3mm 9mm
527397 M5 5.3mm 10mm
527404 Mb 6.4mm 12.5mm
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