
 Alimentations d'établi 

Page 4 De 415 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

   
 

       
RS PRO Digital, Alimentation d'établi, 

158 W, 3 sorties, 6 V, 32 V 2 A, 5 A. 
RS code commande : 123-3572             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Commande de 
ventilateur 
intelligente 

 

• Série automatique et 
fonction parallèle 

. 

• La haute résolution 
est maintenue à 10 
mV, 1 mA (3 A). 

 

• Idéal pour les 
opérations 
automatisées 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS PRO propose une gamme d'alimentations c.c. linéaires programmables de sortie multiples de 
haute qualité et de pointe avec écran LCD. Ces alimentations c.c. sont contrôlées par une unité de 
microprocesseur (MPU), qui peut être connectée via une interface de communication RS-232 
intégrée à un ordinateur personnel. 
Le grand écran LCD 192 x 128 affiche toutes les sorties simultanément pour simplifier le 
fonctionnement. 

 

 

 

Type Numérique 
Mode Série/parallèle 
Nombre d'affichages 1 
Connecteur d'entrée IEC320 
Connecteur de sortie terminal de borne de liaison 
Nombre de sorties 3 
Précision Tension : ≤0,05 % +20 mV/courant : ≤0,1 % +5 mA 

Coefficient de température Tension : ≤100 ppm + 3 mV / courant : ≤100 ppm + 3 
mA 

Précision de lecture < ; 0,05 % +10 mV (+20 mV, tension nominale > 36 V) 
< ; 0,1 % +5 mA (+10 mA, courant nominal > 3 A) 

Température de retour de lecture. 
Coefficient 

Tension : ≤100 ppm +10 mV/courant : ≤100 ppm + 10 
mA 

Temps de récupération ou de réaction Voltage up : ≤100mS / Voltage down : ≤100mS(>=10% 
rating load) 

Résolution Tension : 10 mV/courant : 1 mA 
Enregistrement/rappel de mémoire 100 jeux 
Protection OVP, OCP et OTP 
Interface GPIB, RS-232C. 

Application 
Laboratoires et installations pédagogiques, 
Fonctionnement de maintenance et support après-vente, 
Test de produit et assurance qualité, Mise au point et 
débogage de produit 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
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Tension d'alimentation 100 à 230 V c.a. 
Tension de sortie 6V, 32V 
Courant de sortie 2A,5A 
Puissance nominale 158W 

Régulation de charge Voltage : ≤3mV(≤ 5mV rating current >3,0A     
Current : ≤3mA(≤5mA rating current >3,0A) 

Régulation de ligne Tension : ≤3 mV/courant : ≤3 mA 

Ondulation (20 Hz - 20 m) Ripple : 1mVrms/3mVp-p ; 3mArms ( 5mArms, rating 
current >3,0A) 

Erreur de suivi ≤0.1%+20mV 
 

 

 

Dimension 230mm x140mm x380mm 
Longueur 380mm 
Largeur 230mm 
Hauteur 140mm 
Poids 10 kg env. 

  

 

 

Température minimale 0 °C 
Température maximale 40 °C 
Température de fonctionnement 0 - 40 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS 
      

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications 
 

Spécifications de l'environnement de 
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