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Zdroj napajeni - QUINT-PS/3AC/24DC/20 - 2866792

Upozoriiujeme, Ze zde uvedené tidaje pochazeji z online katalogu. UpIné informace a tdaje naleznete v uZivatelské dokumentaci. Plati véeobecné
podminky pouziti pro stahovani z internetu.
(http://phoenixcontact.de/download)

Primarné taktovany napajeci zdroj QUINT POWER pro montaz na nosnou litu, s technologii SFB (Selective
Fuse Breaking), vstup: 3fazovy, vystup: 24 V DC /20 A

e }

e
I ot W

Popis vyrobku

Napajeci zdroje QUINT POWER - s funkcemi na nejvysSi urovni

Pro selektivni, a tim padem Usporné zajiSténi zafizeni spousti napajeci zdroje QUINT POWER jistiCe vedeni s Sestinasobnym jmenovitym proudem
magneticky, a proto velmi rychle. Vysoka dostupnost systému je navic zajisté€na preventivni kontrolou funkce, ktera hlasi pred vyskytem chyby
kritické provozni stavy.

Spolehlivé spusténi tézkych zatézi probiha se statickou vykonovou rezervou POWER BOOST. Diky nastavitelnému napéti jsou pokryty vSechny
oblasti od 5V DC ... 56 V DC.

Va$e vyhody
[ Spolehlivé spousténi chodu tézkych zatézi
M Vysoka dostupnost systému i pfi trvalém vypadku jedné faze

@ Preventivni kontrola funkce

e

Obchodni data
Ks/bal. 1ks
[
47046356"152907
GTIN 4046356152907
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,500 kg
Cislo celni sazby 85044030
Zemé puvodu Thajsko
Technické udaje
Rozméry
Sitka 69 mm
Vyska 130 mm
Hloubka 122 mm
Sitka pfi alternativni montazi 122 mm
Vyska pfi alternativni montazi 130 mm
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Technické udaje

Rozméry
| Hloubka pfi alternativni montazi 72 mm
Okolni podminky
Druh ochrany IP20
Teplota prostredi (provoz) -25°C ... 70 °C (> 60 °C snizeni vykonu: 2,5 %/K)
Okolni teplota (startup type tested) -40 °C
Teplota prostiedi (skladovani/preprava) -40°C..85°C

Max. pfip. vzdu$na vihkost (provoz)

95 % (pfi 25 °C, bez kondenzace)

Trida klimatu 3K3 (dle EN 60721)
Stupen znedisténi 2
Vyska instalace 5000 m

Vstupni data

vstupni rozsah jmenovitého napéti

3x 400V AC ... 500 VAC

Rozsah vstupniho napéti

3x 320 VAC ... 575V AC

2x 360 VAC ... 575V AC

450V DC ...800V DC

Frekvenéni rozsah AC 45Hz ... 65 Hz
Frekvenéni rozsah DC 0 Hz
Svodovy proud proti PE <3,5mA

Prikon

3x 1,6 A (400 VV AC)

3x 1,3 A (500 V AC)

0,9 A (600 VV DC)

PFikon jmenovitého vykonu

783 VA

Proudovy raz pfi zapinani

< 20 A (typicky)

PFeklenuti vypadku sité

> 20 ms (400 V AC)

> 30 ms (500 V AC)

Vybér vhodnych pojistek

6 A ... 16 A (AC: Charakteristika B, C, D, K)

Ochranny nazev

Ochrana proti prepéti nasledkem prechodovych jeva

Ochranné zapojeni/konstrukéni dil ochranného zapojeni

Varistor, plynova bleskojistka

Vystupni data

Jmenovité vystupni napéti

24VDC 1 %

Oblast nastaveni vystupniho napéti (Use)

18 VDC ... 29,5V DC (> 24 V DC, konstantni vykon omezen)

Jmenovity vystupni proud (ly)

20A (-25°C ... 60 °C, Ugyr =24 V DC)

POWER BOOST (lgoost)

26 A (-25°C ... 40 °C trvale, Ugyr =24 V DC)

Selective Fuse Breaking (lsrs)

120 A (12 ms)

Snizeni vykonu

60°C...70°C (2,5 % / K)

Paralelni zapojitelnost

ano, k redundanci a zvy$eni vykonu

Sériova schopnost prepinani ano
Pevnost zpétného napajeni max. 35V DC
Ochrana pred prepétim na vystupu <35VDC
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Technické udaje

Vystupni data

pravidelna odchylka

<1 % (zména zatéze staticky 10 % ... 90 %)

< 3 % (zména zatéze dynamicky 10 %... 90 %)

< 0,1 % (zména vstupniho napajeciho napéti +10 %)

Zbytkové vinéni

< 40 mVssg (pfi jmenovitych hodnotach)

Vystupni vykon 480 W
Doba sepnuti typicka <0,16s
spinaci impulzy jmenovita zatéz < 40 mVss (u jmenovitych hodnot, 20 MHz)
Ztrata vykonu béh naprazdno maximalni 11w
Ztrata vykonu jmenovita zatéz maximalni 40 W
V8eobecné
Cista hmotnost 1,5 kg
Ukazatel provozniho napéti LED zelena

ucinnost

> 93 % (u 400 V AC a jmenovitych hodnot)

Izola¢ni napéti vstup/vystup

4 kV AC (typova zkouska)

2 kV AC (Kusova zkou$ka)

Izolaéni napéti vstup/PE

3,5 kV AC (typova zkouska)

2 kV AC (Kusova zkouska)

Izolaéni napéti vystup/PE

500 V DC (Kusova zkouska)

Trida ochrany

Druh ochrany

IP20

MTBF (IEC 61709, SN 29500)

> 900000 h (25 °C)

> 534000 h (40 °C)

Montazni poloha

vodorovna nosna lista NS 35, EN 60715

Pokyn pro montaz

pfipojitelny: Py >50 %, horizontalné 5 mm, vedle aktivnich konstruk&nich
dild 15 mm, vertikalné 50 mm

pfipojitelny: Py <50 %, horizontalné 0 mm, vertikalné nahofe 40 mm,
vertikalné dole 20 mm

Data pfipojeni vstup

Typ pfipojeni

Sroubové piipojeni

Min. prdfez vodice, tuhy 0,2 mm?
Max. prurez vodice, tuhy 6 mm?
Min. prafez vodice, ohebny 0,2 mm?
Max. prufez vodice, ohebny 4 mm?
Prafez vedeni AWG min. 18
Prdfez vedeni AWG max. 10
Délka odstranéni izolace 7 mm
Zavit Sroubu M4

Data pfipojeni vystup

Typ pfipojeni

Sroubové piipojeni

Min. prafez vodice, tuhy

0,2 mm?
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Technické udaje

Data pfipojeni vystup

Max. priifez vodice, tuhy 6 mm?
Min. prafez vodice, ohebny 0,2 mm?
Max. priifez vodice, ohebny 4 mm?
Prarez vedeni AWG min. 12
Prafez vedeni AWG max. 10
Délka odstranéni izolace 7 mm
Zavit Sroubu M4
Data pfipojeni signalizace
Min. prufez vodice, tuhy 0,2 mm?
Max. priifez vodice, tuhy 6 mm?
Min. prdfez vodice, ohebny 0,2 mm?
Max. prurez vodice, ohebny 4 mm?
Prarez vedeni AWG min. 18
Prafez vedeni AWG max. 10
Zavit Sroubu M4

Normy a urovani

Elektromagneticka slucitelnost

Shoda se smérnici o elektromagnetické kompatibilité 2014/30/EU

Odolnost proti ruseni

EN 61000-6-2:2005

Pfipojka podle normy

CSA

Normy/predpisy

EN 61000-4-2

Kontaktni vyboje

4 kV (Kontrolni stupen pfesnosti 2)

Normy/predpisy

EN 61000-4-3

Frekvenéni rozsah

80 MHz ... 1 GHz

Sila testovaciho pole

10 V/m (Kontrolni stupen pfesnosti 3)

Frekvencéni rozsah

1,4 GHz ... 2 GHz

Sila testovaciho pole

3 V/m (Kontrolni stupefi presnosti 2)

Normy/predpisy EN 61000-4-4

Poznamka kritérium B

Normy/predpisy EN 61000-6-3
EN 61000-4-6

Frekvencéni rozsah

0,15 MHz ... 80 MHz

Napéti

10 V (Kontrolni stupen pfesnosti 3)

Smeérnice nizkého napéti

Shodnost se smérnici NSR 2006/95/ES

Norma - Elektricka bezpe¢nost

IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Norma - vybaveni silnoproudych zatizeni elektronickymi provoznimi
prostredky

EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Norma - bezpe€né malé napéti

IEC 60950-1 (SELV) a EN 60204-1 (PELV)

Norma - bezpecné oddéleni

DIN VDE 0100-410

Norma - ochrana proti nebezpec¢nym unikajicim proudiim, zakladni
pozadavky na bezpecné oddéleni v elektrickych provoznich prostfedcich

EN 50178
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Technické udaje

Normy a uréovani

Norma - omezeni sitové vyssi harmonické proudy

EN 61000-3-2

Norma - bezpecnost zafizeni

GS (odzkouSena bezpecnost a spolehlivost)

Norma - Zdravotnicky atest

IEC 60601-1, 2 x MOOP

atest lodniho stavitelstvi

DNV GL (EMC B), ABS, LR, RINA, NK, BV

Schvaleni UL UL uvedeno UL 508
Osvédéeni UL/C-UL: UL 60950-1 (3dratovy + PE, star net)
UL ANSI/ISA-12.12.01 tfida |, divize 2, skupiny A, B, C, D (Hazardous
Location)

Sok 18 ms, 30g, na prostorovy smér (podle IEC 60068-2-27)

Vibrace (provozni)

< 15 Hz, amplituda +2,5 mm (podle IEC 60068-2-6)

15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Atest - pozadavek polovodi¢ového priimyslu vzhledem k vypadkim
napéti sité

SEMI F47-0706 Compliance Certificate

Zafizeni informacni techniky - bezpecnost (schéma CB )

CB-Scheme

Aplikace pro Zeleznici

EN 50121-4

Kategorie prepéti (EN 62477-1)

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Casové obdobi pro pouZiti k zamyslenému &elu (EFUP): 25 let;
Informace o nebezpecénych latkach najdete v prohlaseni vyrobce v ¢asti
,Ke stazeni*
Vykresy
Blokové schéma
Klasifikace
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27040702
eCl@ss 4.1 27040702
eCl@ss 5.0 27049002
eCl@ss 5.1 27049000
eCl@ss 6.0 27049000
eCl@ss 7.0 27049002
eCl@ss 8.0 27049002
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ECPH(ENIX

Klasifikace

eCl@ss

| eCl@ss 9.0 27040701

ETIM
ETIM 2.0 EC001039
ETIM 3.0 EC001039
ETIM 4.0 EC000599
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540

UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211502
UNSPSC 7.0901 39121004
UNSPSC 11 39121004
UNSPSC 12.01 39121004
UNSPSC 13.2 39121004

Aprobace

Aprobace

Aprobace

DNV GL/CSA/BV/LR/NK/ABS/BSH/RINA /UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / SEMI F47 / Bauartgepruft /

EAC / EAC / cULus Recognized

Aprobace Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Podrobnosti schvaleni

DNV GL o http://exchange.dnv.com/tari/ TAE000014W
CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 1925529
http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/ )
BV @ approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials 21004-80 BV
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Aprobace
LR loyds http://www.Ir.org/en 08/20069 E3
l{‘eg}gger P 9
NK CI N I( http://www.classnk.or.jp/hp/en/ 08A039
ass
. 15-
ABS http://www.eagle.org/eagleExternalPortal WEB/ HG1375463-1-PDA
BSH http://www.bsh.de/de/index.jsp Nr. 581
RINA http://www.rina.org/en ELE316517XG
< 36 ™,
UL Listed http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

LISTED

FILE E 123528

UL Recognized

b\

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 211944

cUL Recognized

b\

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 211944

IECEE CB Scheme

http://www.iecee.org/ SI-2794
scheme
SEMI F47 SEMI F47 |
Bauartgeprift SI-SIQ BG 005/002
EAC

EAC-Zulassung

14.01.2019 Strana 7/ 11



https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2866792
https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2866792
http://www.lr.org/en
http://www.classnk.or.jp/hp/en/
http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/
http://www.bsh.de/de/index.jsp
http://www.rina.org/en
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://www.iecee.org/

https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/2866792 m PHEN'X
CONTACT

Zdroj napajeni - QUINT-PS/3AC/24DC/20 - 2866792

Aprobace
RU C-
EAC [ H [ DE.A*30.B.01082
cULus Recognized “
(H us
PFislusenstvi
PfisluSenstvi
Adaptér na nosnou lidtu
Adaptér na nosnou listu - UTA 107 - 2853983
Univerzalni adaptér nosné listy
- e
< s
Montazni adaptér
Montazni adaptéer - UWA 182/52 - 2938235
I Univerzalni adaptér na sténu pro pevnou montaz napajeciho zdroje pfi silnych vibracich. Napajeci zdroj se
"4 nasroubuje pfimo na montazni plochu. Upevnéni univerzalniho adaptéru na sténu probiha nahore / dole.
v

Montazni adaptér - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206

Montazni adaptér pro QUINT POWER 10A na listu S7-300

Pristrojova ochrana
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PrisluSenstvi
Pristroj pfepétové ochrany typ 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

VVyménna pfistrojova ochrana, podle Typ 3 / tfidy lll, pro 3fazové napajeci sité se samostatnym N a PE (5vodi¢ova
soustava: L1, L2, L3, N, PE), s integrovanou pojistkou odolnou vici razovému proudu a s kontaktem dalkového
hlaseni.

Pristroj prepétové ochrany typ 3 - PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 2907916

- Prepétova ochrana typu 3, sestavajici z ochranného konektoru a zakladniho prvku, s integrovanym ukazatelem stavu
a dalkovym hlasenim pro jednofazové napajeci sité. Jmenovité napéti 24 V AC/DC.

Redundantni modul

Dioda - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

Diodovy modul na nosnou listu 12 - 24 V DC/2x20 A nebo 1x40 A. Prichodna redundance az ke spotfebici.

Modul redundance, s ochrannym lakovanim - QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - 2320186

Aktivni modul redundance QUINT k montazi na nosnou litu s ACB Technology (Auto Current Balancing) a funkcemi
dohledu, vstup: 24 V DC / 2x 20 A, vystup: 24 V DC / 1x 40 A, v€. montovaného univerzalniho adaptéru na nosnou
listu UTA 107/30

Termomagnetické pfistrojové jistiCe

Termomagneticky pfistrojovy jistic - CB TM1 1A SFB P - 2800836

J === i Termomagneticky pFistrojovy jisti¢, 1po6lovy, rozbéhova charakteristika SFB, 1 kontakt prfepinace, zastrcka pro
' zakladni prvek.
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Prislusenstvi

Termomagneticky pfistrojovy jisti¢ - CB TM1 2A SFB P - 2800837

W= i Termomagneticky pFistrojovy jisti¢, 1po6lovy, rozbéhova charakteristika SFB, 1 kontakt pfepinace, zastrcka pro
1 l zakladni prvek.

Termomagneticky pfistrojovy jisti¢ - CB TM1 3A SFB P - 2800838

= i Termomagneticky pFistrojovy jisti¢, 1po6lovy, rozbéhova charakteristika SFB, 1 kontakt pfepinace, zastrcka pro
I ! zakladni prvek.

Termomagneticky pfistrojovy jisti¢ - CB TM1 4A SFB P - 2800839

. ey 5 Termomagneticky pFistrojovy jisti¢, 1po6lovy, rozbéhova charakteristika SFB, 1 kontakt pfepinace, zastréka pro
1 l zakladni prvek.

Termomagneticky pfistrojovy jisti¢ - CB TM1 5A SFB P - 2800840

s 9 Termomagneticky pfistrojovy jisti¢, 1polovy, rozbéhova charakteristika SFB, 1 kontakt pfepinace, zastréka pro
| l zakladni prvek.

Termomagneticky pfistrojovy jisti¢ - CB TM1 6A SFB P - 2800841

- T i Termomagneticky pfistrojovy jisti¢, 1polovy, rozbéhova charakteristika SFB, 1 kontakt pfepinace, zastréka pro
| l zakladni prvek.
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Prislusenstvi

Termomagneticky pfistrojovy jistic - CB TM1 8A SFB P - 2800842

. My i Termomagneticky pfistrojovy jistic, 1pdlovy, rozb&hova charakteristika SFB, 1 kontakt pfepinace, zastrcka pro
} 1 l zakladni prvek.
L]
o
LTy
Termomagneticky pristrojovy jisti¢ - CB TM1 10A SFB P - 2800843
= _“" Termomagneticky pfistrojovy jisti¢, 1pdlovy, rozb&hova charakteristika SFB, 1 kontakt pfepinace, zastrcka pro
' 1 ! zakladni prvek.
L]
o |
LTy
Ventilator

Ventilator - QUINT-PS/FAN/4 - 2320076

Ventilator pro elektrické napajeni QUINT-PS/1AC a .../3AC se montuje bez nastroji a bez dalSiho pfisluSenstvi. S
pouzitim ventilatoru se pfi vysokych teplotach prostfedi nebo oto€ené montazni poloze zaruéi optimalni chlazeni.
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