
SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE
Codice N. Conf.

posti Imb.

COLORE: BIANCO RAL 9010
GW 27 615 3 10
GW 27 621 4 10
GW 27 627 8 5
SEGUE NELLA PAGINA SUCCESSIVA

SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER MINICANALI PORTACAVI MONOCANALE E BICANALE
Codice N. Conf.

posti Imb.

COLORE: BIANCO RAL 9010
GW 27 603 1 10
GW 27 609 2 10
APPLICAZIONI:il collegamento al minicanale è possibile sia direttamente che con l’apposito raccordo (quest’ultimo consente l’installazione 
della scatola anche dopo avere posato il minicanale, intervenendo solamente sul coperchio).

SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER APPARECCHI MODULARI SERIE SYSTEM

CONTENITORI VUOTI PROTETTI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40 -
CONFIGURAZIONI MULTIPLE VERTICALI
Codice Descrizione Configurazione Predisposiz. N. fori Ø 23 Dim. esterne Conf.

scomparti sfondabili BxHxP (mm) Imb.
GW 27 021 4 posti Modulo 2 x 2 1 8 82 x 132 x 55 2/40
GW 27 022 6 posti Modulo 2 x 3 3 8 82 x 198 x 55 1/30
GW 27 023 8 posti Modulo 4 x 2 2 10 132 x 132 x 55 1/20
GW 27 024 12 posti Modulo 4 x 3 3 12 132 x 198 x 55 1/20
DOTAZIONI: passacavo per tubi di diametro max 20 mm. 
CARATTERISTICHE: predisposti per la separazione in scomparti (escluso GW27021). 
Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm e per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. 
Dotati di fori sfondabili sul fondo. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.

CONTENITORI VUOTI PROTETTI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40 -
CONFIGURAZIONI MULTIPLE ORIZZONTALI
Codice Descrizione Configurazione Predisposiz. N. fori Ø 23 Dim. esterne Conf.

scomparti sfondabili BxHxP (mm) Imb.
GW 27 005 6 posti Modulo 3 x 2 2 8 198 x 82 x 55 1/30
GW 27 006 8 posti Modulo 4 x 2 2 10 231 x 82 x 55 1/20
GW 27 007 12 posti Modulo 4 x 3 3 16 330 x 82 x 55 1/20
GW 27 008 16 posti Modulo 4 x 4 4 18 429 x 82 x 55 1/20
Scomparti ottenibili utilizzando gli appositi separatori funzionali.

CONTENITORI VUOTI PROTETTI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP40 -
CONFIGURAZIONI BASE
Codice Descrizione N. fori Ø23 N. fori Ø 23 Dim. esterne Conf.

con passacavo sfondabili BxHxP (mm) Imb.
GW 27 001 1 posto 1 3 66 x 82 x 55 5/80
GW 27 002 2 posti 1 3 66 x 82 x 55 5/80
GW 27 003 3 posti 1 3 99 x 82 x 55 3/60
GW 27 004 4 posti 8 132 x 82 x 55 2/40

CONTENITORI PROTETTI PER APPARECCHI SYSTEM
COMBI SYSTEM 40
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CONTENITORI STAGNI DA GIARDINO PER APPLICAZIONI SU PALO - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55
Codice Descrizione Fissaggio Per pali N. fori N. fori Ø 20 Dim. esterne Conf.

Ø aperti sfondabili BxHxP (mm) Imb.
GW 27 056 3 posti Testa palo 54 - 60 mm 1 122 x 149 x 85 1/12
GW 27 057 3 posti Abbraccio palo 54 - 76 mm 1 1 122 x 164 x 85 1/12
DOTAZIONI: passacavo Pg 13,5. 
CARATTERISTICHE: predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm. 
GW27057, presenza di 2 fori per il fissaggio a vite e di 2 asole per il fissaggio mediante fascette in materiale termoplastico o metallico di altezza fino a 13 mm.
Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.

CONTENITORI VUOTI STAGNI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55 -
CONFIGURAZIONI MULTIPLE VERTICALI
Codice Descrizione Configurazione Predisposiz. N. fori Ø 23 Dim. esterne Conf.

scomparti sfondabili BxHxP (mm) Imb.
GW 27 051 8 posti Modulo 4 x 2 2 10 132 x 171 x 65 1/20
GW 27 052 12 posti Modulo 4 x 3 3 12 132 x 258 x 65 1/15
DOTAZIONI: passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. 
CARATTERISTICHE: predisposti per la separazione in scomparti. Predisposti per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h = 6 mm. 
Predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Dotati di fori sfondabili anche sul fondo.

CONTENITORI VUOTI STAGNI PER APPLICAZIONI FISSE O MOBILI - COLORE GRIGIO RAL 7035 - IP55 -
CONFIGURAZIONI BASE
Codice Descrizione N. fori Ø23 N. fori Ø 23 Dim. esterne Conf.

con passacavo sfondabili BxHxP (mm) Imb.
GW 27 041 1 posto 1 3 66 x 82 x 55 5/60
GW 27 042 2 posti 1 3 66 x 82 x 55 5/60
GW 27 043 3 posti 1 3 99 x 82 x 55 2/40
GW 27 044 4 posti 8 132 x 82 x 55 2/30

CONTENITORI STAGNI PER APPARECCHI SYSTEM
COMBI SYSTEM 55

(CONTINUA)
SCATOLE PORTAPPARECCHI AUTOPORTANTI PER MINICANALI E CANALI AD USO BATTISCOPA E CORNICE
Codice N. Conf.

posti Imb.

COLORE: ANTRACITE RAL 7021
GW 27 616 3 10
GW 27 622 4 10
GW 27 628 8 5
APPLICAZIONI:il collegamento al minicanale è possibile sia direttamente che con l’apposito raccordo (quest’ultimo consente l’installazione 
della scatola anche dopo avere posato il minicanale, intervenendo solamente sul coperchio). Il collegamento con canali ad uso battiscopa e cornice
è possibile utilizzando gli appositi scomparti.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

274

COMBI SYSTEM 55

COMBI SYSTEM 40

COD. GW 27 001 GW 27 002 GW 27 003 GW 27 004 GW 27 005 GW 27 006 GW 27 007 GW 27 008 GW 27 021 GW 27 022 GW 27 023 GW 27 024

A 1 MODULO
SYSTEM

2 MODULI
SYSTEM

3 MODULI
SYSTEM

4 MODULI
SYSTEM

6 (3 MOD. x 2)
ORIZZONTALI

8 (4 MOD. x 2)
ORIZZONTALI

12 (4 MOD. x 3)
ORIZZONTALI

16 (4 MOD. x 4)
ORIZZONTALI

4 (2 MOD. x 2)
VERTICALI

6 (2 MOD. x 3)
VERTICALI

8 (4 MOD. x 2)
VERTICALI

12 (4 MOD. x 3)
VERTICALI

B

C

D

E

F

66

82

–

44

48

66

82

–

44

48

99

82

–

75

48

132

82

–

110

48

198

82

N. 1 PASSO

175

48

231

82

N. 1 PASSO

208

48

330

82

N. 2 PASSI

307

48

429

82

N. 3 PASSI

406

48

82

132

N. 1 PASSO

48

110

82

198

N. 2 PASSI

48

175

132

132

N. 1 PASSO

110

98

132

198

N. 2 PASSI

110

164

CODICE GW 27 041 GW 27 042 GW 27 043 GW 27 044 GW 27 051 GW 27 052 GW 27 402

A 1 MODULO
SYSTEM

2 MODULI
SYSTEM

3 MODULI
SYSTEM

4 MODULI
SYSTEM

8 (4 MOD. x 2)
VERTICALI

12 (4 MOD. x 3)
VERTICALI

SCATOLA
DERIVAZIONE

B

C

D

E

F

66

82

–

48

44

66

82

–

48

44

99

82

–

48

75

132

82

–

48

110

132

170

N. 1 PASSO

136

110

132

258

N. 2 PASSI

224

110

132

82

–

48

110

GW 27 041
GW 27 042
GW 27 043
GW 27 044
GW 27 402

GW 27 051
GW 27 052

TABELLE DIMENSIONALI

GW 27 001
GW 27 002
GW 27 003
GW 27 004

GW 27 021
GW 27 022
GW 27 023
GW 27 024

GW 27 005
GW 27 006
GW 27 007
GW 27 008
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