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RS PRO 数字，台式电源， 158W ， 3 

输出， 6 V ， 32 V 2 A ， 5 A 

RS 库存号： 123-3572             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 智能风扇控制 

 

• 自动序列和并行功能 

。 

• 高分辨率保持在 
10mV ， 1mA (3A)。 

 

• 特别适用于自动化操

作 

特点 
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RS PRO 提供一系列高质量和尖端的多输出可编程线性直流电源，带 LCD 显示屏。这些直流电源由微

处理器单元 (MPU) 控制，可通过内置 RS-232 通信接口连接至个人计算机。 
大型 192 x 128 LCD 屏幕可同时显示所有输出，以简化操作。 

 

 

 

类型 数字 
模式 串行 / 并行 
显示数量 1 
输入连接器 IEC320 
输出连接器 绑定支柱 Terminal 
输出数 3 
精确度 电压： ≤0.05% +20mV / 电流： ≤0.1% +5mA 
温度系数 电压： ≤100ppm+3mV/ 电流： ≤100ppm+3mA 

回读精度 <0.05%+10mV (+20mV ，额定电压 >36V) < 0.1% +5mA 
(+10mA ，额定电流 >3.0A) 

回读温度系数 电压： ≤100ppm +10mV/ 电流： ≤100ppm/ 

恢复或反应时间 上电压： ≤100mS / 下电压： ≤100mS (>=10% 额定负

载) 
分辨率 电压： 10 mv/current ： 1 m 
存储器保存 / 调用 100 套 
保护 OVP ， OCP 和 OTP 
接口 GPIB ， RS-232C 

应用 实验室和教育设施、服务运营和售后支持、产品测试和质

量保证、产品开发和调试 
 

 

 

 

商品描述属性 1 

一般规格 
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电源电压 100VAC 至 230Vac 
输出电压 6V, 32V 
输出电流 2A,5A 
额定功率 158W 

负载调节 电压： ≤3mV (≤ 5mV 额定电流 >3.0A     
电流： ≤3mA (≤5mA 额定电流 >3.0A) 

线路调节 电压： ≤3mV / 电流： ≤3 mA 

脉动（ 20Hz ‐ 20m ） 波纹： 1mVrms / 3mVp-p ； 3mA 有效值 (5mA 有效值，

额定电流 >3.0A) 
跟踪错误 ≤0.1%+20mV 

 

 

 

尺寸 230mm x140mm x380mm 

长度 380mm 

宽度 230mm 

高度 140mm 

重量 大约 10kg 
  

 

 

最低温度 0°c 
最高温度 40°c 
工作温度 0 - 40°c 

  

 

 

合规性 / 认证 rohs 合规性证书 
      

机械规格 

认证 

电气规格 

操作环境规格 
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