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Kabelverschraubung RS Pro 

M25 mit Kontermutter, 
Messing, IP68 
RS Best.-Nr. 835-4116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• EMV-Abschirmung 
zum Schutz des 
Kabels 

• Vernickeltes 
Messinggehäuse mit 
Neoprendichtung 

• Zuverlässiges 
Kabelverschraubung
skabel 

• Arbeitet über eine 
große 
Betriebstemperatur 

• Je nach Ihren 
Anforderungen sind 
verschiedene 
Verschraubungen in 
Gewindegröße 
erhältlich 

MERKMALE 
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Diese RS Pro EMV-Kabelverschraubungen werden in einer Reihe von Branchen eingesetzt, 
insbesondere in der Messtechnik und Steuerung, in automatisierten Systemen, Beleuchtung, Daten- 
und Telekommunikationsumgebungen. 

 

 

 

Gewindegröße M25 

Material Messing 

Farbe Metallisch 

Kontermutter im Lieferumfang enthalten Ja 

Packungsgröße 1 

Schutzart Nitril-Butadien-Gummi 

Anwendung 
Messtechnik und Steuerung, automatisierte Systeme, 
Beleuchtung, Daten- und 
Telekommunikationsumgebungen 

 

 

 

Maximaler Kabeldurchmesser 16mm 

Minimaler Kabeldurchmesser 10mm 

Gewindelänge L2 36mm 

Außendurchmesser des Gewindes D1 25mm 

Größe des Sicherungsmutter 
Schraubenschlüsselers 

27mm 

Stärke der Kontermutter 3mm 

  

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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Minimale Betriebstemperatur -40°C 

Maximale Betriebstemperatur 100 °C 

Großer Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 100 °C. 

 

 

 

IP-Schutzart IP68 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung En 61340 

Normen erfüllt CE, RoHS-konform 

 

 

 

Zulassungen 

Schutzkategorie 
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