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Transparentes 
Kunststoffblech, 1250 mm x 

610 mm x 5 mm 

RS Best.-Nr. 681659             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Ausgezeichnete 
Schlagfestigkeit 
 

• Ausgezeichnete 
Formstabilität mit 
einer hohen Kapazität, 
um seine 
aufrechtzuerhalten 
Originalabmessungen 
bei 
Temperaturänderunge
n und 
Feuchtigkeitsänderun
gen 
 

 

• Steifigkeit über einen 
großen 
Temperaturbereich 
 

• Biegsam und flexibel 
 

 

• Mäßige 
Chemikalienbeständig
keit und geringe 
Lösungsmittelbeständi
gkeit 
 

• Lichtdurchlässig 
 

 

• Gute 
Wärmebeständigkeit 
 

• Gute 
Isolationseigenschafte
n 
 

 

• Gute Bearbeitbarkeit 
 

• Leicht zu polieren, 
schweißbar und mit 
Klebstoff verklebbar 

MERKMALE 

 



Massive Kunststoffplatten 

Seite 4 Von 424 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-

online.com kaufen 

 

 

 

 
 
 
Eine Serie von hochwertigen lichtdurchlässigen Polycarbonat-Massivs von RS Pro Kunststoffplatten 
sind in einer Reihe von Größen und Dicken erhältlich 
 
 
 

 

 

 

Form Fest 

Farbe Transparent 

Material Polycarbonat 

Laminiert Ja 

Laminiertes Material Acryl; Epoxidharz; feine Webbaumwolle; Glasfaser 

Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB  

Polymertyp Copolymer 

Oberfläche Transparent 

Kleberverpackung Ja 

Anwendungen 

Medizinische Geräte, elektronische Komponenten, 
Kfz-Komponenten, elektrische Gehäuse und 
Abdeckungen, digitale Datenträger (CDs, DVDs und 
Blu-ray), Maschinenschutz und Schutzbildschirme, 
Beschilderung und Anzeigen 

 

 

 

Spezifischer Oberflächenwiderstand 10 14 Ω 

Spezifischer Volumenwiderstand 10 13 Ω.cm 

Dielektrische Konstante 2.9 

Dielektrischer Verlustfaktor 0.0017tg 

Durchschlagsspannung 17kV/mm 

Durchschlagsfestigkeit: 23 °C, 50 % r.F. 49kV/mm 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Länge 1250mm 

Breite 610mm 

Dicke 5mm 

Dichte 1.2g/cm3 

Zugfestigkeit 62Mpa 

Härte R 118 Rockwell 

Wasserabsorption 0.35% 

Wärmeleitfähigkeit von 0,815 W/mK 0.17W/m.K 

Dehnung 20% 

Stoßfestigkeit 12kJM-2 

Elastizitätsmodul 2500Mpa 

Biegefestigkeit 91Mpa 

Druckfestigkeit 20Mpa 

Kompressionsmodul 2300Mpa 

Kugelgewindehärte 165Mpa 

Thermische Expansion 8x10-5k-1 

Spezifische Wärme 1.1J/(g.K) 

Spezifisches Gewicht 1,38 

Biegemodul 2600Mpa 

Reibungskoeffizient 0,54  

Poisson-Verhältnis 0.38kJM-2 

  

 

 

Maximale Betriebstemperatur  120 °C 

Schmelzpunkt 255 °C 

Glasübergangstemperatur -60°C 

Vicat Weichpunkt 65 °C 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE/UR/CUR                

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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Normen erfüllt DIN 50014 

 

 

 


