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RS Pro, connecteur RJ45 
Cat5e femelle 

 RS code commande : 791-8507   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 

payer un prix élevé. 

• Prise femelle 
modulaire à 
montage sur câble 
8P8C. 

• Adapté pour les 
applications 
Ethernet Cat5e 

• Compatible avec les 
fiches mâles RJ45 

• Contacts en bronze 
phosphoreux plaqué 
or 

•  Corps de 
connecteur en ABS 
IL-94V0 ignifuge 

 

 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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 Ce connecteur modulaire RJ45 8 broches de RS Pro est une solution de haute qualité pour les 
connexions de câble réseau. La fiche mâle se termine facilement sur un câble multibrins avec un 
système de dénudage qui garantit une connexion nette et sécurisée. Il s'agit d'un montage sur 
panneau pour une connexion femelle dans Ethernet Dispositifs capables .  

 

 

 

Type de connecteur Ethernet RJ45Connector 
Sexe Femelle 
Catégorie de réseau local Cat5e 
Nombre de contacts 8P8C 
Type de connecteur Jack modulaire 
Type de blindage UTP 
Orientation Droit 
Norme d'inflammabilité UL94V0 
Embase Jack 50 micro-pouces plaqué or 
PCB FR-4 /UL-94O 
Capuchon CAD PC ignifuge 
Corps CAD ABS ignifuge UL-94VO 
Broche CAD Bronze phosphoreux et étamé 

Applications AP extérieur sans fil, LED extérieure et éclairage 
d'affichage, marine, automobile, militaire 

 

 

 

 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 
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Résistance de contact 20mΩ 
Résistance de l'isolant 500MΩ 
Intensité nominale 1.5A 
Tension de retrait diélectrique 1 000 V c.a. RMS @ 60 Hz / 1 min 
Résistance c.c. 0,1 ohm 

 

 

 

Type de montage Montage sur câble 
Longueur 36.5mm 
Largeur 16.6mm 
Profondeur 22.3mm 
Cycle d'insertion de jack Plus de 2 000 cycles (min.) 
Cycle de dénudage CAD Plus de 250 cycles (min.) 

 

   

 

Température d'utilisation -40 à 70 °C. 
 

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS                
     

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Spécifications électriques 
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