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Vernähte Endverbindungen

Vernähte Endverbindungen an 
Verbindungsmitteln aus Seil sind 
reißfester als geknotete Enden.

Kunststoffüberzüge und STRING

Die Kunststoffüberzüge und STRING-Elemente halten die Verbindungselemente in der 
richtigen Position. Zudem schützen Sie vor Abrieb.

Es existieren im Wesentlichen zwei Arten von Verbindungsmitteln: 
• Einstellbare Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung gewährleisten eine korrekte und komfortable Arbeitsposition. 
• Verbindungsmittel mit Falldämpfer sind darauf ausgelegt, bei einem Sturz den Fangstoß zu absorbieren.

Die von Petzl angebotene Produktpalette enthält ebenfalls spezielle Verbindungsmittel für spezifische Einsatzzwecke: 
• Verbindungsmittel zum Aufstieg für schwierige Zugangsbedingungen. 
• Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung bei der Baumpflege. 
• Verbindungsmittel mit Falldämpfer für das mitlaufende Auffanggerät ASAP.

VERBINDUNGSMITTEL
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Einstellbare Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung
Einstellbare Verbindungsmittel werden zusammen mit einer Auffangvorrichtung zur Arbeitsplatzpositionierung verwendet. Sie ermöglichen ein präzises und einfaches 
Einstellen der Länge entsprechend den speziellen Anforderungen des Arbeitsplatzes, um eine komfortable Arbeitsposition zu gewährleisten.

Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel
Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel werden bei Sturzgefahr eingesetzt. Der entsprechend der Länge des Verbindungsmittels dimensionierte Falldämpfer 
verringert den Fangstoß durch Aufreißen des Gurtbands bzw. der Spezialvernähungen. Petzl bietet zwei Arten von Falldämpfern mit integriertem Verbindungsmittel an: 
- I-Verbindungsmittel mit einem Arm für Arbeiten, bei denen sich der Anwender nicht fortbewegt (ABSORBICA-I) und Y-Verbindungsmittel mit zwei Armen für die 
Fortbewegung (ABSORBICA-Y) 
- kombinierbare Verbindungsmittel mit einer maximalen Länge von zwei Metern (asymmetrische Verbindungsmittel, Verbindungsmittel mit zwei unterschiedlichen 
Verbindungselementen usw. mit ABSORBICA und JANE)

Verbindungsmittel zum Aufstieg für schwierige 
Zugangsbedingungen.

Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung 
bei der Baumpflege.

Verbindungsmittel mit Falldämpfer für das 
mitlaufende Auffanggerät ASAP.

Spezielle Verbindungsmittel

VERTIKALE AKTIVITÄTEN
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GRILLON
Einstellbares Verbindungsmittel 
zur Arbeitsplatzpositionierung

• Verbindungsmittel mit Einstellsystem zum 
stufenlosen Einstellen der Arbeitsposition. 
• Es kann auf zwei Arten verwendet werden: 
- an den beiden seitlichen Halteösen des 
Haltegurts, um die Belastung auf dem Hüftgurt 
zu verteilen (Anwender stützt sich mit den Füßen 
ab, das Einstellen erfolgt durch Betätigung des 
Klemmnockens) 
- an der zentralen Halteöse des Haltegurts, um 
die Belastung auf Hüftgurt und Beinschlaufen zu 
verteilen (Anwender hängt, das Einstellen erfolgt 
durch Betätigung des Griffs während die andere 
Hand das freie Ende des Verbindungsmittels hält) 
• Bewegliche Schutzhülle zum Schutz gegen 
Abrieb an rauen Auflagepunkten, erleichtert den 
Durchlauf des Seils. 
Bei Befestigung des Verbindungsmittels an der 
zentralen Halteöse kann die Schutzhülle entfernt 
werden, um dem Anschlagpunkt so nah wie 
möglich zu sein. 
• Verfügbar in mehreren Längen: 
- GRILLON (L52A 002): 2 m, 435 g 
- GRILLON (L52A 003): 3 m, 515 g 
- GRILLON (L52A 004): 4 m, 595 g 
- GRILLON (L52A 005): 5 m, 675 g 
• Zertifizierung(en): CE EN 358.

HINWEIS: Die GRILLON-Verbindungsmittel 
können ebenfalls zum Einrichten von 
verstellbaren Anschlageinrichtungen und 
horizontalen Geländerseilen verwendet 
werden (siehe Sonderausführungen der 
GRILLON-Verbindungsmittel, Abschnitt 
Anschlageinrichtungen und Seile).

Befestigung an der zentralen Halteöse

Wenn sich der Anschlagpunkt oberhalb des Anwenders befindet, 
wird das GRILLON-Verbindungsmittel an der zentralen Halteöse des 
Haltegurts befestigt, um das Gewicht für einen erhöhten Komfort auf 
Hüftgurt und Beinschlaufen zu verteilen. Der Anwender stellt seine 
Arbeitsposition ein, indem er den Griff betätigt und gleichzeitig das freie 
Ende des Verbindungsmittels in der Hand hält.

Befestigung an den beiden seitlichen Halteösen

Das GRILLON-Verbindungsmittel kann an den beiden seitlichen 
Halteösen des Haltegurts befestigt werden, wenn der Anwender sich 
mit den Füßen abstützt. Diese Verbindung ermöglicht eine bessere 
Verteilung des Gewichts auf dem Hüftgurt. Der Anwender kann 
seine Arbeitsposition durch Betätigung des Klemmnockens stufenlos 
einstellen. 

Einstellbare Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung
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GRILLON HOOK
Einstellbares Verbindungsmittel 
zur Arbeitsplatzpositionierung mit 
HOOK-Verbindungselement

• Verbindungsmittel mit Einstellsystem zum 
stufenlosen Einstellen der Arbeitsposition. 
• Wird an den beiden seitlichen Halteösen des 
Haltegurts befestigt, um die Belastung auf dem 
Hüftgurt zu verteilen (Anwender stützt sich mit den 
Füßen ab, das Einstellen erfolgt durch Betätigung 
des Klemmnockens). 
• Kann an der zentralen Halteöse des Haltegurts 
befestigt werden, um die Belastung auf Hüftgurt 
und Beinschlaufen zu verteilen (Anwender hängt, 
das Einstellen erfolgt durch Betätigung des Griffs 
während die andere Hand das freie Ende des 
Verbindungsmittels hält). 
• Abnehmbare Schutzhülle: schützt das 
Seil gegen Abrieb an rauen Auflagepunkten 
und erleichtert den Durchlauf des Seils. Bei 
Befestigung des Verbindungsmittels an der 
zentralen Halteöse kann die Schutzhülle entfernt 
werden, um dem Anschlagpunkt so nah wie 
möglich zu sein. 
• Verfügbar in mehreren Längen: 
- GRILLON (L52H 002): 2 m, 625 g 
- GRILLON (L52H 003): 3 m, 735 g 
- GRILLON (L52H 004): 4 m, 815 g 
- GRILLON (L52H 005): 5 m, 895 g 
• Zertifizierung(en): CE EN 358.

GRILLON MGO
Einstellbares Verbindungsmittel 
zur Arbeitsplatzpositionierung mit 
MGO-Verbindungselement mit 
großer Schnapperöffnung

• Verbindungsmittel mit Einstellsystem zum 
stufenlosen Einstellen der Arbeitsposition. 
• Wird an der zentralen Halteöse des Haltegurts 
befestigt, um die Belastung auf Hüftgurt und 
Beinschlaufen zu verteilen (Anwender hängt, das 
Einstellen erfolgt durch Betätigung des Griffs 
während die andere Hand das freie Ende des 
Verbindungsmittels hält).
• Verfügbar in einer Länge: 
- GRILLON (L52M 003): 3 m, 995 g 
• Zertifizierung(en): CE EN 358.

Alle GRILLON-Verbindungsmittel verfügen 
über einen Griff, der es ermöglicht, das 
Verbindungsmittel an der zentralen Halteöse 
des Haltegurts zu befestigen. Zum Einstellen 
seiner Arbeitsposition kann der Anwender 
den Klemmnocken mithilfe des Griffs lösen, 
während er gleichzeitig das freie Ende des 
Verbindungsmittels in der Hand hält.

Die unterschiedlichen Längen der GRILLON-
Verbindungsmittel sind durch Farbetiketten an 
den zum Einhängen des Verbindungselements 
vorgesehenen Enden gekennzeichnet.

Die Seile der GRILLON-Verbindungsmittel sind 
auch als Ersatzteile erhältlich: 
- Seil für Verbindungsmittel GRILLON  
(L52R 002, 003, 004, 005) 
- Seil für Verbindungsmittel GRILLON HOOK 
(L52RH 002, 003, 004, 005) 
- Seil für Verbindungsmittel GRILLON MGO 
(L52RM 003)

Unter www.petzl.com/GRILLON 
finden Sie alle Informationen über 
GRILLON-Verbindungsmittel zur 
Arbeitsplatzpositionierung.

VERTIKALE AKTIVITÄTEN
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ABSORBICA-I
Falldämpfer mit einfachem integrierten 
Verbindungsmittel

• Zur Sicherung an einem horizontalen Geländerseil (Textil- oder Drahtseil). 
• Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen eines 
Gurtbands absorbiert. 
• Stoffhülle mit Reißverschluss zum Schutz des Falldämpfers vor Abrieb oder 
Spritzern, ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers. 
• Ende auf der Seite des Falldämpfers mit STRING geschützt. 
• Verfügbar in zwei Längen ohne Verbindungselement oder mit MGO-
Verbindungselement mit großer Schnapperöffnung: 
- ABSORBICA-I 80 (L58): 0,8 m ohne Verbindungselement  
(1,5 m nach Aufreißen), 160 g, maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 4,35 m 
- ABSORBICA-I 80 MGO (L58 MGO): 1,05 m (1,75 m nach Aufreißen),  
655 g, maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 4,35 m 
- ABSORBICA-I 150 (L70150 I): 1,5 m ohne Verbindungselement  
(3,35 m nach Aufreißen), 365 g, maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 6,1 m 
- ABSORBICA-I 150 MGO (L70150 IM): 1,75 m (3,6 m nach Aufreißen),  
825 g, maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 6,1 m
• Zertifizierung(en): 
- ABSORBICA-I 80 und 150: CE EN 355 
- ABSORBICA-I 80 MGO und 150 MGO: CE EN 355, CE EN 362

ABSORBICA-Y
Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel

• Zum Sichern und Passieren von Fixpunkten ausgelegt. 
• Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen eines 
Gurtbands absorbiert. 
• Stoffhülle mit Reißverschluss zum Schutz des Falldämpfers vor Abrieb oder 
Spritzern, ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers. 
• Ende auf der Seite des Falldämpfers mit STRING geschützt. 
• Verfügbar in zwei Längen ohne Verbindungselement oder mit MGO-
Verbindungselement mit großer Schnapperöffnung: 
- ABSORBICA-Y 80 (L59): 0,8 m ohne Verbindungselement  
(1,5 m nach Aufreißen), 210 g, maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 4,35 m 
- ABSORBICA-Y 80 MGO (L59 MGO): 1,05 m (1,75 m nach Aufreißen),  
1120 g, maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 4,35 m 
- ABSORBICA-Y 150 (L70150 Y): 1,5 m ohne Verbindungselement  
(3,35 m nach Aufreißen), 500 g, maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 6,1 m 
- ABSORBICA-Y 150 MGO (L70150 YM): 1,75 m (3,6 m nach Aufreißen),  
1420 g, maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 6,1 m
• Zertifizierung(en): 
- ABSORBICA-Y 80 und 150: CE EN 355 
- ABSORBICA-Y 80 MGO und 150 MGO: CE EN 355, CE EN 362

Auffangstrecke und Sturzraum, siehe Seite 5.

Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel
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ABSORBICA

DELTA n° 8
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DELTA n° 8 P11 8

Dreieckiger Schließring aus Stahl

• Zum Verbinden der JANE-Verbindungsmittel mit 
einem ABSORBICA-Falldämpfer.

Siehe Abschnitt VERBINDUNGSELEMENTE.

ABSORBICA L57

Falldämpfer aus vernähtem 
Gurtband

• Kann zusammen mit dem JANE-
Verbindungsmittel verwendet werden, um einen 
Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel 
mit einer maximalen Länge von zwei Metern zu 
erhalten. 
• Die mit STRINGs versehenen Enden halten das 
Verbindungselement in der richtigen Position und 
schützen das Gurtband vor Abrieb. 
• Kompakt und leicht. 
• Länge: 0,2 m. 
• Länge nach vollständigem Aufreißen: 1,6 m 
• Maximaler Sturzraum (Sturzfaktor 2): 3,9 m + 
Länge des Falldämpfers, des Verbindungsmittels 
und der Verbindungselemente. 
• Gewicht: 154 g. 
• Zertifizierung(en): CE EN 355. 

JANE
Nicht einstellbares 
Verbindungsmittel aus Dynamikseil

• Kann zusammen mit einem ABSORBICA 
als Falldämpfer mit integriertem I- oder 
Y-Verbindungsmittel (maximale Länge zwei Meter) 
verwendet werden. 
• Die vernähten Endverbindungen mit 
Kunststoffüberzug halten das Verbindungselement 
in der richtigen Position und schützen vor Abrieb. 
• Verfügbar ohne Verbindungselement oder 
mit MGO-Verbindungselement mit großer 
Schnapperöffnung zum Einhängen an 
Metallstrukturen, Drahtseilen oder Gestänge mit 
großem Durchmesser (Verbindungselement mit 
großer Schnapperöffnung und automatischer 
Verriegelung ist am Seilende eingenäht). 
• Verfügbar ohne Verbindungselement: 
- JANE 0,6 m (L50 60): 110 g 
- JANE 1 m (L50 100): 130 g 
- JANE 1,5 m (L50 150): 185 g 
- JANE 2 m (L50 200): 225 g 
• Verfügbar mit MGO-Verbindungselement: 
- JANE MGO 0,6 m (L53 60): 565 g 
- JANE MGO 1 m (L53 100): 585 g 
- JANE MGO 1,5 m (L53 150): 640 g 
• Zertifizierung(en): CE EN 354.

Kombinierbare Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel

VERTIKALE AKTIVITÄTEN
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