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1
CARACTERISTIQU
ES
Poignée de tiroir a fixations
Finitior an scellées en aluminium
aluminium anodise anodise de RS Pro, 140 mm

élégant et lisse

* Fixation de
panneau inverse

* Conception
professionnelle

* Facile a nettoyer et
a entretenir

* Fabriqué en
aluminium moulé
durable

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Présentation des poignées de tiroir d'excellente qualité de RS Pro. Ces poignées élégantes sont
fabriquées en aluminium moulé de qualité. Finition en aluminium anodisé, une face rectangulaire
lisse et mince qui repose sur des pieds rectangulaires robustes pour fournir une fixation robuste et
sécurisée sur les faces de tiroir ou de porte. Ces poignées de placard en aluminium sont adaptées
pour une utilisation dans une large gamme d'applications. Les filetages usinés pour la fixation avec
des vis M6 garantissent un fonctionnement sir et une facilité de montage.

Caractéristiques

Matériau Aluminium
Finition Anodisé
Fixations invisibles Oui
Couleur Argent
lls peuvent étre utilisés comme poignées de tiroir ou
Application poignées de porte avec du bois, du métal ou tout autre

type de meubles

Spécifications mécaniques

Longueur 140mm

Hauteur 50mm

Largeur 14.5mm

Centres de fixation 125mm

Type de filetage Filetages usinés/M6

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
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Part No. A B C D E Thread size
456535 110.5 32 100 25 1 M6
456539 140 50 125 40 15 M6
456573 148 40 130 30 19 M6
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