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LH160

El proyector portatil para negocios definitivo

Proyector LED 1080p — Brillo LED 1500 Lumens

Verdaderamente portatil - Bateria incorporada

Facil de configurar - Auto keystone y ajuste de 4 esquinas

Presentaciones wireless opcional

El proyector portatil para negocios definitivo




Specifications

Display/imagen
Tecnologia de
visualizacién
Resolucion

Brillo (LED)

Ratio de contraste

Relacion de aspecto nativo

Ratio de aspecto -
compatible

Correccion Keystone -
Horizontal

Correcion Keystone-
Vertical

Correccion Keystone
vertical automatica

Frecuencia de muestreo
horizontal

Frecuencia de muestreo
vertical

Uniformidad
Tamanio de pantalla

DLP

1080p Full HD (1920x1080)
1.500 LED brightness
160.000:1

16:9

4:3,16:9

+/-20°

+/-30°

Yes

15 ~ 93Khz

24 ~120Hz

85%
0.47m ~ 2.84m (18.6" ~ 111.8") (diagonal)

Info Lampara
Fuente de luz
Vida del LED

LED
30.000horas

Optica

Distancia de tiro
Distancia de proyeccion
(m)

Tipo de zoom

Distancia focal (mm)
Offset nativo

1.2:1
0.49m - 2.97m

Fija
12.64
100%

Conectividad
Conexiones

Inputs 2 x HDMI, 1 x USB-A wireless
Outputs 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm

General

Nivel sonoro (tipico)
Compatibilidad PC
idiomas OSD / display

Operatividad 24/7
Condiciones de
funcionamiento

Control remoto
Altavoces

Watios por altavoz
Contenido caja

Compatibilidad con
sistemas de control

30dB

FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi,
Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian,
Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian,
Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese
(traditional), Turkish, Vietnamese

Yes

5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Si

2

4w

Bolsa

Cable de alimentacion de CA

Control remoto

2 pilas AAA

Manual de usuario basico

Windows 7 /8 /8.1 /10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+,
iOS 8+

Corriente

Fuente de alimentacion
Consumo energético
(standby)

Vida de bateria

100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
0.5W

Mas de 2.5 horashrs

Peso y dimensiones
Peso
Dimensiones (W x D x H)

2.2kg
280 x 192 x 57
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