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1GS204
IGB3008BBPKG/US-104 Induktive sensorer
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LISTED

Produktegenskaber

Induktiv sensor

Metalgevind M18 x 1

med stik

Forgget tasteafstand

Forgyldte kontakter

Tasteafstand 8 mm; [f (skeermet)] Skaermet
Elektriske Data

Elektrisk design DC PNP
Driftsspaending V] 10...30 DC
Stremforbrug [mA] <10
Kapslingsklasse Il
polaritetsbeskyttelse ja
Udgangsfunktion Sluttefunktion
Spaendingsfald V] <25
Strgm-belastning [mA] 100
kortslutningsbeskyttelse taktvis
Overbelastningsbeskyttet ja
Koblingsfrekvens [Hz] 400
Tasteafstand [mm] 8
Operationel tasteafstand [mm] 0...6,5

ngjagtighed | afvigelser

Korrektionsfaktor Stal (St37) =1/V2A ca. 0,7/ Msca. 0,5/ Al ca. 0,4/ Cuca. 0,3
Hysterese [% af Sr] 1...20
Miljg-forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...70
Beskyttelsesgrad IP 67
Godkendelser | Tests
EMC EN 61000-4-2 ESD: 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated: 10 V/im
EN 61000-4-4 Burst: 2 kv
EN 61000-4-6 HF conducted: v
EN 55011: Klasse B
MTTF [Ar] 1528

Mekaniske data

monteringsmetode Skeaermet

Materiale - hus Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT (Pocan); PEI



efeckomono é

1GS204

IGB3008BBPKG/US-104 Induktive sensorer
Veegt [ka] 0,043

Display / Betjeningsenhed

Udgangsindikering LED gul (4 x 90°)

Elektrisk tilslutning

Tilslutning M12 stikforbindelse; Forgyldte kontakter

Forbindelse
1

w
N

Tilbehor

tilbehgr (medleveret) 2 lasemgtrikker
Bemaerkning

Emballage-enheder [styk] 1
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