Bridas

CARACTERISTICA
S

Correas para
mantener el cable
ordenado

Solo una pieza

Fijacion autoblocante

Pieza esencial con
cada kit de
herramientas

Gran variedad de
longitudes, anchuras
y colores

Brida de nylon negra RS
PRO, 550mm x 12,7 mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

El cable se puede tirar a través de la ranura hasta conseguir el bucle preferido y, a continuacion, se
puede cortar el exceso de cable. Cuando se enroscan a través de la ranura, los dientes del cable
forman un bloqueo que no se puede tirar hacia atras.Estas bridas de nylon estandar deben ser una
parte esencial de cada kit de herramientas. Con la amplia gama RS PRO, hay una gran variedad de
longitudes, anchuras y colores para adaptarse a todas sus necesidades.

Especificaciones

Tipo No desmontable
Color Negro

Material Nylon 66
Comportamiento del fuego Pirorretardante
Cantidad 100

Especificaciones mecanicas

Longitud 550mm
Anchura 12, 7mm
Resistencia a latraccién 1117.2N
Intensidad maxima del paquete 159mm

Aprobaciones

Se cumplen los estandares UL 94V-2
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Material: UL 94V-2 Nylon 66 Black

AJ

Vv

L -
Min Loop Tensile

RS Artitcle Max. Strength _

Mo SIZE Burjdle COLOR | Packsize
Oia. lhs kgs

2111650 004 B 83 a0 22

2111662 2684 8 105 a0 22 1000

2111666 2034 B 52 a0 22

2111669 2807 B 105 120 54

2111657 2504 8 5a a0 22

8111672 F10xH 0 177 175 =] Black

2111675 540x12.7 158 250 114

2111678 450x8.0 128 132 4l 100

2111681 TEZH.0 237 175 B0

2111684 07 B §2 120 55

2111688 2007 B =] 120 55
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