
Binnenafmetingen : 

11.1 x 7.3 x 4.3 cm (4" x 3" x 2")

GREAT FOR RUGGED SPORTS - NOT FOR

SWIMMING OR SUBMERGING

Water- en stofdicht, en drukbestendig. Niet om

te zwemmen of te duiken.

Eenvoudig te openen s lot

Rubberen voering voor extra bescherming naast o-

ringafs luiting

Roestvrij stalen structuur

Nekkoord

Onvoorwaardelijke garantie

Beschikbaar in effen kleur of kleurloos met

gekleurde voering
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1010 Micro Case Certificaten

• IP67(1 meter onderdompeling gedurende 30

minuten)

Peli protector cases - Total protection
boxes - Micro Case 1010 SPECIFIKATIES

Buitenafmetingen 
(L x W x D)

Binnenafmetingen
(L x W x D)

14.9 x 10.3 x 5.4 cm 

(6" x 4" x 2")

11.1 x 7.3 x 4.3 cm

(4" x 3" x 2")

Dekseldiepte Bodemdiepte
Totale
diepte

1.8 cm

(1")

2.4 cm

(0.94")

4.1 cm

1.63")

Dekseldiepte Bodemdiepte
Totale
diepte

1.8 cm

(0.69")

2.4 cm

(0.94")

4.1 cm

1.63")

Gewicht
met schuim

Gewicht
zonder
schuim

Max.
drijfvermogen

0.19 kg. 

(0.41 lbs)

0.18kg 

(0.4 lbs.)

0.23 kg

(0.51 lbs. )

Temperatuurbereik

-23 / 93° C

(-10 / 199.4° F)

Materials

Behuizing Sluiting O-ring lid Pinnen

Polycarbonate Xylex Thermal

Plastic Rubber

LinerStainless

Steel

Schuim Aftapinrichting Aftapventiel
Aftapo-
ring

TL - 426 4

lb. Esther

Polycarbonate Polyester Spun-

Bond ePTFE

Oleophoboic

70 Shore

Nitrile

Configuratie

Cat.
nr.

Beschrijving

1010 Peli protector cases - Total protection boxes -

Micro Case 1010

Peli protector cases - Total protection
boxes - Micro Case 1010 Accessoires

Er zijn momenteel geen accessoires beschikbaar voor dit

product.
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