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Expertise — Passion — Automatisation

Vérins
Produits complémentaires

SMC FRANCE




Vérins standard normalisés ISO

Séries C85 et C75

Alésage e . Raccord Raccord Tube Tube
Raccordement Limiteur de débit ) , . . .
(mm) droit coudé polyuréthane polyamide*
8
--‘1’-::& 10
W* - M5 AS1201F-M5-04A KQ2H04-M5A KQ2L04-M5A TUO0425B-20 T0425B-20
. L 12
V@ ="
a
_;‘?/ ’* > 20
- - "
':‘ﬁ - F 25 G1/8 AS2201F-01-06SA | KQ2H06-01AS KQ2L06-01AS
o ’ TUO0604B-20 T0604B-20
-ﬂ“ 32
40 G1/4 AS2201F-02-06SA | KQ2H06-02AS KQ2L06-02AS
* Tubes ( 20 métres) de couleur noire. Autres couleurs sur demande.
o Equerre (1 pc.) Equerres (2 pcs.) + 1 écrou Bride Tourillon | Articulation Tenlon el Chgpede Accouplemerjtde
(mm) tige tige compensation
2 B 0 & & &
Yo} 5 @
. 8 C85L10A C85L10B C85F10 C85T10 C85C10 KJ4D GKM4-8 JA10-4-070
Accessoires
pour C85 10 C85L10A C85L10B C85F10 C85T10 C85C10 KJ4D GKM4-8 JA10-4-070
12 C85L16A C85L16B C85F16 C85T16 C85C16 KJ6D GKM6-12 JA15-6-100
16 C85L16A C85L16B C85F16 C85T16 C85C16 KJ6D GKM6-12 JA15-6-100
20 C85L25A C85L25B C85F25 C85T25 C85C25 KJ8D GKM6-12 JA20-8-125
25 C85L25A C85L25B C85F25 C85T25 C85C25 KJ10D GKM10-20 JA30-10-125
(mzm) Equerre ou bride Equerres ou brides + 1 écrou | Tourillon | Articulation Tenon de tige Chape de tige Joint de compensation
2 A\ N
Accessoires s@ @ op @ @0‘ (@ @
pour C76/75 ‘
32 C76F32A C76F32B C76T32 C76C32 KJ10DA GKM10-20A JA25-10-150
40 C76F40A C76F40B C76T40 C76C40 KJ12DA GKM12-24A JA40-12-175
Vérins standard normalisés ISO
Séries C96/CP96 :
Alésage . ) ) Tube Tube
Raccordement Limiteur de débit | Raccord droit | Raccord coudé . )
(mm) polyuréthane polyamide*
32 G1/8 AS2201F-01-06SA | KQ2H06-01AS KQ2L06-01AS TU0604B-20 T0604B-20
40
G1/4 AS2201F-02-08SA | KQ2H08-02AS KQ2L08-02AS
50
TUO0805B-20 T0806B-20
63
G3/8 AS3201F-03-08SA | KQ2H08-03AS | KQ2L08-03AS
80
100 G1/2 AS4201F-04-10SA | KQ2H10-04AS KQ2L10-04AS TU1065B-20 T1075B-20
125 AS4201F-04-12SA | KQ2H12-04AS KQ2L12-04AS TU1208B-20 T1209B-20
* Tubes ( 20 métres) de couleur noire. Autres couleurs sur demande.
Chape Tenon Chap? ) Rotulle Articulation . .
Alésage | - ) Tenon Chape N N angulaire | Chape | Paliers pour | pourtige ) Joint de Tourillons
Equerre | Bride Y N arriere arriere ) ) de tige )
(mm) arriere arriere avec angulaire | tourillon MT4 (SO compensation | AV/AR
(pour ES) | avec rotule (ISO 8140)
rotule 8139)
g Q Q % 2 @ > ¥ P ¢
Accessoires | 3 L5032 | F5032 | C5032(F) | D5032(F) | DS5032(F) | CS5032(F) | ES5032(F) | E5032(F) | MTB5032(F) | KJ10D | GKM10-20 | JA30-10-125 | TES032(F)
our
CQZICPQG 40 L5040 | F5040 | C5040(F) | D5040(F) | DS5040(F) | CS5040(F) | ES5040(F) | E5040(F) | MTB5040(F) | KJ12D | GKM12-24 | JA40-12-125 | TES040(F)
50 L5050 | F5050 | C5050(F) | D5050(F) | DS5050(F) | CS5050(F) | ES5050(F) | E5050(F) | MTB5050(F) | KJ16D | GKM16-32 | JA50-16-150 | TES050(F)
63 L5063 | F5063 | C5063(F) | D5063(F) | DS5063(F) | CS5063(F) | ES5063(F) | E5063(F) | MTB5063(F) | KJ16D | GKM16-32 | JA50-16-150 | TES063(F)
80 L5080 | F5080 | C5080(F) | D5080(F) | DS5080(F) | CS5080(F) | ES5080(F) | E5080(F) | MTB5080(F) | KJ20D | GKMZ20-40 | JAH50-20-150 | TES080(F)
100 | L5100 | F5100 | C5100(F) | D5100(F) | DS5100(F) | CS5100(F) | ES5100(F) | ES100(F) | MTBS100(F) | KJ20D | GKM20-40 | JAH50-20-150 | TE5100(F)
125 | L5125 | F5125 | C5125(F) | D5125(F) | DS5125(F) | CS5125(F) | ES5125(F) | E5125(F) | MTB5125(F) | KJ27D | GKM30-54 | JA125-27-200 | TE5125(F)




Vérins standard normalisés ISO
Série C95

, e . Raccord Raccord
Alésage Limiteur de débit ) . Tube Tube
Raccordement ) droit coudé . N .
(mm) en ligne N N s - polyuréthane polyamide*
male/male male/male
160 G3/4 EAS500-F06 FHMO06-06 FLMMO06-06 TU1610B-20 T1613B-20
200 G3/4 EAS500-F06 FHMO06-06 FLMMO06-06 TU1610B-20 T1613B-20
250 G1 EAS600-F10 FHM10-10 FLMM10-10 TU1610B-20 T1613B-20

* Tubes ( 20 métres) de couleur noire. Autres couleurs sur demande.

Alésage - q - - Embout rotulé Chape de tige
(mm) Equerre Bride Tenon arriere Chape arriere (1SO 8139) (IS0 8140)
- S < »>
Accessoires E 4/ Q E} “% L'tdj;) f;i
de montage ~
pour C95 160 L5160 F5160 C5160 D5160 KJ36D GKM35-54
200 L5200 F5200 C5200 D5200 KJ36D GKM35-54
250 L5250 F5250 C5250 D5250 KJ42D GKMB35-54
Vérin compact - Norme ISO (ISO 21287)
Série C55
Alésage - . ) . Tube Tube
Raccordement Limiteur de débit Raccord droit Raccord coudé B . i
= (mm) polyuréthane polyamide*
[ e , 20
PR M5 AS1201F-M5-04A | KQ2H04-M5A KQ2L04-M5A TU0425B-20 T0425B-20
L e
NFe—= | =
- @;‘:’ﬁ' 52
Eﬁ ] 40
a@ AS2201F-01-06SA | KQ2HO6-01AS | KQ2L06-01AS TU0604B-20 T0604B-20
50
G1/8
63
80
AS2201F-01-08SA | KQ2H01-08AS | KQ2L01-08AS TU0605B-20 T0806B-20
100

* Tubes ( 20 métres) de couleur noire. Autres couleurs sur demande.

Alésage (mm) Equerre* Bride Tenon arriere™
> ST ;

Référence 20 C55-L020 C55-F020 C55-C020
des 25 C55-L025 C55-F025 Cb55-C025
fixations 32 C55-L032 C55-F032 C55-C032
C55 40 C55-L040 C55-F040 C55-C040
50 C55-L.050 C55-F050 C55-C050

63 C55-L063 C55-F063 C55-C063

80 C55-L080 C55-F080 C55-C080

100 C55-L100 C55-F100 C55-C100

* Commandez deux équerrespar Vveérin.

** Les pieces se reportant a chaque fixation sont les
suivantes. équerre, bride, vis de montage tenon
arriere/corps.
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Les éléments de connexion (autres modéles sur demande)

Limiteur de débit

Raccord droit

Raccord coudé

VW@

Tube en polyuréthane

/(W

Tube polyamide

™



Vérins compacts guidés
Séries CQ2, RQ, CQM

Alésage (mm) Raccordement Limiteur de débit Raccord droit | Raccord coudé | Tube polyuréthane* | Tube polyamide*

12
Cak 16

L% e 20 M5 AS1201F-M5-04A | KQ2H04-M5A KQ2L04-M5A TU0425B-20 T0425B-20

— f K= -

Wi \ o= 25
et ..-F"""H 0%

e Rc1/8 ou G1/8 AS2201F-01-06SA | KQ2H06-01AS | KQ2L06-01AS TU0604B-20 T0604B-20
LY, ) 40
_._,.r'""_ L] 50

63 Rc1/4 ou G1/4 AS2201F-02-08SA | KQ2H08-02AS | KQ2L08-02AS TU0805B-20 T0806B-20

N + Rc3/8 ou G3/8 AS3201F-03-10SA | KQ2H10-03AS | KQ2L10-03AS TU1065B-20 T1075B-20
rs__ 5 125

= 140 Rc3/8 ou G3/8 AS3201F-03-12SA | KQ2H12-03AS | KQ2L12-03AS TU1208B-20 T1209B-20
— 160

! . 180 Rc1/2 ou G1/2 - KQ2H16-04AS | KQ2L16-04AS TU1610B-20 T1613B-20
'f.' = 200

* Tubes ( 20 métres) de couleur noire. Autres couleurs sur demande.
** Hors CQ2 et CQM course 5 mm sans détection magnétique

Vérin sans tige a entrainement direct

Séries MY1B/M/C/HIT

Alésage (mm) Raccordement Limiteur de débit Raccord droit | Raccord coudé | Tube polyuréthane* | Tube polyamide*

12

16 M5 AS1201F-M5-04A | KQ2H04-M5A KQ2L04-M5A TU0425B-20 T0425B-20
4 20

i : g gg G1/8 AS2201F-01-06SA | KQ2H06-01AS | KQ2L06-01AS TU0425B-20 T0604B-20

\ [\{"" £ I\\n vic 40 Rc1/4 ou G1/4 AS2201F-02-08SA | KQ2H08-02AS | KQ2L08-02AS TU0805B-20 T0806B-20
Y H—\Qﬁ 50

\\,,.__‘ “MY1M 63 Rc3/8 ou G3/8 AS3201F-03-10SA | KQ2H10-03AS | KQ2L10-03AS TU1065B-20 T1075B-20
MY1B 80

100 Rc1/2 ou G1/2 AS4201F-04-12SA | KQ2H12-04AS | KQ2L12-04AS TU1208B-20 T1209B-20

* Tubes ( 20 métres) de couleur noire.

Pinces de serrage paralléele

Séries MHZ2/MHLK

Autres couleurs sur demande.

Alésage (mm) Raccordement Limiteur de débit Raccord droit | Raccord coudé | Tube polyuréthane* | Tube polyamide*
160 M3 AS1201F-M3-04A M3-3AU-4 M3-3ALU-4
16 TUO0425B-20 T0425B-20
20 AS1201F-M5-04A | KQ2H04-M5A KQ2L04-M5A
25 M5
2(2) AS1201F-M5-06A | KQ2H06-M5A KQ2L06-M5A TU0604B-20 T0604B-20

Vérins compacts guidés
Séries MGP / MGQ

* Tubes ( 20 métres) de couleur noire.

Autres couleurs sur demande.

Alésage (mm) Raccordement Limiteur de débit Raccord droit | Raccord coudé | Tube polyuréthane*| Tube polyamide®
12 M5 AS1201F-M5-04A | KQ2H04-M5A |  KQ2L04-M5A TU0425B-20 T0425B-20
20
52 Rc1/8 ou G1/8 AS2201F-01-06SA | KQ2H06-01AS | KQ2L06-01AS TU0604B-20 T0604B-20
40
Zg Rc1/4 ou G1/4 AS2201F-02-08SA | KQ2H08-02AS | KQ2L08-02AS TU0B05B-20 T0806B-20
18000 Rc3/8 ou G3/8 AS3201F-03-10SA | KQ2H10-03AS KQ2H10-03SA TU1065B-20 T1075B-20

* Tubes ( 20 métres) de couleur noire. Autres couleurs sur demande.




Détecteurs

Modéle a montage direct

Rainure ronde

D-M9[] —
— Détecteur Reed Détecteur statique
: Série 24VCC 24VCC | 24VCC (indicati description
= N . Indication
°°mé’535t'b'e 24VCCaz2iils | 4 ais (PNP) | a3 1ils (NPN) | bicolore a 3 fils (PNP)

CP96 D-A93L D-M9PL D-MONL D-M9PWL Longueur de céble = 3 metres

caz D-A93-M8 (F) | D-MPSAPC | D-MONSAPC D-MIWSAPC Détecteur avec connecteur
pré-cablé (M8 a 3 broches)

Détecteur compatible / montage direct

Détecteur compatible + fixations de montage sur tirant

Détecteur
D-M9L[1 — Alésage Reed fils . ' ' a
- ) Détecteur statique fils noyés long 3 m . )
e (mm) noyés long Détecteur statique avec
- gl 3m connecteur pré-cablé
= ' indi- M8 a 3 broches
' .. | 2avccas | 24VCC | 24VCC (indi ( )
24 VCC a 2 fils fils (PNP) a 3fils cation bicolore
8o ,ﬁ (NPN) | & 3fils (PNP)
il < » 4 a0 | D-A%L D-mopL | DIONL T povopwL
s, Détecteur Série : + BMB5-032 | + BMB5-032 032 + BMB5-032
N~ compatible .
: . C96 50 63 D-A93L D-M9PL D-M9NL D-M9PWL / )
Fixation de montage : +BA7-040 | +BA7-040 | + BA7-040 | + BA7-040 —
: BMB5/BA7/BS5 i
] - 80, 100 D-A93L D-M9PL D-M9NL D-M9PWL 24 VCC a 3fils (PNP) : D-MIPSAPC
+BA7-083 | +BA7-063 | +BA7-063| +BA7-083 |, \coaic (NPN): D-MONSAPC
D-A93L D-M9PL D-MONL D-MOPWL o
VCC (ind
125 | L BA7-080 | +BA7-080 | +BA7-080 | +BAT-080 |oembas e (oP) : D-MOWSAPG
160, D-A93L D-M9PL D-MONL D-M9PWL
200 +BS5-160 | +BS5-160 | + BS5-160 |  + BS5-160

Détecteur compatible + fixations de montage (Bj3-1) + collier de montage

—
e . Détecteur Reed
: - Alésage | . . . . ) .
— fils noyés long Détecteur statique fils noyés long 3 m , .
e (mm) am Détecteur statique avec
B connecteur pré-cablé
N N 24 VCC ( indi- M8 a3 b h
24 VCC a 2 fils Zﬁls\/%ilg)s Zﬁs\/&%ﬁ)s cation bicolore (M8 a3 broches)
a 3 fils (PNP)
D-M9PL D-M9NL D-M9PWL
Série 8 - + BJ5-2 +BJ5-2 + BJ5-2
compatible +BJ2-008 +BJ2-008 +BJ2-008
C85 D-M9PL D-M9ONL D-M9PWL
(ge a 16)* 10 - + BJ5-1 + BJ5-1 + BJ5-1
+BJ2-010 +BJ2-010 +BJ2-010
D-M9PL D-MONL D-M9PWL o
12 - + BJ5-1 + BJ5-1 + BJ5-1 &
+BJ2-012 +BJ2-012 +BJ2-012 T~
D-M9PL D-MONL D-MOPWL |24 vCC a 3 fils (PPNP): D-M9PSAPC
16 | DALY EST 4 BUs + BJ5-1 +BJ5-1
+ : +BJ2-016 +BJ2-016 +BJ2-016 24 VCC a 3 fils (NPN) : D-MONSAPC
L. 20 D-A93L D-M9PL D-M9NL D-M9PWL 24 VCC ( indication
Serle. + BM5-020 + BM5-020 | + BM5-020 + BM5-020  |bicolore & 3 fils (PNP) : D-M9WSAPC
compatible
C85 o5 D-A93L D-M9PL D-MONL D-M9PWL
(220, 25)* + BM5-025 + BM5-025 | + BM5-025 + BM5-025
’
C76 2 D-A93L D-MoPL D-MONL D-MOPWL
(2032, 40)* + BM5-032 + BM5-032 | + BM5-032 + BM5-032
C76
* D-A93L D-M9PL D-MONL D-MOPWL
(232, 40) 40 + BM5-040 + BM5-040 | + BM5-040 + BM5-040

* 28 a @12, seuls les détecteurs statiques peuvent étre utilisés.

o
2
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