Hoja de datos del producto

Caracteristicas

XESP2151L

2 BLOQUES DE 2 CONTACTOS

Complementario

Principal

Gama de producto OsiSense XC

Nombre de serie Formato estandar

Tipo de producto o componente Bloco de contacto de interruptor de fin de carrera

Nombre corto del dispositivo XESP

Nuamero de polos 2

Funcionamiento de contacto Accion rapida, simultanea

Tipo y composicion de contactos 1 NA + 1 NC

Consecutivo, seguido, continuo, adosado

Terminales abraz. fijac., capacid sujecién: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm?

Forma aislamiento de contactos

Za

Material de los contactos

Contactos banhados a prata

Apertura positiva

Sin

Velocidad de accionamiento min

0.01 mm/s

Resistencia entre terminales

< 25 MOhm acorde a IEC 60255-7 category 3

Durabilidad eléctrica

5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, ritmo funcion: < 60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5
acorde a IEC 60947-5-1 anexo C

5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, ritmo funcion: < 60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5
acorde a IEC 60947-5-1 anexo C

5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, ritmo funcion: < 60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5
acorde a IEC 60947-5-1 anexo C

Medioambiente

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (cddigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 1440 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

REACh

La referencia no contiene SVHC

instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto

No necesita operaciones especificas para reciclaje

Contractua warranty

Warranty period

18 months

Schneider
aEIectric L5

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; La informacion incluida en esta documentacion contiene descripciones generales y / o caracteristicas técnicas del desempefio de los productos.

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Esta documentacion no pretende sustituir y ni utilizar para la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas del usuario.



