
RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业质量部件。我们的产品系列 
经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，但又无需支付高昂价格。 
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特点 

 

材料 
刀片：铬钒钢 

手柄：聚丙烯/TPR 

 

表面 
刀片：磷酸盐黑色表面 
把手：红色 TPR 把手和黄色 

轴和把手：P.P.注塑 

 

硬度 
螺丝刀刀头热处理至 HRC 52 – 56 

 

清单 
1 件 标准的 VDE 绝缘机柜一字螺丝刀 2.5 x 75mm，配红色 TPR 把手和 P.P. 

注塑轴和手柄，刀片长度 75mm，总长度 145mm（从钢刀片上拆下磁铁）。手柄类型 

j1000，直径 2.5mm。 

 

备注 
1. 扭矩、尺寸和量规测试符合 DIN 2380-1 和 2380-2 标准 b 型刀头 
2. 产品通过 DIN-EN 60900 (VDE 0682) 认证 
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