Spleil3verbinder R

MERKMALE

. RS Pro Butt-SpleiBverbinder,
Kupferrohr rot, isoliert, verzinnt 22 — 16
AWG

Durable Nylon-

Hochwertiges Vinyl-
oder Nylon-
Isoliermaterial
(Nylonisolierung nur
fur gelbe Mini-
Anschlussklemmen)

Durable und
zuverlassige
Terminierung

Extrem
kostengunstig

Einfach zu crimpen
mit einem
Ratschenwerkzeug

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

StolRdrahtsplei3verbinder von RS Pro in roter Farbe, isoliert und verzinnt. Dieser Spleil3verbinder hat
eine Drahtgréf3e von 22 bis 16 AWG. Es verfiigt Uber eine Reihe von isolierten Crimp-StoRRverbinder
Terminal aus Kupfer mit einer Bordel-Vinyl- oder Nylon-Isolierung (Mini-Gelb). Dieser isolierte Crimp-
StolRverbinder-Kabelsteckverbinder ist fir den Einsatz mit verschiedenen Drahtgré3en einschlie3lich
Mini-Gelb 0,2-0,5 mm2 farbcodiert.

Allgemeine Spezifikationen

Spleil3typ Scharnierband
Ummantelt/nicht ummantelt Ummantelt
Kontaktwerkstoff Kupferfett
Kontaktbeschichtung Zinn
Farbe Rot
Isolierung Isoliert
Isoliermaterial PVC
Industrielle Steuerungssysteme, Automobil- und
Anwendung Transportbranche, Maschinenbau, elektrische und

elektronische Geréte, gewerbliche und Haushaltsgerate

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 600 V
Nennstrom 19A
RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 1 Von

424



Spleil3verbinder R

Mechanische Spezifikationen

Minimale DrahtgrofRe (mm2) 0.5mm?2

Maximale Drahtgréf3e (mm?2) 1.5mmz2

Gesamtlange 24.5mm

Durchmesser 4mm

Minimale DrahtgrofRe (AWG) 22AWG

Maximale DrahtgrofRe (AWG) 16AWG

DrahtgroRRe 22 bis 16 AWG
Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur +105°C

Minimale Betriebstemperatur -20°C

Grol3er Betriebstemperaturbereich -20 bis +105 °C.
Konformitat/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863
Normen erfillt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007

RS Components - Dieses Produkt kdnnen Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen Seite 1 Von
434



Spleil3verbinder

Wire Range Dimension (nm) Stud Size
ANG nm2 Color dg L Dg| e ANG 1]
.22—-15 0.5-1.5] "RED 1.624.5| 4.0|15.7
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