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Bracci per leve  

 

 

 

 

Elesa Standards Dimensioni principali Peso

Codice Descrizione A D L B b d 6g l g

3401 BL.366/8x65 65 14 28 37 8 M6 8 22

3402 BL.366/8x75 75 14 28 47 8 M6 8 25

3404 BL.366/8x95 95 14 28 67 8 M6 8 33

3500 BL.366/10x75 75 18 40 35 10 M8 9 40

3501 BL.366/10x65 65 18 40 25 10 M8 9 35

3502 BL.366/10x85 85 21 50 35 10 M8 9 48

3503 BL.366/10x95 95 21 50 45 10 M8 9 55

3504 BL.366/10x125 125 21 50 75 10 M8 9 73

3505 BL.366/10x155 155 21 50 105 10 M8 11 92

3601 BL.366/12x102 102 23 65 37 12 M10 14 80

3602 BL.366/12x118 118 23 65 53 12 M10 14 95

3603 BL.366/12x165 165 23 65 100 12 M10 14 138

3604 BL.366/12x203 203 23 65 138 12 M10 14 165

3701 BL.366/14x125 125 26 80 45 14 M12 15 130

3702 BL.366/14x160 160 26 80 80 14 M12 15 165

3703 BL.366/14x200 200 26 80 120 14 M12 15 220

3801 BL.366/16x105 105 28 90 15 16 M14 15 120

3802 BL.366/16x143 143 28 90 53 16 M14 15 178

3803 BL.366/16x164 164 28 90 74 16 M14 15 210

3804 BL.366/16x190 190 28 90 100 16 M14 15 252



  

Braccio 
Acciaio cromato opaco. 
 
Impugnatura 
I.280, Duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici. Fissata 
al braccio, non rimovibile. 
 

 

 
Modelli ELESA proprietà riservata ai termini di legge. Disegni non riproducibili se non citando la fonte. 
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