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RS PRO Fein Manometer 

RS Stock No.: 205-0963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS Professionell geprüfte Produkte bieten Ihnen Geräte in 
professioneller Qualität in allen Produktkategorien. Unser 
Produktsortiment wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine 
vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen zu müssen. 

• 3 zeilige beleuchtete 
Anzeige 
 

• Best in class:  
Feinstdruck-Auflösung 
bis 0,1 Pa 
 

• Echter differentieller 
Messbereich: 
 ± 200.0 mbar rel. 
 

• Sehr schnell und 
präzise 
 

• Auswählbare 
Sonderfunktionen 
 

• Exzellentes 
Preis/Leistungs 
Verhältnis  
 

• Wasserdicht (IP67) 
 

• Langlebig mit langer 
Batterielaufzeit 
 

• Einfach zu 
verwendender 
universeller 
Druckanschluss mit 
austauschbarem 
Stutzen 
 

• Modern und kompakt 

MERKMALE 
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Feinstdruck-Manometer für die Anwendung in Heizung / Lüftung und Klimatechnik 
(HLK) 
Der Messbereich von bis zu ± 200 hPa (mbar) / 20 kPa und die extreme Auflösung bis zu 0,1 
Pascal im optimierten FINE-Feinstdruckmodus ist optimiert für die universelle Anwendung im 
Gasdruckbereich 150 hPa (mbar) und für Brenner Einstellungen mit einem einzigen 
Messgerät. 

 
            Universaler Druckanschluss: 

• Ausgestattet mit Schlauchanschluss für 6 mm und 8 mm Schläuche 

• Der Anschluss kann gegen eine Vielzahl von Standard-G1/8 Anschlüssen für Ihre Zecke 

passend gewechselt werden, wie sie im universellen Pneumatik Zubehör erhältlich sind. 

 
            Auswählbare Sonder-Funktionen: 

• NULL / Tara Funktion 

• AVR: Mittelwert über 2 s / 5 s / 10 s für stabile Messwertanzeige bei schwankenden 

Drücken 

• FINE: Mit 0,1 Pa Auflösung messen 

 
 

 

 

Modell Name RS 1107 

Druckanschluss-Typ 
Differentiell und Relativ 
UT Anschlüsse für Schläuche 6 x 1 mm 
(4 mm innen-Ø) und 8 x 1 mm (6 mm innen-Ø) 

Anzahl der Anschlüsse 2 

Druckmessbereich -200,0..+200,0 hPa (mbar) 

Einstellbare Einheiten Pa, hPa, mbar, PSI, mmHg (Torr) 

Auflösung 1 Pa (FINE-Mode: 0,1 Pa) 

Reaktionszeit < 1s 

Warnung Bereichsüberschreitung Ja 

Warnung Bereichsunterschreitung Ja 

Nullpunktkorrektur Ja 

Maximaler Überdruck 1700 hPa 

Alarm nein 

Beste Genauigkeit +/- 2 hPa (@ 0..50 °C) 

Anzeige Typ hinterleuchtete LCD 

Datenlogger Nein 

Leckage Test Nein 

Batteriezustands-Warnung Ja 

Minimum / Maximum Aufzeichnung Ja, mit “Hold”-Funktion 

Eigensicher Nein 

Produkt Beschreibung 

Allgemeine Spezifikationen 
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Schnittstelle Nein 

Kalibrierung verfügbar Werksprüfprotokoll 

Anwendungen 

• Für Brennereinstellung (Staudruck) 
• Gasdruck Prüfungen 
• Abgasfilter-check 
• Zugmessung 
• Reinraum 

 

 

 

Batterie Typ 2 x AA 

Batterielaufzeit 3000 h 

Auto Power Off Funktion 15, 30, 60, 120 oder 240 Minuten, deaktivierbar 

Batteriezustands-Warnung ja  

 
 

 

Gehäusematerial Bruchfestes ABS 

Anschlussgewinde Standard 
Ein Schlauchanschluss, austauschbar mit G1/8 
Gewinde 

Anschlussgewinde G1/8 

Abmessungen  

 Länge 28 mm 

 Breite 54 mm 

 Höhe 108 mm 

Gewicht 140 g 

Vibrationsfestigkeit Nicht spezifiziert 

Schockfestigkeit Nicht spezifiziert 
 

 

 

Relative Feuchte 95 % r.F. kurzzeitig 100 % r.F. jew. nicht kondsierend 

Betriebstemperaturbereich -20 bis +50 °C 

Lagertemperaturbeeich -20 bis +70 °C 
 

 

 

IP Schutz IP 67 (außer Druckanschluss) 
 

 

 

 

Elektrische Spezifikation 

Mechanische Spezifikationen 

Schutzgrad 

Betriebsumgebung Spezifikation 
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EAN 4058175682879 

Zolltarifnummer 90278020 
 

 

 

 

Compliance/ Zertifizierungen CE 

Erklärungen Herstellererklärung 

 

 

Stock No. RS# RS# RS# 

Model Nummer RS 1113   

Druckanschluss-Typ 
Differentiell und 
relativ 

  

Anzahl Anschlüsse 2   

Druckmessbereich 
-2000..+2000 
hPa (mbar) 

  

Einstellbare Einheiten 

hPa, mbar, bar, 
PSI, mmHg 
(Torr), [FINE: 
Pa] 

  

Auflösung 
0,1 hPa (Fine-
Mode: 1 Pa) 

 

 
 

Reaktionszeit < 1s   

Warnung Bereichsüberschreitung Ja   

Warnung Bereichsunterschreitung Ja   

Nullpunktkorrektur Ja   

Maximaler Überdruck 3100 hPa   

Alarm Nein   

Beste Genauigkeit +/- 2 hPa   

Anzeige Typ 
hinterleuchtete 
LCD 

  

Datenlogger Nein   

Leckage Test Nein   

Batteriezustands-Warnung Ja   

Minimum / Maximum Aufzeichnung 
Ja, mit “Hold”-
Funktion 

  

 

Zusätzliche Informationen 

Zulassungen 

Ähnliche Produkte 
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Austauschbare Druckanschlüsse 

 

 

 


