Systéemes d'entrée de porte E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Entrée de porte de RS Pro, y

compris le kit de contréle
SupportenZetlL - d'aCCéS

pour porte
d'ouverture
intérieure, montage

Verrou magnétique

simple

Consommation : 12
V c.c. 15V, courant
150 mA

Fréquence RF : 125
kHz

Avec lecteur EM
interne

Temps de
temporisation de
sortie de
déverrouillage : 0 s -
99 s

Sortie : 1 relais

Valeur nominale du
relais : 2 A/12 V c.c.

Plage de lecture: 5a

10 em Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de

qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Le kit de contréle d'accés de RS Pro est un dispositif idéal qui peut étre utilisé dans une large
gamme d'environnements ou d'applications, en particulier dans les zones ou la gestion du débit, du
trafic et de la sécurité des personnes doit étre surveillée, en particulier sur les points d'entrée et de
sortie des batiments tels que les magasins, les bureaux, Les écoles et bien plus encore.

Caractéristiques

Type de systeme Kit de contr6le d'accés
Boitier en verre de coupure, bouton de sortie,

Composants inclus alimentation, Tokens RFID

Clavier Fonctionnement par clavier infrarouge
Entrée de bouton de sortie Oui
Montage Montage simple

Ecoles, universités et colléges, usines et fabrication
industrielle, hdpitaux et environnements de soins de
santé tels que la recherche, les laboratoires, les
supermarchés et les magasins, les bureaux

Applications

Spécifications électriques

Tension d'alimentation 12v
Courant de consommation 150mA
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Spécifications mécaniques

Dimensions 140 mm x 220 mm X 74 mm
Profondeur 74mm

Hauteur 140mm

Largeur 220mm

Plage de lecture 5a10 mm

Catégorie de protection

Indice IP P67

Homologations

Conformité/certifications RoHS

Le kit contient :

1 systéme de proximité, 2 000 utilisateurs - résistant aux intempéries, indice de
protection IP67

1 alimentation en boite de 12 V c.c., 1 A.

1 verrou magnétique

1 support Z&L.

1 bouton de sortie

1 unité de verre de rupture

10 x jeton de proximité

1 contréleur infrarouge
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Unit:mem
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