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1. DESCRIPTION DES FONCTIONS

Ce sonométre est congu pour les projets de bruit; Contrdle de qualité; la prévention et la
guérison des maladies et toutes sortes de mesures des sons environnementaux Il est appliqué
dans | usine; a I" école; au Bureau; acces a la circulation et ménage, etc.

® (et appareil est conforme a la norme IEC 61672-1 CLASS 2 pour les sonométres.

® Mesures MAX et MIN

® Affichage hors gamme

® Affichage sous la gamme

® Pondération A et C

® Réponse RAPIDE ET LENTE

® Sorties analogiques du courant alternatif | continu pour connexion a I'analyseur de
fréquence ou a I'enregistreur a arbre X-Y

2. Caractéristiques

Norme appliquée

IEC61672 -1 CLASS2

Précision +1.4dB
Gamme de fréquences 31.5HZ ~ 8KHZ
Gamme dynamique 50dB
Mémoire 32700
Niveaux de gamme L0:30dB ~ 80dB
Med  50dB ~ 100dB
Hi  80dB~ 130dB
Auto  30dB~ 130dB
Pondération de fréquence A/C

Pondération temporelle
Microphone

RAPIDE (125 ms), LENT (1 s)

Microphone a condensateur électret avec 1/2 pouce




Ecran

Afficher la mise a jour
Maintenez MAX
Maintenez MIN
MAINTENIR

Fonction d'alarme

Sortie analogique

Sortie des données

Mise hors tension automatique

Source du courent
Durée de vie

Température et humidité
Température et température
de stockage

Dimension

Poids

Accessoires

Ecran LCD 4 4 chiffres avec une résolution de 0,1 dB
2 fois [ sec.

Maintenez la lecture maximale

Maintenez la lecture minimale

Maintenez les lectures

OVER "est lorsque I'entrée est supérieure a la limite de
la gamme." UNDER "est lorsque I'entrée est inférieure
ala limite de la gamme.

Sorties du courant alternatif [ continu a partir des
écouteurs du courant alternatif = 1Vrms, courant
continu = 10mV | dB

Trafic des données USB

Le compteur s'arréte automatiquement aprés environ
15 minutes d'inactivité.

Une pile de 9V, 006P ou NEDA1604 ou IEC 6F22.
Environ 30 heures

0°C ~40°C, 10%HR ~ 90% HR

-10°C ~ +60°C, 10%HR ~ 75% HR

278 (Longueur ) x 76 (Largeur) x 50 (Hauteur) mm
350g

Manuel d'instructions, batterie, tournevis, prise
d'écouteurs (p3,5 mm, pare-brise, logiciel, cable USB.




