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RS Pro Metallwagen mit 2 
Ablagen, 1015 x 635 mm, 250 

kg Last  
RS Best.-Nr. 125-2402             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 

führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• ESD-
Transportwagen 

 

• 4 x ESD-Rollen, 75 
mm 

 

• 2 Rollen mit 
Bremsen 

 

• Verstellbare 
Einlegeböden 

 

• Belastbarkeit: 100 
kg 

 

 

MERKMALE 
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RS Pro ESD-Transportwagen wird zum Transport und zur Lagerung von Werkzeugen und 
Komponenten verwendet. Der Transportwagen ist komplett mit 4 ESD-Rollen mit 75 mm (2 mit 
Bremsen) ausgestattet. Es gibt zwei verstellbare Einlegeböden mit einer Belastbarkeit von 100 kg. 

 

 

 

Anzahl der Stufen 2 

Radtyp Rolle 

Radmerkmale Gebremst, drehbar 

Rahmenmaterial Metall 

Radmaterial Gummi 

Bremsen Ja 

Anwendungen 
Lagerhäuser, gewerbliche Werkstätten und Garagen, 
Werkstätten oder Garagen zu Hause, Gastronomie 
und Lebensmittelindustrie, Schulen, Geschäfte 

 

 

 

Belastbarkeit 200kg 

Raddurchmesser 3.5mm, 4.5mm, 6.3mm 

  

Trolley-Größe 

Abmessungen 470 mm x 990mm x 840mm 

 

 Außenregal-Größe 

Abmessungen der Plattform 610 mm x 460 mm 

Plattformbreite 460mm 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Konformität/Zertifizierung EN-61340-5-1 

     

Zulassungen 


