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RS Pro 硅树脂密封膏 100g 管 

RS 号： 494-118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 单组分室温固化  

 

• 低气味排放  

 

• 对大多数材料具有极

佳的粘附力 

 

• 单组份粘合剂 / 密封剂  

 

• 在室温下暴露于中的

湿气时固化 空气  

 

• alkoxy 固化系统  

 

• 无弛垂、粘贴一致性

易于应用  

特点 
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单组分室温固化硅树脂合成橡胶。交联发生在空气中存在湿气的情况下、形成弹性柔软的硅树脂橡胶。

该材料在固化过程中不会演变任何腐蚀性挥发物、例如乙酸、胺、因此适用于铜、其合金和其他敏感金

属。与乙酰氧等级相比、这种特性还会产生极低的气味排放。  
 
 
 

 

 

 

化学类型 弹性体 
产品表单 粘贴 
颜色 白色 
封装尺寸 100g 
包装类型 管 
物理属性 中性固化、无腐蚀性 
固化时间 7 （ 23°c ）天 
气味 甜蜜 
化学成分 石炭酸 
最低工作温度 -40°C 
最高工作温度 150°c 
工作温度范围： -40°c 至 +150°c 
特殊功能 无腐蚀性 
食品加工安全 否 
应用 铜、半导体、接线保护 

 

 

 

硬度 32 肖氏 a 

比重 1.43 

拉伸强度 210N/cm 
 

 

 

商品描述属性 1 

一般规格 

机械规格 
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合规性 / 认证 超过 BS5713 
 

 

 

 

认证 


