SIEMENS

Ficha técnica 3RA6400-2BB43

SIRIUS Compact load feeder DOL starter for 10-Link 690 V 24 V DC
0.32...1.25 A IP20 Connection main circuit: plug-in, without terminals
Connection control circuit: Spring-type terminal

Nome da marca do produto SIRIUS

Designagéo do produto Derivagao compacta para 10-Link
Execugédo do produto Dispositivo de iniciagao directo
Designacéo do tipo de produto 3RA64

Func¢éo do produto

e Interface de corrente de controlo para Nao
cablagem paralela

Expanséo do produto
® Interruptor auxiliar Sim

Tensao de isolamento

® valor estipulado 690 V
Grau de contaminagio 3
Resisténcia a tensdo de choque valor estipulado 6 000 V
Classe de protecgao IP 1P20
Resisténcia ao choque a=60 m/s2 (6g) com 10 ms por 3 choques em todos os eixos
Resisténcia a oscilagédo f=4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s?; 10 ciclos
durabilidade mecénica (ciclos de operagao)
® dos contactos principais tipico 10 000 000
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® dos contactos auxiliares tipico
® dos contactos de aviso tipico

vida (til eléctrica (ciclos de operagéo) dos contactos
auxiliares

® com DC-13 com 6 A com 24 V tipico
® a AC-15com 6 A a 230 V tipico

10 000 000
10 000 000

30 000
200 000

Tipo de atribuigéo funcionamento continuo segundo IEC 60947-6-2
Identificagdo do meio de produgio segundo a IEC Q
81346-2:2009
Indicadores de referéncia segundo a DIN EN 61346- Q
2
Altura de instalagdo em caso de altura pelo NN
® maximo 2000 m
Temperatura ambiente
® durante o funcionamento -20 ... +60 °C
® durante o armazenamento -55 ... +80 °C
® durante o transporte -55 ... +80 °C
humidade relativa do ar durante o funcionamento 10 ... 90 %
Quantidade de pdlos para circuito principal 3
corrente do valor de resposta ajustavel do dispositivo 0,32...1,25A
de sobrecarga dependente da corrente
Férmula para capacidade de ligagéo da corrente 38,4 x le
limite
Férmula para capacidade de desactivagao da 32xle
corrente limite
Poténcia mecanica transferida para motor trifasico de
4 pblos
® com 400 V valor estipulado 0,37 kW
® com 500 V valor estipulado 0,55 kW
e com 690 V valor estipulado 0,75 kW
Tenséo de servigo
® a AC-3 valor estipulado maximo 690 V
Corrente de funcionamento
e com AC com 400 V valor estipulado 1,25 A
® com AC-43
— com 400 V valor estipulado 1,1A
— com 500 V valor estipulado 1,2A
— com 690 V valor estipulado 1,1A

Poténcia de funcionamento

® 3 AC-3
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— com 400 V valor estipulado 370 W

e com AC-43
— com 400 V valor estipulado 370 W
— com 500 V valor estipulado 550 W
— com 690 V valor estipulado 750 W
Frequéncia de comutagdo sem carga 3600 1/h

Frequéncia de comutagéo
e com AC-41 segundo a IEC 60947-6-2 maximo 750 1/h
e com AC-43 segundo a IEC 60947-6-2 maximo 250 1/h

Circuito de corrente de comando/ ativagao
Tipo de tensdo CcC

Poténcia de manutengao

® com DC maximo 29W

Circuto de corrente secundario

Numero de contactos de abertura para contactos 0
auxiliares
Numero de contactos de fecho para contactos 0
auxiliares

Numero de comutadores
® do dispositivo de sobrecarga dependente da 0
corrente para contacto de sinalizagéao
Corrente de funcionamento dos contactos auxiliares 10 A
a AC-12 maximo
Corrente de funcionamento dos contactos auxiliares
com DC-13

® com 250 V 0,27 A

Funcao de protecgao/ supervisao
Classe de activagdo CLASS 10 e 20 ajustaveis
Capacidade de desactivagdo da corrente de curto-
circuito de servigo (lcu)

® com 400 V 53 kKA
e com 500 V valor estipulado 3 kA
® com 690 V valor estipulado 3 kA

Valores nominais UL/CSA
Corrente de carga maxima (FLA) para motor trifasico

de 3 fases
® com 480 V valor estipulado 1,25 A
® com 600 V valor estipulado 1,25 A

Poténcia mecanica indicada [cv]

® para motor trifasico de 3 fases

— a 460/480 V valor estipulado 0,5 hp
— a 575/600 V valor estipulado 0,5 hp
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Protecgao contra curto-circuito
Fungéo do produto protecgao-curto-circuito

Versao da protecgao contra curto-circuito
Versao do cartucho de fusiveis

® para proteccao contra curto-circuito do
interruptor auxiliar necessario

Sim

electromagnético

fusivel gL/gG: 10 A

Montagem/ Fixagéo/ Dimensdes
Posi¢cdo de montagem

® recomendado
Tipo de fixagédo
Altura
Largura
Profundidade

Conexoes/terminais

de forma arbitraria

vertical, em carril de cobertura horizontal
fixagcao de parafusos e trinquete

191 mm

45 mm

165 mm

Funcao do produto

® borne removivel para circuito de corrente
principal

® borne removivel para circuito de corrente
auxiliar e de comando

Execugao da ligacao eléctrica
® para circuito principal
® para circuito de corrente auxiliar e de controlo

Tipo de secgbes transversais dos condutores
conectaveis

® para contactos principais
— unifilar
— de fio fino com tratamento de terminal de
fio
— de fio fino sem tratamento de terminal de
fio

® nos cabos AWG para contactos principais

Tipo de secg0es transversais dos condutores
conectaveis

® para contactos auxiliares
— unifilar
— de fio fino com tratamento de terminal de
fio
— de fio fino sem tratamento de terminal de
fio

® nos cabos AWG para contactos auxiliares

encaixavel, sem bornes

ligagao da tracgéo da mola

2x (1,5 ... 6 mm?3), 1x 10 mm?
2x (1,5 ... 6 mm?)

2x (1,5 ... 6 mm?)

2x (16 ... 10), 1x 8

2x (0,25 ... 1,5 mm?)
2x (0,25 ... 1,5 mm?)

2x (0,25 ... 1,5 mm?)

2x (24 ... 16)

Seguranca
Valor B10
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® em caso de taxa de exigéncia elevada segundo 3 000 000
SN 31920

Percentagem das falhas potencialmente perigosas

® em caso de taxa de exigéncia elevada segundo 50 %
SN 31920

Fungéo do produto Comunicagéo via bus Sim

Protocolo é suportado

® Protocolo 10-Link Sim
Funcéo do produto Interface de corrente de controlo Sim
com IO-Link
Taxa de transmissado 10-Link COM2 (38,4 kBaud)
Duragao de ciclo ponto a ponto entre Master e 2,5ms
dispositivo 10-Link minimo
Tipo de alimentagdo de tensao via |O-Link Master Nao
Quantidade de dados
e da area de endereco das entradas com 2 byte

transmissao ciclica total

® da area de endereco das saidas com 2 byte
transmissao ciclica total

Acoplamento de interferéncias ligado ao cabo
® através de Burst segundo a IEC 61000-4-4 4 kV circuitos principais, 2 kV circuitos auxiliares, 2 kV 10-Link, 2
kV interruptor de fim-de-curso, 2 kV cabo do aparelho de
comando manual
e através de condutor-terra Surge segundo a IEC 4 KV circuitos principais, 0,5 kV tens&o auxiliar com protecgéo
61000-4-5 contra sobretensao pré-conectada

e através de condutor-condutor Surge segundo a 2 KV circuitos principais, 0,5 kV tensao auxiliar com protecg¢ao

IEC 61000-4-5 contra sobretensao pré-conectada
e através de radiagdo de alta-frequéncia 0,15-80Mhz com 10V
segundo a IEC 61000-4-6
acoplamento de interferéncias ligado ao campo 80 ... 3000 MHz a 10V/m
segundo a IEC 61000-4-3
descarga electrostatica segundo a IEC 61000-4-2 8 kV
Emissdo de interferéncias de alta frequéncia por 150 kHz ... 30 MHz Class A
cabo segundo CISPR11
interferéncia emitida de alta frequéncia ligada ao 30 ... 1000 MHz Class A
campo segundo CISPR11
Tensao de alimentagao necessario tensio auxiliar Sim

Versao do visor

e como indicagéo do estado Device 10-Link LED duplo verde/vermelho
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General Product Approval EMC Functional

Safety/Safety
of Machinery
CccC CSA uL C-Tick VDE
Declaration of Test Marine / Shipping
Conformity Certificates
Type Test
Certificates/Test y
c € T Repot I{‘egls er
EG-Konf. LRS
Marine / other
Shipping

Confirmation

Information- and Downloadcenter (catalogo, brochuras,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (encomendar online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RA6400-2BB43

CAx Online Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6400-2BB43

Service&Support (manuais, manuais de instrugées, certificados, curva caracteristica, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6400-2BB43

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,

macros EPLAN... )
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6400-2BB43&lang=en

Curva caracteristica: Comportamento de ativagao, I?t, Corrente de passagem
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6400-2BB43/char

Outras curvas caracteristicas (p. ex. vida util elétrica, frequéncia de manobra)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA6400-2BB43&objecttype=14&gridview=view1
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=442&ci=452&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6400-2BB43/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RA6400-2BB43
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6400-2BB43
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6400-2BB43
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6400-2BB43&lang=en
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6400-2BB43/char
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA6400-2BB43&objecttype=14&gridview=view1
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